Flexible Rohre E‘Elﬂg

MERKMALE

S PRO PET, flexibler PVC-
PN Schlauch, transparent, 24 mm
Sieniharket AuBendurchmesser, 25 m lang
verstarkt, 95 mm Biegeradius,

Ausgezeichnete
Abriebfestigkeit

Geeignet fur
Lebensmittel,
Wasser,
Chemikalien, Gas,
Kraftstoff und Ole

EG-konform fir
Anwendungen mit
Lebensmittelkontakt

Sehr bestandig
gegen eine Vielzahl
von Sauren und
Laugen

Speziell
ausgewahlte
Polyesterfasern mit

hoher Zugfestigkeit,
die am Optimum
verwendet werden
Geflechtwinkel

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie
die fihrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Flexible Rohre Eﬂg

Produktbeschreibung

Ein wirtschaftlicher, leichter Schlauch, ideal fir den Mehrzweckeinsatz und besonders beliebt bei
industriellen Airline-Geraten. Er kann auch fur Anwendungen mit Lebensmittelkontakt verwendet
werden. Gefertigt aus Transparentem PVC mit geringem Giftgehalt und verstarkt mit hochfesten
Polyesterfasern.

Allgemeine

Material PET, PVC
Farbe Transparent
Verstarkt Ja

Druckluft-, Lebensmittel-, Wasser- und
Werkstattluftanwendungen. Beliebt flr

Anwendung pharmazeutische/wissenschaftliche Anwendungen fir
den Transport von Chemikalien, fir den Transport von
Lebensmittelsubstanzen und Flissigkeiten

Innendurchmesser 19 mm
AuBendurchmesser 24mm
Lange 25m
Biegeradius 95mm
Sicherheitsfaktor 3:1
Minimale Betriebstemperatur -15°C
Maximale Betriebstemperatur +60°C
Maximaler Betriebsdruck 10 bar
Maximaler Burst-Druck 30bar

RS Components - Dieses Produkt kénnen Sie unter https://uk.rs- Seite 1 Von 323

1_ . .r



Flexible Rohre

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung

6.3 x 10.5mm

634 0.26mm

o 108

0.088Kg
257K

8x12mm
802 0.25mm

12.0 £ 0.30mm

10 Bar

30 Bar
40mm

0.082Kg
247%g

RoHS-konform/BS EN ISO 6224

10 x 14mm
10.0 £ 0.25mm

14.0 £ 0.30mm

10 Bar

30 Bar
50mm

0.103Kg
3.08Kg

12.5x 17.5mm 16 x 20.25mm

12.5 ¢ 0.25mm 16.0 £ 0.25mm
17.5 £ 0.30mm 20.25 + 0.50mm
BSENISO 1307 (= 1%)

10 Bar 10 Bar
30 Bar 30 Bar
60mm 100mm

<15°C t0 + 60°C

Flaxible PVC
BSS45 FDA Approved

Self Extinguishing
0.143Kg 0.84Kg
4.30Kg 4.92Kg

Strapex Ties and Shrinkwrap

reinforoed, for general- purpose water applications)

19 x 24mm
19.0 £ 0.25mm

24.0 £ 0.5mm

10 Bar

30 Bar
95mm

0270Kg
810Kg

25 x31mm
25.0 + 0.50mm

31,0 £ 0.50mm

10 Bar

30 Bar
126mm

0.390Kg
11.70Kg

BS EN IS0 5774 (Mastic hoses. Textile-renforced types for compressad-alr applications ) & BS EN ISO 8224 (Thermoplastics hoses, textile-
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