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Datenblatt

136-8578
CT700 TRACER/TONER/CABLE TESTER

DEUTSCH

RS Artikel . Art von Bedingungen des . )
Korpertyp Anzeige | Verwendung (Batteriefach
Nummer. Kabeltester Kabeltesters
LAN, TEL, PASS, OPEN, LED Taktschalter | Alkalisch
136-8578 | Kunststoff )
COAX SHORT. Indikator Tastatur 9VDC

< € ] \ROHS
—O 2002/95/EC
|




SPEZIFIKATIONEN:

Anzeige:
Steckertyp:
Kabelart:
Fehlerstatus:

Toner / Tracer:
Lange fur den Test:
Energiequelle:
Betriebstemperatur:
Lagertemperatur:
Feuchtigkeit:
Abmessungen:

Zertifizierung:

LED Indicator

RJ45, Alligator Clip(Red, Black), BNC connector
LAN, TEL, COAX, Bare wire...

OPEN, SHORT.

Toner Output (0~5V) Pulse, Prober Sound Output (Max:108dB).
1~350 meters (3~1200 feet)

9VDC Battery.

0°to 50° C (32°to 122° F)
-10° to 60° C (14° to 140° F)

10 % to 90 % non-condensing

Amplifier Probe : 230(L) x 60.3(W) x 28(H) mm
Tone Generator : 104(L) x 70(W) x 36(H) mm
CE, RoHS




