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RS Pro Digital, fuente de 
alimentación de banco, 200W, 

1 salida, 0 → 40V 5A  
Código RS: 123-3570             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

 

 Alta eficiencia y alta 
densidad de 
potencia 

 

 El gran panel LCD 
retroiluminado 
incluye vistas de 
salida y parámetros 

 

 Ajuste de 
tensión/corriente/pot
encia 

 

 Control de velocidad 
del ventilador de 
escalón 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA
S 

 



 Fuentes de alimentación de banco 

Página 1 de 424 RS Components: Compre este producto en https://uk.rs-
online com/

 

 

RS Pro presenta una gama de fuentes de alimentación de conmutación programables de alta calidad. 
Estas fuentes de alimentación forman parte de la serie IPS y están empaquetadas con una serie de 
características para una gran variedad de aplicaciones. 

 

 

 

Tipo Digital 
Número de visualizaciones 1 

Conector de entrada IEC320  

Conector de salida Bloque terminal 

Número de salidas 1 

Resolución Tensión: 10mV / corriente: 2mA 

Llave de bloqueo Sí 
Protección OVP, OCP, OTP, OPP 

Interfaz RS-232C 

Aplicación Laboratorios e instituciones educativas 
 

 

 

Tensión de alimentación 115VAC,230VAC  

Tensión de salida 0V a 40V 
Corriente de salida 5A 

Potencia nominal 200W 

Regulación de carga Tensión: ≤10mv / corriente: ≤5 mA 

Regulación de línea Tensión: ≤0,05% / corriente: ≤0,05% 

Rizado (20hz - máx 20M) Tensión: ≤20mVrms / corriente: ≤10mArms 
 

 

 

Descripción del 

Especificaciones 

Especificaciones 
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Dimensión 225mm x100mm x305mm 

Longitud 305mm 

Anchura 225mm 

Altura 100mm 

Peso 4kg aprox.  
  

 

 

Temperatura mínima 0°C 

Temperatura máxima 40°C 

Temperatura de funcionamiento 0°C - 40°C 
  

 

 

Tipo Display LCD 

Resolución de tensión 10mV  

Resolución actual 2 mA  

Precisión de lectura Tensión±(0,05% de lectura +3digits); corriente±(0,1% 
de lectura +5digits) 

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones Certificado de conformidad RoHS                

      

 

 

 

 

 

 

                       

 

                           

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 

Especificaciones del medidor 
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