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Durchgangs-/Schutzleiter- und Ex-Klemmen 2,5 mm² (4 mm² „f”)
für TS 35 und TS 15
Serie 870

Kein Produktbild !!
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2-Leiter-Durchgangsklemme,
für TS 35

 

Bestellnr.

870-901

  VPE

100grau
 

870-904
  

100blau
 

870-902
  

100orange
 

870-909
  

100lichtgrau 4
 

 

2-Leiter-Schutzleiterklemme,
für TS 35,
Achtung: Diese Schutzleiterklemme ist nicht mit
Kammbrückern brückbar!

870-907
  

100grün-gelb
 

870-907/999-950
  

100grün-gelb 4
 

 

Zubehör, artikelspezifisch

AWG 28 - 120,08 - 2,5 (4 „f“) mm²
300 V, 20 AY500 V/6 kV/3

IN 24 A
 

Klemmenbreite 5 mm / 0.197 in
L 6 - 7 mm / 0.26 in

Abschluss- und Zwischenplatte, 2 mm dick
 

orange 870-924 100 (4x25)
 

grau 870-923 100 (4x25)
 

lichtgrau 870-925 100 (4x25)
Trennwand, überstehend, 2 mm dick

 

orange 870-929 100 (4x25)
 

grau 870-928 100 (4x25)

Abschluss- und Zwischenplatte, 2 mm dick,
nur für 2-Leiter-Schutzleiter-Ex-Klemmen

 

grün-gelb 870-926 100 (4x25)

Trennwand Ex e/Ex i, orange,
3 mm dick

 

90 mm 209-190 50 (2x25)
 

120 mm 209-191 50 (2x25)

Kein Produktbild !!
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3-Leiter-Durchgangsklemme,
für TS 35

 

Bestellnr.

870-681

  VPE

100grau
 

870-684
  

100blau
 

870-682
  

100orange
 

 

3-Leiter-Schutzleiterklemme,
für TS 35,
Achtung: Diese Schutzleiterklemme ist nicht mit
Kammbrückern brückbar!

870-687
  

100grün-gelb
 

 

Zubehör, artikelspezifisch

AWG 28 - 120,08 - 2,5 (4 „f“) mm²
300 V, 20 AY500 V/6 kV/3

IN 24 A
 

Klemmenbreite 5 mm / 0.197 in
L 6 - 7 mm / 0.26 in

Abschluss- und Zwischenplatte, 1 mm dick
 

orange 870-934 100 (4x25)
 

grau 870-933 100 (4x25)

Trennwand, überstehend, 1 mm dick
 

orange 870-947 100 (4x25)
 

grau 870-946 100 (4x25)

Kein Produktbild !!

<
 27

,5
m

m
/  _

>

   
   

 1.
08

 in

<_____ 55 mm/2.17 in ______>

4-Leiter-Durchgangsklemme,
für TS 35

 

Bestellnr.

870-831

  VPE

100grau
 

870-834
  

100blau
 

870-832
  

100orange
 

 

4-Leiter-Schutzleiterklemme,
für TS 35,
Achtung: Diese Schutzleiterklemme ist nicht mit
Kammbrückern brückbar!

870-837
  

100grün-gelb
 

 

Weitere Klemmen gleicher Bauform
870-826

  

Doppeldurchgang
 

Seite 277

Zubehör, artikelspezifisch

AWG 28 - 120,08 - 2,5 (4 „f“) mm²
300 V, 20 AY500 V/6 kV/3

IN 24 A
 

Klemmenbreite 5 mm / 0.197 in
L 6 - 7 mm / 0.26 in

Abschluss- und Zwischenplatte, 1 mm dick
 

orange 870-944 100 (4x25)
 

grau 870-943 100 (4x25)

Trennwand, überstehend, 1 mm dick
 

orange 870-949 100 (4x25)
 

grau 870-948 100 (4x25)

passendes Beschriftungssystem WMB/Mini-WSB
(siehe Kapitel 13)

Zubehör, Serie 870

Die Zulassungsstellen und den Wegweiser finden Sie auf den Seiten 634 bis 637.

Kammbrücker, isoliert, 
IN 18 A,
lichtgrau

 

von 1 auf 3 870-433 200 (8x25)
 

von 1 auf 4 870-434 200 (8x25)
 

von 1 auf 5 870-435 100 (4x25)
 

von 1 auf 6 870-436 100 (4x25)
 

von 1 auf 7 870-437 100 (4x25)
 

von 1 auf 8 870-438 100 (4x25)
 

von 1 auf 9 870-439 100 (4x25)
 

von 1 auf 10 870-440 100 (4x25)

Kammbrücker, isoliert, 
IN 18 A,
lichtgrau

 

2-fach 870-402 200 (8x25)
 

3-fach 870-403 200 (8x25)
 

4-fach 870-404 200 (8x25)
 

5-fach 870-405 100 (4x25)
 

6-fach 870-406 100 (4x25)
 

7-fach 870-407 100 (4x25)
 

8-fach 870-408 100 (4x25)
 

9-fach 870-409 100 (4x25)
 

10-fach 870-410 100 (4x25)

Isolierungsstopp,
5 Stück / Strang,
0,08 - 0,2 mm² "e" (0,14 mm² "f")

 

weiß 280-470 200 (8x25)
Isolierungsstopp,

5 Stück / Strang,
0,25 - 0,5 mm²

 

lichtgrau 280-471 200 (8x25)
Isolierungsstopp,

5 Stück / Strang,
0,75 - 1 mm²

 

dunkelgrau 280-472 200 (8x25)
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