D-Sub-Steckverbinder E‘Elﬂg

MERKMALE

9-poliger D-Sub-
Zuverlzssigkeit und Steckverbinder fiir
one Feising Frontplattenmontage von RS
Pro, Rastermafl 2,74 mm

Gehause aus
verzinktem Stahl mit
gelber verchromter
Oberflache

Vergoldete,
bearbeitete
Stiftkontakte fir
prazise Leistung

Griner Monoblock-

Diallylphthalat-
Isolator fir
verbesserte
elektrische Leistung

Flansche zur
Schraubmontage an
einer Platte

Lotmuscheln fir

einfachen
Kabelanschluss

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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D-Sub-Steckverbinder

Produktbeschreibung

Ein haltbarer, hochst zuverlassiger D-Subminiatur-Steckverbinder von RS PRO fir den Einsatz in
Umgebungen, in denen hohe Zuverlassigkeit unerlasslich ist. Dieser Steckverbinder hat ein Gehause
aus Stahl und einen Diallylphthalat-Isolator. Diallylphthalat ist eine Art von Kunststoff mit guten
elektrischen Eigenschaften, hoher Warmebestandigkeit, guter Formstabilitdt und hoher Festigkeit. Die
Qualitaten dieses Material verbessern die elektrische Leistung des Steckverbinders. Dieser
Steckverbinder ist eine kommerzielle Version des Militar-Steckverbinders M24308.

Allgemeine Spezifikationen

Anzahl der Kontakte
Geschlecht
Gehdauseausrichtung
Montageart
D-Steckverbinder
D-Sub-Gehausegroie
Anschlussmethode
Gehausematerial
Abmessungen
Kontaktwerkstoff
Kontaktbeschichtung

Anwendung

Stol3festigkeit

Vibration

Feuchtigkeitsbestandigkeit

9

Stecker

Gerade

Tafelmontage

Standard-D-Sub

E

Lot

Stahl

30,81 x 10,72 x 12,55 mm

Messing

Gold uber Nickel

Computer, Monitore und Scanner, Netzwerk- und
Kommunikationsgerate; Datenverarbeitungsgeréte,
Industrielle Gerate, Pruf- und Messgeréte,
Fernbedienung Sensoren und Datenlogger, tragbare
Gerate zur Stromerzeugung

50 G Peak gemafl MIL-STD-202, Methode 213,
Zustand G.

12 Zyklen in drei senkrechten Richtungen @ 10-2000
Hz, gemall MILSTD-202, Methode 204, Zustand D

90-95 % relative Luftfeuchtigkeit bei 40 °C flr 96
Stunden gemal MIL-STD-202, Methode 103

Lebensdauer 500 Steckzyklen
Einstufung der Materialentflammbarkeit = UL94 V-0
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D-Sub-Steckverbinder E‘Elﬂg

Elektrische Spezifikationen

Nennstrom 5.0A
Nennspannung 750V
Kontaktwiderstand Max. 2,7 Milliohm

5000 Megaohms max. (Anfanglich), 1000 Megaohms
(Minimum) nach Umweltprifungen

Durchschlagsfestigkeit 1250VAC/RMS

Isolationswiderstand

Mechanische Spezifikationen

Rastermalf} 2.74mm

Lange 30.81mm

Breite 10.72mm

Tiefe 12.55mm
Drahtwohnungen <0.5mm? (20AWG)
Einzelkontakt 0,7 0z./12 oz

Betriebsumgebungsspezifikationen

Maximale Betriebstemperatur +125°C
Minimale Betriebstemperatur -65°C

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung UL 94V-0/ 2011/65/EU und 2015/863
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D-Sub-Steckverbinder E‘EIEE’
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D-Sub-Steckverbinder PRO)

Panel Mounting Specifications
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Dimensions
Mounting Method

Shell Front/ A B c D E F H
Size Positions RearPanel in  mm in___mm in _mm in mm in  mm in mm in mm
E 0 Front 098 2489 049 1245 087 2210 044 1118 051 1295 026 660 008 203
Rear 098 2480 049 1245 081 2057 040 1016 045 1143 023 584 013 330
A s Front 131 3327 066 1676 110 2794 060 1524 051 1295 026 660 008 203
Rear 131 3327 066 1676 113 2870 057 1448 045 1143 023 584 013 3.30
B 2% Front 185 4699 093 2362 174 4420 087 2210 051 1295 026 660 008 203
Rear 185 4699 0093 2362 167 4242 084 2134 045 1143 023 584 013 330
¢ 37 Front 250 6350 125 3175 239 60.71 120 3048 051 1295 026 660 008 203
Rear 250 6350 125 3175 233 5918 116 2046 045 1143 023 584 0.13 3.30
0 50 Front 241 6121 120 3048 230 5842 115 2921 062 1575 031 660 008 203
Rear 241 6121 120 3048 222 5639 111 2819 056 1422 028 584 013 330
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D-Sub-Steckverbinder
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120 + 005 (3.05 # 0.13) Dia.

Mating Side Termination Side
A 015 B 010" By £.005° C +.005" D +.010" Dy £.010" Evol0"
Shell Connector (0.38mm) (0.25mm) (0.13 mm) (0.13mm) (0.25mm) (0.25mm) (0.25mm)
Size Positions Type in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm
E 9 Plug 1213 3081 - - 666 16.90 0984 2499 - - 329 840 484 1255
Socket 1213 3081 B840 16.26 - - 0984 2499 308 782 - - 404 1255
A 15 Plug 1541 3914 - - 994 2530 1312 333 - - 329 840 494 1255
Socket 1541 3814 968 2459 - - 1312 3332 308 782 - - 494 1255
8 25 Plug 2088 5304 - - 1534 39.00 1852 47.04 - - 329 840 494 1258
Socket 2088 5304 1.508 38.30 - - 1852 47.04 308 782 - - 494 1255
c a7 Plug 2720 6932 - - 2182 5540 2500 6350 - - 329 B840 494 1255
Socket 2729 6932 2156 5476 - - 2500 6350 308 782 - - 494 1255
D 50 Plug 2635 6693 - - 2079 5280 2406 61.11 - - 436 1107 605 1537
Socket 2635 6693 2062 5234 - 2406 6111 420 1067 - - 605 1537
G +.010" H +.010" J+010" K +.005" L +.010" M +.010"
Shell Connector __(0.25mm) (0.25mm) (0.25 mm) (0.25mm) (0.25mm) (0.25mm)
Size Positions Type in mm in mm in mm in mm in mm in mm
E 9 Plug 759 19.28 422 1072 030 0.76 236 599 045 1.14 422 10.72
Socket 759 19.28 422 1072 030 0.76 243 617 045 1.14 429 1092
A 15 Pug 1083 27.51 422 10.72 030 0.76 236 599 045 1.14 422 1072
Socket  1.083 27.51 422 10.72 030 0.76 253 6.17 045 1.14 420 1092
B 25 Plug 1625 4127 422 1072 039 099 231 587 060 152 426 1082
Socket 1.625 4127 422 1072 030 0.76 243 6.17 045  1.14 420 1092
c 37 Plug 2272 5.7 422 1072 039 0.99 231 587 060 152 426 1082
Socket 2272 57.71 422 1072 030 078 243 617 045  1.14 429 1092
D 50 Plug 2178 5532 534 1356 039 0.99 231 587 060 152 426 1082
Socket 2178 5532 534 1356 030 0.76 243 617 045 1.14 429 1092
B and D are outside dimensions for socket. D and B are inside dimensions for plug
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