
Fiche produit
KB163N

1 Caractéristiques techniques

KB163N

Barre pontage 1P lang. 10mm² bleu 13M

Caractéristiques

Nombre de pôles 1 P
Type de pôles 1 P
Tension assignée de tenue aux chocs 4 kV
Courant assigné nominal 63 A
Section de raccordement en câble rigide 10 mm²
Type de connecteur barre à languette
Type de connexion cage à vis
Nombre de modules 13
Pas en module 1
Longueur 228 mm
Couleur bleu
Directive européenne RoHs conformité volontaire
Directive européenne WEEE non concerné
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