
91-piece V-Line TiN drill bit and screwdriver
bit set with ratchet screwdriver and magnetic
stick

Internal ID #34470

Master-Order-No. 2 607 017 195

Unit Promoline

Type MKM-Promoline

Status Ok

Creation date 2009-07-28
mjenter

Last date modified 2013-06-11
gerold

Release

PM responsible Ana Michelini

Description

Product line Promoline

Title 91-piece Bosch V-Line TiN-coated set for drilling and screwdriving, comes with ratcheting
screwdriver.

Product description

Equipped to handle virtually any project: Comprehensive drill bit and screwdriver set for drilling
and fixing in wood, masonry and metal. Metal drill bits with high performance titanium nitride
coating. The highest quality surface finish for extreme loads. Robust wood and masonry drill bits,
as well as screwdriver bits and nutsetters for secure attachments/fixings. Also included:
Screwdriver with ratchet function and pull-out magnetic rod for easy pick-up of screws, nails and
other magnetic parts.

Positioning DIY with Bosch quality: Drilling and screwdriving made easy.
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Description

User benefit

• 11 metal drill bits Ø 2-8 mm with titanium nitride coating. The high-grade metal drill bits with
titanium-nitride coating excel through their long service life and high strength. For fast, clean
drilling in the most diverse metals, plexiglass and hard plastics (not suitable for use with
aluminium).

• Up to 40% faster drilling progress than with comparable drill bits without titanium nitride coating.
Up to 6-times longer service life when used with proper cooling.

• 11 masonry drill bits Ø 3-10 mm with carbide tip suitable for hammer drilling in masonry,
limestone, natural stone and cast stone.

• 8 wood drill bits Ø 3-10 mm with centring tip for precise centring. For hardwood, softwood and
plastic.

• 49 screwdriver bits with Phillips, Pozidriv, Torx, hexagon-head and longitudinal slot screw
heads in all standard sizes, as well as 8 nutsetters for all screw applications.

• 1 manual screwdriver with ratchet function for screw fittings and 1 magnetic universal holder for
fast bit changes and a reliable screw hold in the bit.

• Practical Bosch V-Line case with clearly arranged content layout. Easy and safe removal of
accessories, as well as simplified selection of the accessories thanks to application pictograms.

• Suitable for all power tool brands.
• Note: Always use coolant when drilling in metal, e.g. Bosch universal cutting oil 2 607 001 409.
• Safety note: Please wear appropriate protective clothing based on the application:
Metal drilling: Protective glasses
Wood drilling: Protective glasses and dust mask
Stone drilling: Protective glasses, dust mask, hearing protection and work gloves

Product text • 91-piece V-Line TiN drill bit and screwdriver bit set with ratchet screwdriver and magnetic stick

Details

Contents

1 hand screwdriver, ratchet function
clockwise/counter-clockwise
1 magnetic stick
11 HSS-TiN metal drill bits, Ø 2-8 mm
11 masonry drill bits, Ø 3-10 mm
8 wood drill bits, Ø 3-10 mm
15 screwdriver bits, L=50 mm
PH 0/1/2/3, PZ 0/1/2/3, S 6
T 10/15/20/25, H 5/6
34 screwdriver bits, L=25 mm
PH 0/0/1/1/2/2/3/3
PZ 0/0/1/1/2/2/3/3
S 3/5/5/7
T 10/10/15/15/20/20/25/25/30/40
H 3/5/5/6
8 nutsetters, Ø 6/7/8/9/10/11/12/13 mm
1 universal holder, magnetic
1 countersink

Packaging Plastic case with printed card

Dimensions (lxwxh) 320 x 60 x 225
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Details

Weight [kg] 1,802

Origin China

Linked digital objects

360° MP4 (Video file) https://360.bosch-pt.com/ac/de/360_Grad_Videos/2607017195_360_video.mp4

Packaging

Depth mm 70

Width mm 225

Height mm 320

Gross weight kg 1,780

Net weight kg 1,780

Set �

Administrative information

SOL Date 2013-09-01

Sales Releases 1427

Sales Releases (Date) 2013-09-01
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Administrative information

VKORGs (ACE)

0064-Afrika/Mittl. Osten, Ver.Arab.Emir./United Arab Emirates, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Afghanistan/
Afghanistan, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Angola/Angola, 0063-Lateinamerika, Argentinien/Argentina, 0060-Europa
(West), Österreich/Austria, 0062-Asien Pazifik, Australien/Australia, 0060-Europa (Ost), Aserbaidschan/
Aserbaidjan, 0060-Europa (Ost), Bosnien-Herz./Bosnia-Herzogowina, 0062-Asien Pazifik, Bangladesch/
Bangladesh, 0060-Europa (West), Belgien/Belgium, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Burkina-Faso/Burkina Faso, 0060-
Europa (Ost), Bulgarien/Bulgaria, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Bahrain/Bahrain, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Burundi/
Burundi, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Benin/Benin, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Brunei Drussal./Brunei, 0063-
Lateinamerika, Bolivien/Bolivia, 0063-Lateinamerika, Brasilien/Brazil, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Bhutan/Bhutan,
0064-Afrika/Mittl. Osten, Botsuana/Botswana, 0060-Europa (Ost), Weissrussland/White Russia, 0063-
Lateinamerika, Belize/Belize, 0061-Nordamerika, Kanada/Canada, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Zentralaf. Rep./
Central African Rep., 0064-Afrika/Mittl. Osten, Republik Kongo/Congo, 0060-Europa (West), Schweiz/
Switzerland, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Elfenbeinküste/Ivory Coast, 0063-Lateinamerika, Chile/Chile, 0064-Afrika/
Mittl. Osten, Kamerun/Cameroon, 0062-Asien Pazifik, China/China, 0063-Lateinamerika, Kolumbien/Colombia,
0063-Lateinamerika, Costa Rica/Costa Rica, 0063-Lateinamerika, Kuba/Cuba, 0060-Europa (West), Zypern/
Cyprus, 0060-Europa (Ost), Tschechische Re/Czech Republic, 0060-Europa (West), Deutschland/Germany,
0064-Afrika/Mittl. Osten, Dschibuti/Djibouti, 0060-Europa (West), Dänemark/Denmark, 0063-Lateinamerika,
Dominik. Rep./Dominican Republic, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Algerien/Algeria, 0063-Lateinamerika, Ecuador/
Ecuador, 0060-Europa (Ost), Estland/Estonia, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Ägypten/Egypt, 0064-Afrika/Mittl. Osten,
West Sahara/West Sahara, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Eritrea/Eritrea, 0060-Europa (West), Spanien/Spain, 0064-
Afrika/Mittl. Osten, Äthiopien/Ethiopia, 0060-Europa (West), Finnland/Finland, 0060-Europa (West), Frankreich/
France, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Gabun/Gabon, 0060-Europa (West), United Kingdom/Great Britain, 0060-
Europa (Ost), Georgien/Georgia, 0063-Lateinamerika, Französ.Guayana/French Guyana, 0064-Afrika/Mittl.
Osten, Ghana/Ghana, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Gambia/Gambia, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Guinea/Guinea,
0063-Lateinamerika, Guadeloupe/Guadeloupe, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Äquatorialguine/Equatorial Guinea,
0060-Europa (West), Griechenland/Greece, 0063-Lateinamerika, Guatemala/Guatemala, 0062-Asien Pazifik,
Guam/Guam, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Guinea-Bissau/Guinea-Bissau, 0063-Lateinamerika, Guyana/Guyana,
0062-Asien Pazifik, Hongkong/Hong Kong, 0063-Lateinamerika, Honduras/Honduras, 0060-Europa (Ost),
Kroatien/Croatia, 0063-Lateinamerika, Haiti/Haiti, 0060-Europa (Ost), Ungarn/Hungary, 0062-Asien Pazifik,
Indonesien/Indonesia, 0060-Europa (West), Irland/Ireland, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Israel/Israel, 0062-Asien
Pazifik, Indien/India, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Irak/Iraq, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Iran/Iran, 0060-Europa (West),
Island/Iceland, 0060-Europa (West), Italien/Italy, 0063-Lateinamerika, Jamaika/Jamaica, 0064-Afrika/Mittl.
Osten, Jordanien/Jordan, 0062-Asien Pazifik, Japan/Japan, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Kenia/Kenya, 0060-Europa
(Ost), Kirgisistan/Kirghizstan, 0062-Asien Pazifik, Kambodscha/Cambodia, 0062-Asien Pazifik, Nordkorea/North
Korea, 0062-Asien Pazifik, Südkorea/South Korea, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Kuwait/Kuwait, 0060-Europa (Ost),
Kasachstan/Kazakhstan, 0062-Asien Pazifik, Laos/Laos, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Libanon/Lebanon, 0062-Asien
Pazifik, Sri Lanka/Sri Lanka, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Liberia/Liberia, 0060-Europa (Ost), Litauen/Lithuania,
0060-Europa (West), Luxemburg/Luxemburg, 0060-Europa (Ost), Lettland/Latvia, 0064-Afrika/Mittl. Osten,
Libyen/Libya, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Marokko/Morocco, 0060-Europa (Ost), Moldau/Moldavia, 0064-Afrika/
Mittl. Osten, Madagaskar/Madagascar, 0060-Europa (Ost), Mazedonien/Macedonia, 0064-Afrika/Mittl. Osten,
Mali/Mali, 0062-Asien Pazifik, Myanmar/Myanmar, 0062-Asien Pazifik, Mongolei/Mongolia, 0062-Asien Pazifik,
Macau/Macau, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Mauretanien/Mauritania, 0060-Europa (West), Malta/Malta, 0064-Afrika/
Mittl. Osten, Mauritius/Mauritius, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Malawi/Malawi, 0063-Lateinamerika, Mexiko/Mexico,
0062-Asien Pazifik, Malaysia/Malaysia, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Mosambik/Mozambique, 0064-Afrika/Mittl.
Osten, Namibia/Namibia, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Niger/Niger, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Nigeria/Nigeria, 0063-
Lateinamerika, Nicaragua/Nicaragua, 0060-Europa (West), Niederlande/Netherlands, 0060-Europa (West),
Norwegen/Norway, 0062-Asien Pazifik, Nepal/Nepal, 0062-Asien Pazifik, Neuseeland/New Zealand, 0064-
Afrika/Mittl. Osten, Oman/Oman, 0063-Lateinamerika, Panama/Panama, 0063-Lateinamerika, Peru/Peru, 0062-
Asien Pazifik, Philippinen/Philippines, 0062-Asien Pazifik, Pakistan/Pakistan, 0060-Europa (Ost), Polen/Poland,
0061-Nordamerika, Puerto Rico/Puerto Rico, 0060-Europa (West), Portugal/Portugal, 0063-Lateinamerika,
Paraguay/Paraguay, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Katar/Qatar, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Reunion/Reunion, 0060-
Europa (Ost), Rumänien/Romania, 0060-Europa (Ost), Serbien und Montenegro/Serbia and Montenegro, 0060-
Europa (Ost), Russische Foed./Russia, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Ruanda/Rwanda, 0064-Afrika/Mittl. Osten,
Saudi-Arabien/Saudi Arabia, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Seychellen/Seychelles, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Sudan/
Sudan, 0060-Europa (West), Schweden/Sweden, 0062-Asien Pazifik, Singapur/Singapore, 0064-Afrika/Mittl.
Osten, St. Helena/St. Helena, 0060-Europa (Ost), Slowenien/Slovenia, 0060-Europa (Ost), Slowakei/Slovakia,
0064-Afrika/Mittl. Osten, Sierra Leone/Sierra Leone, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Senegal/Senegal, 0064-Afrika/
Mittl. Osten, Somalia/Somalia, 0063-Lateinamerika, El Salvador/El Salvador, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Syrien/
Syria, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Swasiland/Swaziland, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Tschad/Chad, 0064-Afrika/Mittl.
Osten, Togo/Togo, 0062-Asien Pazifik, Thailand/Thailand, 0060-Europa (Ost), Tadschikistan/Tadjikistan, 0060-
Europa (Ost), Turkmenistan/Turkmenistan, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Tunesien/Tunisia, 0060-Europa (West),
Türkei/Turkey, 0062-Asien Pazifik, Taiwan/Taiwan, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Tansania/Tanzania, 0060-Europa
(Ost), Ukraine/Ukraine, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Uganda/Uganda, 0061-Nordamerika, USA/United States, 0063-
Lateinamerika, Uruguay/Uruguay, 0060-Europa (Ost), Usbekistan/Uzbekistan, 0063-Lateinamerika, Venezuela/
Venezuela, 0062-Asien Pazifik, Vietnam/Vietnam, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Jemen/Yemen, 0064-Afrika/Mittl.
Osten, Südafrika/South Africa, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Sambia/Zambia, 0064-Afrika/Mittl. Osten, Simbabwe/
Zimbabwe
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CSO selection 1

Order No. 2 607 017 195

EAN-Code 3165140726962

Packaging type Cassette with other type of suspension

Pack quantity [pcs] 91

Minimum order quantity [Pcs] 1

SOL Date 01.09.2013


