Carros y carros ‘E]

CARACTERISTICA
S

- Carro de aluminio de 3
ey 150 estantes RS Pro, 630 x
424mm, carga 150kg

Montantes de

aluminio

Los estantes
estriados
proporcionan mayor
resistencia

Dos asas de ancho
completo

Facil de usar y
desplazar

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcion del

Carros con bandeja robustos RS Pro adecuados para la mayoria de entornos. Estos carros tienen 3
estantes y son sencillos y faciles de poner juntos. El carro esta disefiado con asas en ambos
extremos de la bandeja Top Las ruedas giratorias de caucho garantizan que los carros se puedan
mover facilmente para transportar articulos. Dos de las ruedas giratorias estan frenadas para mayor
seguridad cuando el carro esté parado.

Especificaciones

Tipo Estante

Numero de niveles 3

Tipo de rueda Caucho

Caracteristicas de las ruedas Con freno, giratorio

Material del bastidor Aluminio

Material de la rueda Caucho

Frenos Si
Uso general, almacenes, Garages, Escuelas,

Aplicaciones Catering, Industria Alimentaria, Talleres, fabricas, uso
doméstico

Especificaciones mecanicas

Capacidad de carga 150kg
Diadmetro de la rueda 100mm

Tamafo de estante externo

Dimensién de la plataforma 630mm x 424mm
Longitud de la plataforma 630mm
Anchura de la plataforma 424mm
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