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Marco empotrado - VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 - 1689844

ECPH(ENIX

Tenga en cuenta que los datos indicados aqui proceden del catalogo en linea. Los datos completos se encuentran en la documentacion del
usuario. Son validas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.

(http://phoenixcontact.es/download)

Marco empotrado RJ45, IP67, para insertos de hembras modulares (Keystone), para abertura de montaje
circular, con junta, con rosca y tuerca de union, color: Gris

Ethernet

Datos mercantiles

Unidad de embalaje

1 pcs

017918"9 "

EAN
4 70802

EAN 4017918970802
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,900 g

Numero de tarifa arancelaria 85389099

Pais de origen Alemania

Clave de venta ABNDDB
Datos técnicos
Datos mecénicos

Numero de puestos enchufables 1

Ciclos de enchufe > 1000

Color gris

Par de apriete min. 2,5Nm

indice de proteccion IP67

Construccion

RJ45, IP67, variante 6

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio) -40°C...80°C
Temperatura ambiente (montaje) -5°C..55°C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -40°C..70°C
Datos del material

Clase de combustibilidad segun UL 94 VO

Material carcasa PA

05/06/2019 Pagina1/3


https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1689844
https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1689844

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1689844 P'H EN]X

CONTACT
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Datos técnicos
Datos del material

Material Plastico

Material de la junta NBR

Material junta NBR

Profundidad 16,5 mm

Altura 36 mm

Datos eléctricos
| Grado de polucion | 2 |
Normas y especificaciones
| Clase de combustibilidad segtn UL 94 | VO |
Environmental Product Compliance

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e

Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Dibujos
Esquema de dimensiones Esquema de dimensiones
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Corte de montaje
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Marco empotrado RJ45, IP67
Homologaciones

Homologaciones
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Homologaciones

Homologaciones

EAC

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

EAC [H[ B.01742
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