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Imageur thermique 80x80 avec Bluetooth
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1. Introduction
L'imageur thermique est une caméra d'imagerie por tative utilisée pour la 
maintenance prédictive, le dépannage de l'équipement et la vérification. Les images 
thermiques sont affichées sur l'écran LCD et peuvent être sauvegardées dans des 
mémoires internes. Avec la fonction de partage instantané Bluetooth, les images 
thermiques peuvent être transférées sur un smartphone pour analyse, partage et 
rapport rapide.

Principales caractéristiques

 Système d'imagerie thermique 80x80 pixels. 
 Mesures rapides de température réelle de 6400 points 
 3 fonctions de la température : centrale, chaude, froide.
 Grand écran TFT graphique lumineux, facile à lire 
 Cadence d'images thermiques rapides 50Hz
 Partage instantané d'images Bluetooth et enregistrement avec un périphérique 

   intelligent iOS et Android
 Gamme de température de la scène avec la Fonction de verrouillage.
 Avec fonction de lampe de poche LED
 Longue durée de fonctionnement jusqu'à 8 heures avec une batterie rechargeable.
 Conception élégante et compacte
 Conception industrielle robuste



Champ de vision / Distance 
minimale de mise au point

21° x 21°/ 0.5m

Résolution  spatiale (IFOV) 4.53mrad
Sensibilité thermique / NETD <0,1 ° C à + 30 ° C / 100 mK 
Fréquence d'image 50Hz
Mode de mise au point Mise au point gratuit
Distance focale 7.5mm
Matrice de plan focal (FPA) / 
gamme spectrale

Microbolomètre non refroidi / 8–14 μm 

Gamme de température de l'objet –20 ° C à + 380 ° C (–4 ° F à + 716 ° F) 

Précision
± 2 ° C (± 3,6 ° F) ou ± 2% de la lecture 
( température ambiante 10°C - 35 °C, 
température de l'objet>0 °C.) 

Écran Écran LCD TFT de 2 couleurs,
Résolution d'affichage Résolution 240x320 pixels 

Batterie
Batterie lithium-ion rechargeable de 3,7 V (1 
300 mA) (non réparable par l'utilisateur) 

Levage de batterie > 6 heures, typique 
Chargeur de la  batterie Chargeur USB  de  5V 1A (non inclus)
Preuve d’une baisse Conçu pour 2 mètres 

Connecter
Bluetooth BLE4.0,  t ransfer t  d ' images 
thermiques et enregistreur de données.

Enregistrer le format d'image
Bitmap (.bmp) avec analyse de température 
et émissivité à  6400 points 

Température de fonctionnement 14 à 113 ° F (-10 à 45 ° C)
Température de stockage -22 à  131 ° F  ( -30 à 55 ° C)
Humidité relative admissible <80% HR
Température de stockage -20 ° à  60 ° C (-4 ° F à 140 ° F)
Humidité de stockage <80% HR

2.Spécifications techniques
Caractéristiques techniques


