Produktdatenblatt

Technische Daten

GVAN11
Hilfsschalter, 1S+10, seitlich

Verflgbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale

Baureihe TeSys
Kurzbezeichnung des Geréts GVAN
Produkt oder Komponententyp Hilfsschalterblock
Produktkompatibilitat GV2L
GV2LE
GV2ME
GV2P
GV2RT
GV3L
GV3P
Montageort Linke Seite
Zus. des Polkontakts 1S+10

Anschlisse - Klemmen

Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0,75-2,5 mm? - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende
Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0,75-2,5 mm? - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende
Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0,75-1,5 mm? - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende
Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0,75-1,5 mm? - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende
Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1-2,5 mm? - Kabelfestigkeit: starr

Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1-2,5 mm? - Kabelfestigkeit: starr

Zusatzmerkmale

Nennisolationsspannung Ui

600 V - gemaR UL 508
690 V - gemaR IEC 60947-1
600 V - gemaR CSA C22.2 No 14

Betriebsbemessungsspannung Ue 48 - 690 V AC
24..240V DC
Konventioneller thermischer Strom in 6 A

freier Luft (Ith)

Schutzfunktionen

GB2CB ... Leistungsschalter Nennleistung gemaR Betriebsstrom fiir Ue <= 415V
GG-Sicherung <= 10 A

Mechanische Lebensdauer

Minimaler Schaltstrom

100000 Zyklen
5mA

Minimale Schaltspannung

17V

Nennbetriebsleistung in VA

300 VA bei 48 V AC-15 - elektrische Bestandigkeit: 100000 Zyklen
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400 VA bei 690 V AC-15 - elektrische Bestandigkeit: 100000 Zyklen
500 VA bei 110...127 V AC-15 - elektrische Bestandigkeit: 100000 Zyklen
500 VA bei 500 V AC-15 - elektrische Bestandigkeit: 100000 Zyklen
650 VA bei 440 V AC-15 - elektrische Bestandigkeit: 100000 Zyklen
720 VA bei 230...240 V AC-15 - elektrische Bestandigkeit: 100000 Zyklen
850 VA bei 380...415 V AC-15 - elektrische Bestandigkeit: 100000 Zyklen

Nennbetriebsleistung in W 120 W bei 240 V DC-13 - elektrische Bestandigkeit: 100000 Zyklen
140 W bei 110 V DC-13 - elektrische Bestandigkeit: 100000 Zyklen
140 W bei 24 V DC-13 - elektrische Bestandigkeit: 100000 Zyklen
180 W bei 60 V DC-13 - elektrische Bestandigkeit: 100000 Zyklen
240 W bei 48 V DC-13 - elektrische Bestandigkeit: 100000 Zyklen

Anzugsmoment <= 1.4 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung
Hoéhe 89 mm

Breite 9.3 mm

Tiefe 66 mm

Produktgewicht 0,05 kg

Montage

Umweltbedingungen Normale Umgebungsbedingungen
Nachhaltigkeit

Grad der Umweltvertraglichkeit Green-Premium-Produkt

ROHS Konform

Il'*l_"Schneider—EIectric—Konformitétserklérung

REACH Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht Gber dem Schwellwert
Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht Gber dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt Verfugbar
IiI_"ProduktumweItprofil
Entsorgungshinweise Keine spezifischen Recyclingtatigkeiten erforderlich

Vertragliche Gewahrleistung

Periode 18 Monate



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=607980&lang=de-de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=607980&lang=de-de
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP111252EN

