Kabelclips und Klemmen R

MERKMALE
In schwarzer Farbe RS Pro Kabelklemme,
erhaltlic
B schwarze PE-Kabelklemme
olyet en mit .
niedriger Dichte mit Schraube, max. 15,2 mm
(LDPE)

Bundle

Hochfeste
Kabelstollen

Korrosionsbestandi
gkeit

StoRRfest

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Kabelclips und Klemmen RO

Produktbeschreibung

Robuste Kabelkeilleisten von RS Pro mit einer Bohrung, die aus LDPE (Polyethylen mit niedriger
Dichte) mit hoher Festigkeit und StoRRfestigkeit hergestellt werden. Das Material ist aul3erdem bestandig
gegen Korrosion und UV-Licht. Diese Kabelstollen sind ideal zum Klemmen und Binden von gepanzerten

und ungepanzerten Kabeln.

Optionen mit verschiedenen maximalen Durchmessern erhaltlich:

184-4609 - 10,0 mm
184-5214 - 12,7 mm
184-4615 - 15,2 mm
184-5220 - 17,8 mm
184-4621 - 20,3 mm
184-4637 - 22,8 mm
184-4643 - 25,4 mm

Allgemeine

Material

Farbe

Anbringungsmethode
Kabelklemme/Klemmausfiuhrung
Verpackung

UV-bestandig

Anwendungen

PE (Polyethylen)

Schwarz

Schraube.

Kabelklemme

50pcs.

Ja

Sie werden haufig sowohl im Heim- als auch am
Arbeitsplatz eingesetzt und an Orten, an denen Sie
wahrscheinlich Drahtlangen zwischen Komponenten
aul3erhalb eines Schrankes oder eines anderen
Gehauses finden.

Abmessungen

Breite

Tiefe

Maximaler Bundeldurchmesser
Spiel

20 mm x 31 mm
20mm

31mm

15.2mm

6mm
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/1844609/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1845214/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1844615/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1845220/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1844621/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1844637/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1844643/
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Betriebsumgebungsspezifikationen

Maximale Temperatur -30°C

Mindesttemperatur +60°C
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M54 = RS 184-4609
MS5 = RS 184-5214
MS6 = RS 184-4615
MST = RS 184-5220
MS8 = RS 184-4621
MS9 = RS 184-4637
M510 = RS 184-4643
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Dimensional Data
Standard " Width Height Fixing Clearance
Polypropylene Centres Bolt

A B C Holes

mm  mm mm mm
Single Fixing
MS 5 175 280 N/A 6
MS 6 200 30 NA 6
MS 7 230 340 N/A 6
MS 8 25.0 380 N/A 6
MS 9 285 41.0 N/A 6
MS 10 300 435 N/A 6
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