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ELECTROLUBE

THE SOLUTIONS PEOPLE

BEZPECNOSTNI LIST

Matt Black Paint

V souladu s nafizenim (ES) €. 1907/2006, Ptiloha Il, ve znéni. Nafizeni komise (EU) €. 2015/830 ze dne 28.
kvétna 2015.

ODDIL 1: Identifikace latky/smé&si a spolednosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Nézev vyrobku Matt Black Paint
Cislo vyrobku MBP, EMBP400, ZE

1.2. PFisludna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouZiti

Ur&eni pouziti Barva.
Nedoporucéena pouziti Nejsou uréena zadna doporuceni, jakym zptisobem nema byt latka pouzivana.

1.3. Podrobné Udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

Dodavatel ELECTROLUBE. A division of HK WENTWORTH LTD
ASHBY PARK, COALFIELD WAY,
ASHBY DE LA ZOUCH, LEICESTERSHIRE LE65 1JR
UNITED KINGDOM
+44 (0)1530 419600
+44 (0)1530 416640
info@hkw.co.uk

1.4. Telefonni &islo pro naléhavé situace

Telefonni &islo pro naléhavé vV PRIPADE NUDZOVE VOLBY: +420 228 882 830 (24 hodin, Provided by Carechem 24)
situace

|ODDIL 2: Identifikace nebezpegnosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace (ES 1272/2008)

Fyzikalni nebezpectnost Aerosol 1 - H222, H229

Nebezpeénost pro lidské Skin Irrit. 2 - H315 Eye lIrrit. 2 - H319 STOT SE 3 - H336
zdravi

Nebezpecnost pro Zivotni Neklasifikovano

prostiedi

2.2. Prvky oznaceni

Vystrazné symboly nebezpeénosti

Signalni slovo Nebezpecdi
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Standardni véta o
nebezpeénosti

Pokyn pro bezpecné
zachazeni

Obsahuje

Dopliikové pokyn pro
bezpecné zachazeni

2.3. Dal$i nebezpeénost

Revize: 2
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H222 Extrémné hoflavy aerosol.

H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se muze roztrhnout.
H315 Drazdi kizZi.

H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oci.

H336 MUze zplsobit ospalost nebo zavraté.

P210 Chrante pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koureni.

P211 Nestiikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroji zapaleni.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.

P261 Zamezte vdechovani aerosoll.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ ochranny odév/ ochranné bryle/ obli¢ejovy Stit.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCi: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni ¢ocCky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracdujte ve vyplachovani.
P410+P412 Chrante pred slunecnim zafenim. Nevystavujte teploté pfesahujici 50 °C/122 °F.
P501 Odstrarite obsah/ obal v souladu s narodnimi pfedpisy.

Acetone

P201 Pfed pouzitim si obstarejte specialni instrukce.

P202 Nepouzivejte, dokud jste si nepfecetli vSechny bezpecnostni pokyny a neporozuméli
jim.

P264 Po manipulaci dikladné omyjte znecisténou kiizi.

P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze
usnadnujici dychani.

P308+P313 PRI expozici nebo podezfeni na ni: Vyhledejte lékafskou pomoc/ oSetfeni.
P312 Necitite-li se dobfe, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/ lékare.
P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte |ékaifskou pomoc/ oSetreni.
P403+P233 Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavieny.
P405 Skladujte uzaméené.

Tento vyrobek neobsahuje zadné latky klasifikované jako PBT nebo vPvB.

|ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkéch

3.2. Smési

Acetone

CAS cislo: 67-64-1

30-60%

EC dislo: 200-662-2 Registragni ¢islo REACH: 01-
2119471330-49-XXXX

Klasifikace

Flam. Lig. 2 - H225
Eye Irrit. 2 - H319
STOT SE 3 - H336
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xylem 10-30%

CAS ¢islo: 1330-20-7 EC Cislo: 215-535-7 Registracni ¢islo REACH: 01-
2119488216-32-XXXX

Klasifikace

Flam. Lig. 3 - H226
Acute Tox. 4 - H312
Acute Tox. 4 - H332
Skin Irrit. 2 - H315

Ropné plyny, zkapalnéné 10-30%
CAS ¢islo: 68476-85-7 EC dgislo: 270-704-2

Klasifikace
Flam. Gas 1 - H220

Ethylbenzen 1-5%
CAS ¢islo: 100-41-4 EC ¢cislo: 202-849-4

Klasifikace

Flam. Lig. 2 - H225

Acute Tox. 4 - H332
STOT RE 2 - H373

Asp. Tox. 1 - H304

PIné znéni veskerych vét o nebezpecnosti najdete v oddilu 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Obecné informace lhned vyhledejte Iékafskou pomoc. Ukazte tento bezpecnostni list I€ékafskému personalu.

Inhalace Pfemistéte postizeného pry¢ od zdroje kontaminace. Pfesurite postizenou osobu na Eerstvy
vzduch a udrzujte ji v teple a v klidu v poloze usnadfiujici dychani. Udrzujte dychaci cesty
volné. Uvolnéte tésné Casti odévu, jako limec, kravatu nebo opasek. Pfi dychacich potizich
muze proSkoleny personal podat postizenému kyslik. UloZte postizeného do stabilizované
polohy a zajistéte, aby mohl volné dychat.

Poziti Usta dikladné vyplachnéte vodou. Odstrarite jakékoli zubni protézy. Podejte n&kolik malych
sklenic vody nebo mléka. Prestarite, pokud postizena osoba pocituje nevolnost, protoze
zvraceni mize byt nebezpecné. Nevyvolaveijte zvraceni, pokud tak nepfikaze zdravotnicky
persondl. Dojde-li ke zvraceni, drzte hlavu nizko, aby nedoSlo k vniknuti zvratkd do plic.
Osobé v bezvédomi nikdy nepodavejte nic Usty. Pfesunte postizenou osobu na Cerstvy
vzduch a udrzujte ji v teple a v klidu v poloze usnadnujici dychani. Ulozte postizeného do
stabilizované polohy a zajistéte, aby mohl volné dychat. Udrzujte dychaci cesty volné.
Uvolnéte tésné ¢asti odévu, jako limec, kravatu nebo opasek.

Styk s ktzi Oplachnéte vodou.

Styk s oima Okamzité oplachnéte velkym mnozstvim vody. Odstrante kontaktni CoCky a Siroce oteviete
oCi. Pokracujte v oplachovani po dobu minimalné 10 minut.

3/13




Datum revize: 17. 12. 2019 Revize: 2

Matt Black Paint

Ochranné prostredky pro Personal poskytujici prvni pomoc by mél v pribéhu jakékoli zachranné operace pouzivat

osoby poskytujici prvni pomoc odpovidajici prostfedky osobni ochrany. Pfed svléknutim z postizené osoby kontaminovany
odév nejprve dukladné omyjte vodou, nebo pouzijte rukavice. Provadéni dychani z ust do Ust
muze byt nebezpecéné pro personal poskytujici prvni pomoc.

Obecné informace Dalsi informace o nebezpecénosti pro zdravi viz oddil 11. Zavaznost popsanych pfiznakd se
bude ménit v zavislosti na koncentraci a délce expozice.

Inhalace Jednorazova expozice mulze zpUsobit tyto nezadouci uciny: Bolest hlavy. Nevolnost, zvraceni.
Utlum centralniho nervového systému. Ospalost, zavraté, dezorientace, nevolnost. Narkotické
Ucinky.

Poziti Vzhledem k fyzikalni povaze tohoto vyrobku je pozfeni nepravdépodobné.

Styk s kzi Zarudnuti. Drazdi kazi.

Styk s oima Drazdi o¢i.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni

Poznamky pro Iékare Osetrete dle priznaki.

|ODDI'L 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva

Vhodna hasiva Vyrobek je hoflavy. Haste pomoci alkoholu odolné péné, oxidu uhli¢itého, praskového hasiva
nebo vodni mlhy. PouzZijte hasiva vhodna pro dany typ pozaru.

Nevhodna hasiva Nehaste pomoci proudu vody, nebot’ tak dojde k Sifeni ohné.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

2Zvlastni nebezpeénost Pfi zahrati muze dojit vlivem vzristu tlaku k prudkému roztrzeni nebo vybuchu nadob.
Roztrzené nadoby obsahujici aerosol mohou byt vrhany z ohné vysokou rychlosti. V pfipadé
prasknuti plechovek s aerosoly dbejte zvySené opatrnosti, nebot’ dojde k rychlému Uniku
stlaeného obsahu a hnaciho plynu. Pary mohou vytvaret vybusné smési se vzduchem.

Nebezpecné zplodiny hofeni  Produkty tepelného rozkladu nebo hofeni mohou obsahovat nasleduijici latky: Zdravi Skodlivé
plyny nebo pary.

5.3. Pokyny pro hasi¢e

Ochranné opatfeni béhem Zamezte vdechovani plynd nebo vypar( vznikajicich pfi pozaru. Evakuujte oblast. Pro

haseni pozaru zamezeni vdechovani plynt, par, dymu a koufe se zdrZujte na navétrné strané. Uzaviené
prostory vyvétrejte, nez do nich vstoupite. Ochlazujte nadoby vystavené plsobeni tepla
pomoci vodniho postfiku a odstrarite je z dosahu pozaru, Ize-li tak u€init bez rizika. Nadoby
vystavené plamentm ochlazujte vodou jesté dlouho po uhaseni pozaru. Pokud unikajici nebo
rozlity pfipravek nehofi, pouzijte k rozptyleni par a ochrané osob provadéjicich zastaveni
uniku vodni postfik. Zadrzujte odtékajici vodu a zamezte tak jejimu vniku do kanalizace a
vodnich toku. V pfipadé, ze hrozi nebezpeci znecisténi vody, informujte pfislusné organy.

2vlastni ochranné prostiedky Pouzivejte autonomni pretlakovy dychaci pfistroj (SCBA) a vhodny ochranny odév. Ochranné
pro hasice obleky hasi¢u vyhovujici evropské normé EN469 (véetné helem, ochrannych bot a rukavic)
poskytnou zakladni uroven ochrany pro chemické nehody.

ODDIL 6: Opateni v pfipad& nahodného tniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
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Zadna &innost by neméla byt provadéna bez naleZitého proskoleni, nebo v pfipadé, Ze by
znamenala riziko pro osoby. Zabrante nepovolanému a nechranénému personalu ve vstupu
do oblasti uniku. Pouzivejte ochranné odévy v souladu s informacemi uvedenymi v sekci 8
tohoto bezpecnostniho listu. Dodrzujte vSechny bezpec€nostni pokyny uvedené v tomto
bezpecnostnim listé. Po odstranéni uniku dikladné omyjte. Zaijistéte, aby probihala
pravidelna Skoleni ohledné pohotovostni dekontaminace a likvidace odpadu. Nedotykejte se
nebo nevstupujte na unikly material. Evakuujte oblast. Nebezpec¢i vybuchu. Zajistéte
dostate¢né vétrani. V blizkosti uniklého produktu nekurte a odstrante zdroje jisker, plament a
jiné zdroje vzniceni. Okamzité odstrante kontaminovany odév.

6.2. Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi

Opatreni na ochranu Zivotniho Velké Uniky: Dojde-li k znecisténi slozky Zivotniho prostfedi (stoky, vodni toky, plida nebo

prostredi

vzduch), informujte odpovidajici urady.

6.3. Metody a material pro omezeni Gniku a pro &isténi

Metody pro &isténi

6.4. Odkaz na jiné oddily

Odkaz na jiné oddily

Pouzivejte ochranné odévy v souladu s informacemi uvedenymi v sekci 8 tohoto
bezpecnostniho listu. Unikly produkt okamzité odstrante a odpad bezpec¢né zlikvidujte.
Odstrante vSechny zdroje zapaleni, mizete-li tak ucinit bez rizika. V blizkosti uniklého
produktu nekufte a odstrante zdroje jisker, plamenu a jiné zdroje vzniceni. Pristupujte k
uniklému produktu z navétrné strany. Za normalnich podminek manipulace a uskladnéni jsou
uniky z kontejnert obsahujicich aerosol nepravdépodobné. V pfipadé prasknuti plechovek s
aerosoly dbejte zvySené opatrnosti, nebot’ dojde k rychlému uniku stlaéeného obsahu a
hnaciho plynu. Malé uniky: Setfete savym hadrem a odpad bezpec¢né odstrante. Velké uniky:
V pfipadé, Ze je vyrobek rozpustny ve vodé, zfedte Unik vodou a setfete ho. Dal$i moznosti,
nebo neni-li vyrobek ve vodé rozpustny, je absorpce uniku do inertniho suchého materialu a
umisténi do vhodné nadoby pro likvidaci odpadu. Oplachnéte kontaminovanou plochu velkym
mnozstvim vody. Po odstranéni Uniku dikladné omyjte. Odpad likvidujte v autorizovaném
zafizeni na likvidaci odpadu v souladu s pozadavky relevantniho mistniho Gfadu.

Osobni ochranné prostiedky viz oddil 8. Dal$i informace o nebezpecnosti pro zdravi viz oddil
11. Dalsi informace o rizicich pro zivotni prostredi viz oddil 12. Likvidace odpadu viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatieni pro bezpe&né zachazeni

Opatreni pro bezpecné
zachazeni

Pokyny tykajici se obecné
hygieny pfi praci

Prectéte si a dodrzujte doporuceni vyrobce. Pouzivejte ochranné odévy v souladu s
informacemi uvedenymi v sekci 8 tohoto bezpecnostniho listu. Uchovavejte oddélené od
potravin, napoju a krmiv. Nevystavujte nadoby obsahujici aerosol vysokym teplotam nebo
pfimému slune¢nimu zareni. Vyrobek je hoflavy. Chrarite pred teplem, horkymi povrchy,
jiskrami, otevienym plamenem. Z&kaz koufeni. Nepouzivejte, dokud jste si neprecetli vdechny
bezpecnostni pokyny a neporozuméli jim. Je-li obal poSkozen, neprovadéjte manipulaci bez
pouziti osobnich ochrannych prostfedkud. Nestfikejte do otevieného ohné nebo jinych zdrojl
zapaleni. Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti. Pfi styku s kizi se aerosol rychle
odpafi a ochladi, a miize zpUsobit omrzliny. Zamezte styku s o€ima. Zamezte vdechovani par
a aerosolt/mlhy.

Zasazenou kdzi okamzité umyjte. Kontaminovany odév svléknéte. Kontaminovany odév pred
opétovnym pouzitim vyperte. PFi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte. Po
konci kazdé smény a pred jidlem, koufenim a pouzitim toalety se vzdy umyjte. Kazdy den
pred opusténim pracovniho mista ménte pracovni odév.

7.2. Podminky pro bezpe&né skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési
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Skladujte oddélené od neslucitelnych materiall (viz oddil 10). Skladujte v souladu s mistnimi
predpisy. Uchovavejte oddélené od oxidujicich material(, zdroju tepla a plamend.
Uchovavejte pouze v plvodnim obalu. Uchovavejte obal t&ésné uzavieny na chladném, dobfe
vétraném misté. Uchovavejte nadoby ve vzpfimené poloze. Chrante nadoby pred
poskozenim. Chrarite pfed slune¢nim zafenim. Neskladujte v blizkosti zdroju tepla a
nevystavujte vysokym teplotam. Nevystavuijte teploté presahujici 50 °C/122 °F. Pro zamezeni
znecisténi pudy a vody pouzivejte ve skladech zachytna zafizeni. Podlaha skladovacich
prostor musi byt odolna proti unikim, beze spar a neabsorbujici.

Uskladnéni vhodné pro chemikalie.

7.3. Specifické konecné/specificka konecna pouziti

Specifické koneéné/specificka Prfislusna ur¢ena pouziti tohoto vyrobku jsou podrobné popsana v oddile 1.2.

koneéna pouziti

|ODDI'L 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostfedky

8.1. Kontrolni parametry

Limity expozice na pracovisti

Acetone

Limit pro dlouhodobou expozici (8-hodinovy TWA): 336,8 ppm 800 mg/m?
Horni hranice expozi¢niho limitu (NPK-P): 631,5 ppm 1500 mg/m?

xylem

Limit pro dlouhodobou expozici (8-hodinovy TWA): 46 ppm 200 mg/m?
Horni hranice expozi¢niho limitu (NPK-P): 92 ppm 400 mg/m?

D, I

Ropné plyny, zkapalnéné

Limit pro dlouhodobou expozici (8-hodinovy TWA): 610,2 ppm 1800 mg/m?
Horni hranice expozi¢niho limitu (NPK-P): 1356 ppm 4000 mg/m?

*

Ethylbenzen

Limit pro dlouhodobou expozici (8-hodinovy TWA): 46 ppm 200 mg/m?
Horni hranice expozi¢niho limitu (NPK-P): 115 ppm 500 mg/m?

D

| = Drazdi sliznice (o¢i, dychaci cesty) resp. kizi.
D = P¥i expozici se vyznamné uplatiuje pronikani latky kizi.
* = u NPK-P je bran zfetel na fyzikalné-chemické vlastnosti (napf. vybusnost).

8.2. Omezovani expozice

Ochranné prostredky

Vhodné technické kontroly

Zaijistéte dostateCné vétrani. Za ucelem ur€eni ucinnosti ventilace, nebo jinych kontrolnich
opatreni a/nebo uréeni nutnosti pouzivani ochrannych dychacich prostfedkdl mize byt
vyZadovan monitoring osob, Zivotniho prostfedi na pracovisti, nebo biologicky monitoring.
Pouzijte uzaviené procesni linky, ventilaci, nebo jina technicka opatreni jako primarni zplsoby
minimalizace expozice pracovnikd. Osobni ochranné prostredky by mély byt pouzity pouze v
pripadé, kdy neni mira expozice pracovnikl dostate¢né kontrolovatelna pomoci opatieni
technického charakteru. Zajistéte pravidelnou inspekci a udrzbu kontrolnich opatfeni.
Zajistéte, aby operatofi byli proSkoleni ohledné minimalizace expozice.
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Poukazuje-li posouzeni rizika na moznost kontaktu latky s o¢ima, méla by byt pouzita ochrana
oCi splhaujici podminky schvalené normy. Prostfedky pro ochranu oci a obli¢eje by mély
splfiovat podminky evropské normy EN166. Pouzivejte t&€sné pfiléhajici ochranné bryle nebo
oblicejovy stit. Existuje-li nebezpedi pfi vdechnuti, mize byt vyzadovano pouziti
celooblicejové masky.

Poukazuje-li posouzeni rizika na moznost styku latky s kdizi, mély by byt pouzity nepropustné
rukavice splfiujici podminky schvalené normy. Nejvhodné;jsi typ rukavic by mél byt zvolen po
konzultaci s dodavatelem/vyrobcem rukavic, ktery je schopen poskytnout informace o dobé
priniku dané latky skrz material, z néhoz jsou rukavice vyrobeny. Rukavice pouzité pro
ochranu rukou pfed chemikaliemi by mély splfovat podminky uvedené v evropské normé
EN374. S ohledem na Udaje stanovené vyrobcem rukavic zkontrolujte, zda si rukavice v
prabéhu pouziti uchovavaji své ochranné vlastnosti, a vyméiite je ihned, jakmile zjistite
jakékoliv opotfebeni. Jsou doporuceny Casté zmeény.

Poukazuje-li posouzeni rizika na moznost kontaktu latky s k(zi, méla by byt pouzita
odpovidajici obuv a dalSi ochranné prostifedky splfiujici podminky schvalené normy.

Zaijistéte, aby byla k dispozici stanice pro vyplach o€i a nouzova sprcha. Kontaminovany
pracovni odév neodnasejte z pracovisté. Kontaminovany odév pfed opétovnym pouzitim
vyperte. Cistéte vybaveni a pracovni prostory kazdy den. Mély by byt uplatiovany zasady
spravné osobni hygieny. Po konci kazdé smeény a pred jidlem, koufenim a pouzitim toalety se
vzdy umyjte. Nejezte, nepijte a nekurte pfi pouzivani. Mély by byt provadény preventivni
primyslové lékarské prohlidky. Upozornéte personal zajistujici uklid na jakoukoli
nebezpecnost tohoto produktu.

Poukazuje-li posouzeni rizika na moznost inhalace znecistujicich latek, méla by byt pouzita
odpovidajici ochrana dychacich cest splnujici podminky schvalené normy. Zajistéte, aby
vSechny prostfedky pro ochranu dychacich cest byly vhodné pro dané pouziti a byly opatfeny
znackou CE. Zkontrolujte, zda respirator pevné priléha a filtr je pravideIné ménén.
Protiplynové a kombinované filtry by mély splfiovat podminky evropské normy EN14387.
Celooblicejové masky s vymeénitelnym filtrem by mély splfiovat podminky uvedené v evropské
normé& EN136. Polomasky a ¢tvrtmasky s vymeénitelnym filtrem by mély splfovat podminky
evropského standardu EN140.

Uchovavejte nadobu pevné uzavienou, kdyZ se nepouziva.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled

Barva

Zapach

Prahovéa hodnota zapachu
pH

Bod tani

Podateéni bod varu a rozmezi
bodu varu

Bod vzplanuti
Rychlost odpafovani

Faktor odpafrovani

Aerosol.

Cerna.

Po organickych rozpoustédlech.
Neni k dispozici.

Neni k dispozici.

Neni k dispozici.

Neni k dispozici.

<-40°C
Neni k dispozici.

Neni k dispozici.
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Horlavost (pevné latky, plyny) Neni k dispozici.

Horni/dolni mezni hodnoty
hoflavosti nebo vybusnosti

Jina horlavost

Tlak par

Hustota par

Relativni hustota
Objemova hustota
Rozpustnost(i)
Rozdé&lovaci koeficient
Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu

Viskozita

Neni k dispozici.

Neni k dispozici.
Neni k dispozici.
Neni k dispozici.
Neni k dispozici.
Neni k dispozici.
Neni k dispozici.

Neni k dispozici.

410-580°C

Neni k dispozici.

Neni k dispozici.

Revize: 2

Matt Black Paint

Vybudné vlastnosti Neni povazovano za vybusninu.

Oxidacni vlastnosti Nesplfiuje kritéria klasifikace jako oxidujici.

9.2. Dalsi informace

Tékavé organické latky Maximalni obsah TOL v produktu je 655 g/l.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Reaktivita Dalsi informace viz pododdily tohoto oddilu.

10.2. Chemicka stabilita
Stalost

Za normalnich teplot a pfi doporuéeném zpUsobu pouZiti je latka stabilni. Za pfedepsanych
podminek skladovani je latka stabilni.

10.3. MoZnost nebezpecnych reakci

Moznost nebezpeénych reakci Nasledujici materialy mohou silné reagovat s produktem. Oxidacni Cinidla.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit

Podminky, kterym je tireba
zabranit

Nevystavujte nadoby obsahujici aerosol vysokym teplotam nebo pfimému sluneénimu zareni.
Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mlze roztrhnout.

10.5. Neslucitelné materialy

Zadny specificky material nebo skupina materialti pravdépodobné nebude reagovat s timto
produktem za vzniku nebezpecné situace.

Neslugitelné materialy

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu

Je-li latka pouzivana a skladovana jak je doporu¢eno, nedochazi k jejimu rozkladu. Produkty
tepelného rozkladu nebo hofeni mohou obsahovat nasleduijici latky: Zdravi Skodlivé plyny
nebo pary.

Nebezpecné produkty
rozkladu

|ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych téincich

Akutni toxicita — oralni
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Poznamky (oralni LDso) Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Akutni toxicita — dermalni
Poznamky (derméini LDso) Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
ATE dermalni (mg/kg) 5500,0
Akutni toxicita — inhala&ni
Poznamky (inhalaéni LCso) Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
ATE inhalaéni (pary mg/l) 52,38
Ziravost/drazdivost pro kiZi
Udaje ze zkousek na Drazdivy.
zvitatech
Vazné poskozeni ofi/podrazdéni odi
Vazné poskozeni ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.

ocGi/podrazdéni oci

Senzibilizace dychacich cest

Senzibilizace dychacich cest Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Senzibilizace kize

Senzibilizace kize Na zéakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Mutagenita v zarode€nych burikach

Genotoxicita — in vitro Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Karcinogenita

Karcinogenita Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
IARC karcinogenita Zadna ze slozek neni uvedena v seznamu nebo osvobozena.

Toxicita pro reprodukci

Toxicita pro reprodukci - Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
plodnost

Toxicita pro reprodukci - vyvoj Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

STOT - jednoradzovéa expozice STOT SE 3 - H336 MUze zpUsobit ospalost nebo zavraté.
Cilové organy Centralni nervovy systém

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

STOT - opakovana expozice Latka neni klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové organy po opakované expozici.

Nebezpedi pri vdechnuti

Nebezpecnost pfi vdechnuti  Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Obecné informace Zavaznost popsanych priznakll se bude ménit v zavislosti na koncentraci a délce expozice.

Inhalace Jednorazova expozice mlze zpUsobit tyto nezadouci uciny: Bolest hlavy. Nevolnost, zvraceni.
Utlum centralniho nervového systému. Ospalost, zavraté, dezorientace, nevolnost. Narkotické
ucinky.

Poziti Vzhledem k fyzikalni povaze tohoto vyrobku je pozfeni nepravdépodobné.

Styk s ktzi Zarudnuti. Drazdi kazi.
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Styk s o¢ima Drazdi o¢i.
Cesta expozice Poziti Inhala¢ni Kontakt s kiizi a/nebo okem.
Cilové organy Centralni nervovy systém
ODDIL 12: Ekologické informace
Ekotoxicita Nepovazuje se za nebezpecny pro zivotni prostfedi. Nicméné velké nebo Casté uniky mohou

byt nebezpeéné pro Zivotni prostredi.

12.1. Toxicita

Toxicita Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Perzistence a rozloZitelnost Rozlozitelnost produktu neni znama.

12.3. Bioakumulaéni potencial

Bioakumulaéni potencial Zadné udaje ohledné bioakumulace nejsou k dispozici.
Rozdélovaci koeficient Neni k dispozici.

12.4. Mobilita v padé

Mobilita Vyrobek obsahuje tékavé organické latky (TOL), které se budou snadno odparovat ze vSech
povrchd.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
12.6. Jiné nepfiznivé GEinky

Jiné nepfiznivé Gcinky Nejsou znamy.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Obecné informace Tvorba odpadu by méla byt minimalizovana, nebo zcela eliminovana, kdekoliv je to mozné.
Vyrobek recyklujte a opétovné pouzijte vSude, kde je to mozné. Tento material a jeho obal
musi by t zneskodnény bezpeénym zpusobem. Likvidace tohoto vyrobku, procesnich roztokd,
zbytk( a vedlejsich produktd by méla vzdy probihat v souladu s pozadavky legislativy tykajici
se ochrany Zivotniho prostfedi a likvidace odpadu a v souladu s poZzadavky mistnich Grad(.
PFi nakladani s odpadem by méla byt respektovana bezpecnostni opatfeni vztahujici se k
zachdzeni s vyrobkem. Pfi manipulaci s prazdnymi nadobami, které nebyly dikladné
vycistény nebo vyplachnuty, je tfeba dbat opatrnosti . | prazdné nadoby nebo obaly mohou
obsahovat zbytkové mnozstvi produktu a mohu tedy byt nebezpecné.

Metody nakladani s odpady  Nevylévejte do kanalizace. Z divodu nebezpeci vybuchu prazdné obaly nepropichujte a
nespalujte. Zlikvidujte prebytek produktd a ty produkty, které nelze likvidovat u autorizovaného
smluvniho partnera pro likvidaci odpadu. Odpad, zbytky produktu, prazdné nadoby, vyfazené
pracovni odévy a znecisténé Cistici materialy by mély byt shromazdovany v ur¢enych
nadobach, jez by mély byt opatfeny oznacenim jejich obsahu.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

Obecné Pro informace ohledné omezeného mnozstvi oball/omezeni nalozeného mnozstvi se obratte
na pfislusnou dokumentaci a vyuzijte data uvedena v tomto oddile.

14.1. UN é&islo
C. OSN (ADR/RID) 1950
¢. OSN (IMDG) 1950
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€. OSN (ICAO) 1950
C. OSN (ADN) 1950

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu

Prislusny nazev pro zasilku AEROSOLS
(ADR/RID)

Prislusny nazev pro zasilku AEROSOLS
(IMDG)

Prisludny nazev pro zasilku = AEROSOLS
(ICAO)

Pfisludny nazev pro zasilku AEROSOLS
(ADN)

14.3. Trida/tfidy nebezpe&nosti pro prepravu
ADR/RID tfida 2.1

ADRY/RID klasifikani kéd 5F

ADR/RID oznaéeni 21
IMDG trida 2.1
ICAOQ trida/divize 2.1
ADN tfida 2.1

Oznadeni pro prepravu

14.4. Obalova skupina
ADR/RID obalova skupina None

IMDG obalova skupina None
ICAO obalova skupina None
ADN obalova skupina None

14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi

Latka nebezpecéna pro Zivotni prostredi/latka znecistujici more
Ne.

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

Vzdy prepravujte v uzavienych nadobach, které jsou ve vzpfimené poloze a zabezpeceny. Zajistéte, aby osoby prepravujici
produkt byly proSkoleny a védély jak postupovat v pfipadé nehody nebo pfi uniku produktu.

EmS F-D, S-U
ADR pfepravni kategorie 2

Kod omezeni pri prepravé (D)
tunelem

14.7. Hromadna pieprava podle pfilohy Il dmluvy MARPOL a piedpisu IBC

11/13



Datum revize: 17. 12. 2019 Revize: 2

Matt Black Paint

Hromadna preprava podle Neaplikovatelné.
prilohy Il MARPOL 73/78 a
predpisu IBC

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Pfedpisy tykajici se bezpe€nosti, zdravi a Zivotniho prostfedi/specifické pravni pfedpisy tykajicl se latky nebo smési

Legislativa EU Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o
registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH) (ve znéni
pozdéjsich predpisu).

Nafizeni komise (EU) €. 2015/830 ze dne 28. kvétna 2015.

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o
klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési (ve znéni pozdéjSich predpisu).

Smeérnice Rady ze dne 20. kvétna 1975 o sblizovani pravnich predpist ¢lenskych statl
tykajicich se aerosolovych rozpraSovacu (75/324/EHS) (ve znéni pozdéjSich predpisu).

15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti

Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

Seznamy

EU (EINECS/ELINCS)
Z4dna ze sloZek neni uvedena v seznamu nebo osvobozena.

|ODDIL 16: Dalsi informace

Zkratky pouZzité v tomto ADR: Evropska dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpeéného zbozi.
bezpecnostnim listu ADN: Evropska dohoda o mezinarodni pfepravé nebezpecného zbozi po vnitrozemskych

vodnich cestach.

RID: Rad pro mezinarodni Zelezniéni prepravu nebezpedénych véci.

IATA: Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravc.

ICAO: Technické pokyny pro bezpecnou leteckou pfepravu nebezpeéného zbozi.

IMDG: Mezinarodni namofni pfeprava nebezpecnych véci.

CAS: Chemical Abstracts Service.

ATE: Odhadu akutni toxicity.

LC50: Letalni koncentrace, ktera zplsobi smrt u 50 % testované populaee.

LD50: Letalni davka, ktera zpUusobi smrt u 50 % testované populace (stfedni letalni davka).

EC50: Uginna koncentrace latky, ktera zpdsobuje 50 % zmén v odezvé.

PBT: Perzistentni, bioakumulativni a toxieka latka.

vPVvB: vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni.

Zkratky a zkratkova slova Aerosol = Aerosol
klasifikace Eye Irrit. = Podrazdéni o€i
Skin Irrit. = Drazdivost pro kiZi
STOT SE = Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Postup klasifikace v souladus STOT SE 3 - H336: Skin Irrit. 2 - H315: Eye Irrit. 2 - H319: : Vypocet. Aerosol 1 - H222, H229:
nafizenim (ES) 1272/2008 : Odborny posudek.

Pokyny pro Skoleni Prectéte si a dodrzujte doporuceni vyrobce. Tento material by mél pouzivat pouze proskoleny
personal.

Vydano Emily Kirk

Datum revize 17.12. 2019

Revize 2

BL &islo 1623
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PIné znéni standardnich vét o H220 Extrémné hoflavy plyn.
nebezpeénosti H222 Extrémné hoflavy aerosol.
H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.
H226 Hoflava kapalina a pary.
H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mdze roztrhnout.
H304 P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpUsobit smrt.
H312 Zdravi $kodlivy pfi styku s kazi.
H315 Drazdi kdzi.
H319 Zplsobuje vazné podrazdéni odi.
H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.
H336 MUze zplsobit ospalost nebo zavraté.
H373 Muze zpusobit poSkozeni organu (Sluchové organy) pfi prodlouzené nebo opakované
expozici.

Tyto informace se tykaji pouze zde uvedeného specifického materialu a nemusi byt platné, pokud dojde k pouziti tohoto
materialu v kombinaci s jakymikoli jinymi materialy, nebo procesy. Uvedené informace jsou dle nejlepSiho védomi a svédomi
spolecnosti pfesné a spolehlivé k uvedenému datu. Nicméné spole¢nost neposkytuje zadnou zaruku, garanci i potvrzeni
ohledné jejich pfesnosti, spolehlivosti a Uplnosti. Je odpovédnosti uzivatele ovéfit si, Ze zde uvedené informace jsou vhodné
pro jeho vlastni potfebu.
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