Produktdatenblatt

SPK 75K

Spurkranz-Rad aus Guss

EAN 4047526008444 ’\
ID 8441 Made in

Zolltarifnummer 87169090 Germany

Rad:

robuster Grauguss, Harte 180-220 HB
ab Rad-@ 125 mm mit Schmiernippel
Spurkranz und Laufflache sind (iberdreht
Lauffldche zur Achse 3° ansteigend
auBerst geringer Rollwiderstand

extrem verschleiBfest

lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:
« chemische Bestandigkeit gegen viele aggressive Medien
o Temperaturbestandigkeit: -20 °C bis +120 °C
e Schmierung mit einem der Anwendungstemperatur angepassten Schmierstoff
 Die in der Tabelle angegebenen Tragfahigkeiten beziehen sich auf die nachfolgend
aufgefiihrte Zuordnung der Spurkranz-Rader zu den Schienenprofilen nach DIN
536 (Kranschienennorm):
SPK 50G—SPK 200K, SPK 250G, SPK 250K: Ad5
SPK 201K, SPK 251K: A55

* elektrische Ableitfahigkeit (Ohmscher Widerstand) < 104 Q

Technische Daten:

Rad-0 (D) © 75 mm
Rad-@ inkl. Spurkranz (D1) 100 mm
Rad-@ ohne Spurkranz (D) 75 mm
Radbreite . 40 mm
Laufbreite (T3) 0o 30 mm
Spurkranzlage b 135mm
Tragfahigkeit bei 4 km/h & 700kg
Tragfahigkeit (statisch) A 1.750 kg
Lagerart ®© Kugellager
Achsloch-0 (d) 20 mm
Nabenldnge (T1) 0 47 mm
Temperaturbesténdigkeit min -20°C
Temperaturbestindigkeit max 120 °C
Belagsharte 180-220 HB
Stiickgewicht 8 1,3kg
Spurlos X
Kontaktverfarbungsfrei v
Antistatisch o X

ESD v
Elektrisch ableitend B v
Korrosionsbestandig X
Hitzebesténdig £ X
Autoklaventauglich X
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