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温度监控继电器 PT100/1000，KTY83/84，NTC 2 个阈值 数字，可调节 -

50 °C 至 500 °C 24 - 240 V AC/DC 2 x 1 W + 1 NO，宽度 45 mm 螺栓型
端子 !!!停产产品!!! 首选的后继者为 3RS2600-1BW30

产品品牌名称 SIRIUS
产品名称 温度监控继电器

产品的规格 2 个阈值，数字可调

产品类型名称 3RS10
综合技术数据

损耗功率 [W] 最大值 4 W

损耗功率 [V∙A] 最大值 7 V·A

参考标示 符合 IEC 81346-2:2009 K

可测温度

● 初始值 -50 °C

● 终值 500 °C
RoHS 指令（日期） 01.05.2012

产品功能

● 故障储存 是的

● 外部的复位 是的

传感器规格 可连接 PT100/1000; KTY83/84;NTC(电阻触头)

可测温度 利用 KTY 传感器 最大值 200 °C

传感器电流 利用 KTY 传感器 0.3 mA

控制电路/控制

电压类型 AC/DC
控制馈电电压 1 AC 时

● 50 Hz 时 24 ... 240 V
● 60 Hz 时 24 ... 240 V

控制馈电电压 1

● DC 时 24 ... 240 V
供电电压频率 用于辅助和控制电路 50 ... 60 Hz

测量回路的数目 1
辅助电路

常闭触点数量 用于辅助触点 0

常开触点数量 ⽤于辅助触点 1

转换器数量 用于辅助触点 2

接口/ 接线端子

电气连接规格 用于辅助和控制电路 螺栓连接

电气连接规格 插座 是的

装入/固定/外廓尺寸
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=P_NSB0_XX_00772


紧固类型 螺栓和扣接固定于安装导轨35mm
高度 106 mm

宽度 45 mm
深度 91 mm

环境条件

环境温度 运行期间 -25 ... +60 °C

正树/批准：

General Product Approval Declaration of 
Conformity Test Certificates other

Type Test Certific-
ates/Test Report

Confirmation

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录，产品介绍册，...)
https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (⽹上订购系统)
https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3RS1040-1GW50
Cax 在线发生器
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RS1040-1GW50
Service&Support (用户手册，操作说明书，认证证书，特性曲线，常见问题,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3RS1040-1GW50
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RS1040-1GW50&lang=en
特性曲线: Derating
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RS1040-1GW50/manual
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/zh/ps/3RS1040-1GW50/Certificate?ct=439&ci=458&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/zh/ps/3RS1040-1GW50/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/zh/ps/3RS1040-1GW50/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/zh/ps/3RS1040-1GW50/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/zh/ps/3RS1040-1GW50/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/zh/ps/3RS1040-1GW50/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/zh/ps/3RS1040-1GW50/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
https://www.siemens.com/ic10
https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3RS1040-1GW50
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RS1040-1GW50
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3RS1040-1GW50
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RS1040-1GW50&lang=en
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RS1040-1GW50/manual
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_NSB0_XX_90345
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/pv/3RS10401GW50


3RS10401GW50
3/3 2022/2/14 © Copyright Siemens 


