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Han® Pneumatik-Modul

Merkmale

0 2 oder 3 Kontakte zur Ubertragung

aufbereiteter Druckluft. Andere Gase sowie
Flissigkeiten auf Anfrage.

Anschiu3 von 1,6 mm, 3 mm, 4 mm und
6 mm ID-Schlauchen

Schlauchdimensionen im Modul mischbar
(far 1,6 mm, 3 mm und 4 mm)

Buchsenkontakte mit/ohne Absperrung
Stabile Kunststoffkonstruktion der Kontakte

Die Demontage der Schlduche von den be-
reits eingesetzten Pneumatik-Kontakten ist
méglich

Absperrungsprinzip:

Die absperrenden Buchsenkontakte haben
ein gefedertes Ventil. Bei gedffnetem Steck-
verbinder schlieBt die Feder Uber einen
O-Ring den Kontakt, so daB keine Druckluft
entweichen kann. Im gesteckten Zustand
drickt der Stiftkontakt gegen dieses Ventil
und 6ffnet den Kontakt.

Codierung:

Bei ausschlieBlicher Verwendung von
Pneumatik-Modulen in einem Rahmen
ist eine Codierung vorzunehmen
(siehe Kapitel 40).

Technische Kennwerte

Vorschriften

Zulassungen

Kontakteinsatze

Kontaktzahlen

Farbe

Werkstoff
Temperaturbereich
Brennbarkeit nach UL 94
Mechan. Lebensdauer

- Steckzyklen

Kontakte

Werkstoff
Farbe
Schlauchanschlu3

- Innendurchmesser (ID):

Betriebsdruck

Dichtungen
Werkstoff

Absperrungsventil
Werkstoff

A&

2/3

blau

Polycarbonat
-40°C ... +80°C
Vo

=500

Delrin Acetal
schwarz

1,6 mm/ 1/16"
3,0 mm
4,0mm/1/8"

6,0 mm/ 1/4"

bis 8 bar / 116 psi

Buna-N

Polypropylen
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Kontaktzahl
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Han® Pneumatik-Modul

Bezeichnung

Pneumatik-Modul®)
Kontakte separat bestellen

far 1,6; 3; 4 mm

Kontakte!)
ohne Absperrung

ftr Schlauch-
Innendurchmesser

1,6 mm
3,0 mm
4,0 mm

sl s

mit Absperrung
fur Schlauch-

Innendurchmesser

1,6 mm

3,0 mm

4,0 mm h
Bezeichnung

Pneumatik-Modul?)
 Kontakte separat bestellen

flr 6 mm

Kontakte?)
ohne Absperrung

ftr Schlauch-
Innendurchmesser

6 mm

ool Huees

mit Absperrung

fr Schlauch-
innendurchmesser

6 mm .

Bestell-Nummer

Stifteinsatz?

Buchseneinsatz?

RS 221-1892
09 14 003 4501 09 14 003 4501
Stiftkontakte Buchsenkontakte
RS 221-1915,.. RS 221-1921,..
09 14 000 6151 09 14 000 6251
09 14 000 6152 09 14 000 6252
09 14 000 6153 09 14 000 6253
RS 221-1937,..
- 09 14 000 6256
- 09 14 000 6257
- 09 14 000 6258
Bestell-Nr.

Stifteinsatz?

RS 253-9667
09 14 002 4501

Stiftkontakte

RS 253-9689
09 14 000 6174

Buchseneinsatz?

09 14 002 4501

Buchsenkontakte

RS 253-9695
09 14 000 6274

RS 253-9702
09 14 000 6279

1) Vor Einsatz der Module in die Halterahmen Kontakte montieren
2) Stift- und Buchsenmodul sind identisch

MafBzeichnung

34,2

i)

Stiftkontakt

MafBzeichnung

MaBe in mm
14,6 f«
} B== Gl
=R S\,
) =L Kontakt- J_\<
. ~ anordnung =13
* Ansicht | H
Steckseite an
i Modular
* [ 24,3
w
N-
(e o)
P
Buchsenkontakt

RECE

ungesteckter
Buchsenkontakt
mit Absperrung

MaBe in mm

ZJT

. Kontakt-
anordnung

Ansicht,
Steckseite

=27

Stiftkontakt

-——26—-1

—=p NS

Buchsenkontakt

ungesteckter
Buchsenkontakt

mit Absperrung
Fettdruck: Vorzugstypen
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