
※ RS 技術資料記載の情報は正確を期していますが、RS Components K.K.は記載内容の誤り、遺漏、および情報の使用について何ら責任を負うものではありません。

※ 情報の利用はすべてユーザーの責任において行うものとし、RS Components K.K.は使用によって生じる特許およびその他の権利の侵害について何らの責任も負いません。

※ RS Components K.K.の技術資料に記載された仕様は、予告なしに変更される事があります。

2003/9/1現在

RS Components K.K.  取り扱い商品

オサダ社製 貫通端子台 21mmピッチ

OTB-388

型式 極数 RS品番

OTB-388-2P 2極 453-7067

OTB-388-3P 3極 453-7089

OTB-388-4P 4極 453-7095

※ リスト以外の極数商品のお取り扱いはございません



146 OSADA TERMINAL BLOCKS

貫通端子台 

OTB-359

構　成 

No. 

⁄

¤

‹

›

部品名 

本　体 

導電板 

結線ビス（Ｍ６×１２Ｌ） 

カバー 

材　質 

ＰＢＴ 

黄　銅 

鉄 

ポリカーボネート 

規　格 

９４Ｖ－０ 

 

 

９４Ｖ－０ 

処　理 

 

ニッケル 

ニッケル 

備　考 

黒　色 

ｔ２．０ 

小Ｗセムスナベ 

透　明 

仕　様 

６００Ｖ　７５Ａ 

ＤＣ５００Ｖ　１０００ＭΩ以上 

ＡＣ２５００Ｖ　１分間異常なし （充電部間及び接地金属部間） 

－４０℃～＋９０℃ 

－４０℃～＋９０℃ 

定 格  

絶 縁 抵 抗  

耐 電 圧  

保存温度範囲 

使用温度範囲 

Ａ・Ｂ・Ｃ寸法表 （P：端子数） 

P

A

B

C

1

45

32

19

2

61

48

35

3

77

64

51

4

93

80

67

5

109

96

83

6

125

112

99

7

141

128

115

8

157

144

131

9

173

160

147

10

189

176

163

11

205

192

179

12

221

208

195

13

237

224

211

14

253

240

227

15

269

256

243
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OTB-388

構　成 

No. 

⁄

¤

‹

›

部品名 

本　体 

導電板 

結線ビス（Ｍ６×１４Ｌ） 

カバー 

材　質 

ＰＢＴ 

黄　銅 

鉄 

ポリカーボネート 

規　格 

９４Ｖ－０ 

 

 

９４Ｖ－０ 

処　理 

 

ニッケル 

ニッケル 

備　考 

黒　色 

ｔ２．３ 

Ｗセムスナベ 

透　明 

仕　様 

６００Ｖ　１００Ａ 

ＤＣ５００Ｖ　１０００ＭΩ以上 

ＡＣ２５００Ｖ　１分間異常なし （充電部間及び接地金属部間） 

－４０℃～＋９０℃ 

－４０℃～＋９０℃ 

定 格  

絶 縁 抵 抗  

耐 電 圧  

保存温度範囲 

使用温度範囲 

Ａ・Ｂ・Ｃ寸法表 （P：端子数） 

P

A

B

C

1

50

37

24

2

71

58

45

3

92

79

66

4

113

100

87

5

134

121

108

6

155

142

129

7

176

163

150

8

197

184

171

9

218

205

192

10

239

226

213

11

260

247

234

12

281

268

255

13

302

289

276

14

323

310

297

15

344

331

318

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

端子ピッチ ２１ｍｍ 
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