Outil de dénudage et de coupe

Outils a dénuder et a couper stripax® stripax® 16
e Pour conducteurs souples et massifs avec 0.08 - 10 mm2 6 - 16 mm?
isolation en PVC ’
e (Cable doublement isolé en deux opérations Q
sans réglage particulier

e Quverture automatique des machoires de
serrage apres le dénudage

e Systeme de coupe sans jeu avec rattrapage

automatique

Vie utile prolongée

Pas de dispersion des brins

Design ergonomigue optimisé

Longueur de dénudage réglable avec butée

Réglable pour différentes duretés d’isolant

Dénudage partiel enfichable

Enveloppe poignée amovible

Protection de coupe rabattable

Repérage personnalisé avec repérage

d’équipements et appareillages ESG

e Dénuder : conducteurs souples avec isolant e Dénuder : conducteurs souples avec isolant
PVC de 0,08...10 mm2 (~AWG 28...7) PVC de 6...16 mm2 (~AWG 10... 6)

e Couper : conducteurs souples avec isolant PVC e Couper : conducteurs souples et rigides avec
de 0,08...6 mm? (~AWG 28...10) isolant PVC jusqu‘a 6 mm?2 (AWG 10)

e Dénudage en une opération de conducteurs e Sans détérioration du conducteur gréace a la
multifilaires, de cébles en nappe fins et méme conception particuliere du couteau

de plusieurs conducteurs
Sans détérioration du conducteur grace a la
forme particuliere du couteau
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Caractéristiques techniques

Capacité de dénudage max. stripax® stripax® 16
Type de cable Fils souples et rigides avec isolant PVC Fils souples et rigides avec isolant PVC
Section du conducteur mm? 0,08...10 6...16
Longueur de dénudage, max mm 25 25
Capacité de coupe
Capacité de coupe max. mm? 6 6
Caractéristiques de I‘outil
Longueur mm 190 190
Poids g 175 175
Remarque
Références
Version Type Cdt Référence Type Cdt Référence
stripax® 1 9005000000 stripax® 16 1 9005610000
Remarque
Accessoires
Type Cdt Référence Type Cdt Référence
Couteau de dénudage de rechange 1 1119030000 Couteau de dénudage de rechange 1 1119040000
Remarque
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