Data aktualizacji: 2019-11-14

PLCP2621 v1.4 RS 136-8542
KARTA CHARAKTERYSTYKI
RS Pro Anticorona Lacquer

Wersja: 0.2

RS Review Date: 01/02/22

Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) 1907/2006, Zatacznik Il, zmienionym. Rozporzadzenie Komisji (WE) numer

2015/830 z 28 maja 2015 roku.

|SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu RS Pro Anticorona Lacquer
Numer produktu 136-8542, ZP
UFI UFI: N2VC-PON6-600H-68ES

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane Smar do tancuchow.

Zastosowania odradzane Nie okreslono konkretnych zastosowan odradzanych.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca RS Components SAS
Rue Norman King
CS40453
60031 Beauvais Cedex
France
+48 22 223 11 11
service@rspoland.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy +48 22 307 3690
+44 1235 239670

|SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozeri

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja (WE 1272/2008)
Zagrozenia fizyczne Aerosol 1 - H222, H229

Zagrozenia dla zdrowia Nie sklasyfikowany

Zagrozenia dla srodowiska Aquatic Chronic 3 - H412

2.2. Elementy oznakowania

Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

Haslo ostrzegawcze Niebezpieczenstwo
Zwroty wskazujgce rodzaj H222 Skrajnie fatwopalny aerozol.
zagrozenia H229 Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac ditugotrwate skutki.
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Zwroty wskazujace srodki P210 Przechowywacé z dala od zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia,

ostroznosci otwartego ognia i innych zrodet zaptonu. Nie palic.

P211 Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym zrédtem zaptonu.
P251 Nie przektuwac ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.

P273 Unikaé uwolnienia do srodowiska.

P410+P412 Chroni¢ przed $wiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury

przekraczajgcej 50 °C/122°F.

P501 Zawarto$¢/ pojemnik usuwac zgodnie z krajowymi przepisami.

2.3. Inne zagrozenia

Produkt nie zawiera zadnych substancji sklasyfikowanych jako PBT lub vPvB.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o skiadnikach

3.2. Mieszaniny

Propan 10-30%
Numer CAS: 74-98-6 Numer WE: 200-827-9

Klasyfikacja

Flam. Gas 1 - H220

Press. Gas

Butan 10-30%
Numer CAS: 106-97-8 Numer WE: 203-448-7

Klasyfikacja

Flam. Gas 1 - H220

Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <6% n- 5-10%

hexane

Numer CAS: — Numer WE: 921-024-6

Numer rejestracji REACH: 01-
2119475514-35-XXXX

Klasyfikacja

Flam. Lig. 2 - H225

Skin Irrit. 2 - H315
STOT SE 3 - H336

Asp. Tox. 1 - H304
Aquatic Chronic 2 - H411
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n-heksan

Numer CAS: 110-54-3

<1%

Numer WE: 203-777-6 Numer rejestracji REACH: 01-
2119480412-44-XXXX

Klasyfikacja

Flam. Lig. 2 - H225

Skin Irrit. 2 - H315

Repr. 2 - H361f

STOT SE 3 - H336
STOT RE 2 - H373

Asp. Tox. 1 - H304
Aquatic Chronic 2 - H411

Opis zwrotéw wskazujgcych rodzaj zagrozenia podano w Sekgcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkoéw pierwszej pomocy

Informacje ogéine

Wdychanie

Potkniecie

Kontakt ze skérg

Kontakt z oczami

Srodki ochronne dla oséb
udzielajgcych pierwszej
pomocy

Natychmiast wezwa¢ pomoc medyczng. Pokazac Karte Charakterystyki personelowi
medycznemu.

Przenies¢ osobe poszkodowang z dala od zrodta zanieczyszczenia. Przenies¢
poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ ciepto i odpoczynek w pozyciji
umozliwiajgcej oddychanie. Zapewni¢ droznosé drog oddechowych. Rozluzni¢ ciasng odziez,
taka jak kotnierz, krawat lub pasek. W przypadku trudnosci z oddychaniem, odpowiednio
przeszkolony personel moze udzieli¢ pomocy przez podanie tlenu. Utozy¢ nieprzytomnego w
pozycji bocznej ustalonej i upewnic sie, ze oddychanie jest mozliwe.

Doktadnie wyptuka¢ usta wodg. Usunac¢ wszelkie protezy. Podac kilka matych szklanek wody
lub mleka do picia. Przerwac jesli poszkodowany ma mdtosci, gdyz wymiotowanie moze by¢
niebezpieczne. Nie wywotywaé wymiotow bez nadzoru personelu medycznego. W przypadku
wystgpienia wymiotéw, gtowa powinna by¢ utrzymywana nisko, tak aby wymiociny nie dostaty
sie do ptuc. Nigdy nie podawac nic doustnie osobie nieprzytomnej. Przeniesé
poszkodowanego na swieze powietrze i zapewnic ciepto i odpoczynek w pozyciji
umozliwiajgcej oddychanie. Utozy¢ nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej i upewnic sie,
ze oddychanie jest mozliwe. Zapewnic¢ drozno$¢ drog oddechowych. Rozluzni¢ ciasng odziez,
taka jak kotnierz, krawat lub pasek.

Sptukac¢ woda.

Natychmiast sptukaé duzg iloscig wody. Usunaé¢ szkta kontaktowe i otworzy¢ szeroko powieki.
Kontynuowac ptukanie przez co najmniej 10 minut.

Personel ratowniczy powinien nosi¢ odpowiedni sprzet ochronny w kazdym przypadku.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Informacje ogéine

Wdychanie
Potkniecie
Kontakt ze skérg

Kontakt z oczami

Dodatkowe informacje o zagrozeniu dla zdrowia - patrz Sekcja 11. Nasilenie opisanych
objawow bedzie rézni¢ sie w zaleznosci od stezenia i czasu narazenia.

Rozpylona ciecz/mgty mogg powodowac podraznienie drég oddechowych.
Ze wzgledu na wiasciwosci fizyczne, spozycie jest mato prawdopodobne.
Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

Moze by¢ lekko draznigcy dla oczu. Moze powodowaé¢ dyskomfort.
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4.3. Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeg6lnego postgpowania z poszkodowanym

Wskazoéwki dla lekarza

Leczy¢ objawowo.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze

Nieodpowiednie srodki
gasnicze

Produkt jest fatwopalny. Gasi¢ piang odporng na dziatanie alkoholu, dwutlenkiem wegla,
proszkiem gasniczym lub mgtg wodng. Uzywaé srodkéw gasniczych odpowiednich dla
palacych sie materiatdw w najblizszym otoczeniu.

Nie stosowac strumienia wodnego do gaszenia pozaru, gdyz moze to rozprzestrzeni¢ pozar.

5.2. Szczegdblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Szczegoblne zagrozenia

Niebezpieczne produkty
rozkiadu

Z powodu nadmiernego wzrostu cisnienia pojemniki mogg gwattownie pekac lub wybuchac¢
przy podgrzaniu. Pekajce pojemniki aerozolowe mogg zosta¢ wyrzucone z ognia z duzg
predkoscia. Jesli puszki aerozolu sg pekniete, nalezy zachowac ostroznos¢, ze wzgledu na
gwattowne wydostawanie sie sprezonej zawartosci i gazu pednego. Opary mogg tworzy¢ z
powietrzem mieszaniny wybuchowe.

Produkty rozktadu termicznego lub spalania mogg zawiera¢ nastepujace substancje:
Szkodliwe gazy lub opary.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Dziatania ochronne podczas
gaszenia pozaru

Specjalny sprzet ochronny dla
strazakéw

Unika¢ wdychania gazéw i oparéw powstajgcych w czasie pozaru. Ewakuowaé obszar.
Pojemniki narazone na wysoka temperature schtadzac¢ zraszajgc wodg i usungc je z miejsca
pozaru, jesli mozna to zrobi¢ bezpiecznie. Chtodzi¢ pojemniki narazone na pozar jeszcze
diugo po tym, gdy pozar zostanie ugaszony. Jesli wyciek sie nie zapalit, zrasza¢ wodg by
rozproszy¢ opary i ochrania¢ osobe powstrzymujaca wyciek. Unika¢ zrzutu do srodowiska
wodnego. Kontrolowa¢ odptyw wody przez zebranie i przechowanie z dala od kanalizac;ji i
ciekdw wodnych. Powiadomi¢ odpowiednie wiadze, jesli wystepuje ryzyko zanieczyszczenia
wody.

Nosi¢ aparat oddechowy z niezaleznym doptywem powietrza i odpowiednie ubranie ochronne.
Podstawowym stopniem ochrony przy wypadkach chemicznych sg ubrania strazackie zgodne
z Europejska Normg EN469 (wtgczajac hetmy, buty ochronne i rekawice).

SEKCJA 6: Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Osobiste $rodki ostroznosci

Nie podejmowac¢ zadnego dziatania bez odpowiedniego szkolenia lub w przypadku
jakiegokolwiek niebezpieczenstwa. nie dopuszczac zbedny i niezabezpieczony personel z
dala od wycieku. Stosowac odziez ochronng zgodnie z informacjami w sekcji 8 niniejszej karty
charakterystyki. Przestrzega¢ srodkdw ostroznosci opisanych w niniejszej karcie
charakterystyki. Umy¢ sie doktadnie po wykonywaniu prac przy wycieku. Zapewni¢ procedury
i szkolenie z odkazania awaryjnego i usuwania. Nie dotyka¢ i nie wchodzi¢ na uwolniony
materiat. Ewakuowaé obszar. Ryzyko wybuchu. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Palenie,
iskry, ptomienie lub inne zrédfa zaptonu sg zakazane w poblizu wycieku. Niezwlocznie zdjgé
odziez, ktéra zostata zanieczyszczona.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Srodki ostroznosci w zakresie
ochrony srodowiska

Unika¢ odprowadzania do $ciekéw, ciekdw wodnych lub do ziemi. Unikac zrzutu do
srodowiska wodnego. Duze ilosci: Nalezy poinformowac odpowiednie wtadze w przypadku
zanieczyszczenia srodowiska ($ciekéw, ciekdw wodnych, gleby lub powietrza).

6.3. Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
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Stosowac odziez ochronng zgodnie z informacjami w sekcji 8 niniejszej karty charakterystyki.
Usung¢ niezwiocznie wyciek i usungé bezpiecznie odpad. Wyeliminowa¢ wszystkie zrodta
zapfonu, jezeli jest to bezpieczne. Palenie, iskry, ptomienie lub inne zrédta zaptonu sg
zakazane w poblizu wycieku. Zbliza¢ sie do wycieku z kierunkiem wiatru. W normalnych
warunkach postepowania i magazynowania, wycieki z pojemnikéw aerozolowych sg mato
prawdopodobne. Jesli puszki aerozolu sg pekniete, nalezy zachowac¢ ostroznosé, ze wzgledu
na gwattowne wydostawanie sie sprezonej zawartosci i gazu pednego. Mate ilosci: Wytrze¢
powierzchnie tkaning absorpcyjng i bezpiecznie jg usung¢. Duze ilosci: Jesli produkt jest
rozpuszczalny w wodzie rozcienczy¢ wyciek wodg i wytrze¢. Ewentualnie, jesli uwolniony
produkt nie jest rozpuszczalny w wodzie zebra¢ przy pomocy obojetnego materiatu chtonnego
i umiesci¢ w odpowiednim pojemniku na odpady. Sptuka¢ zanieczyszczony obszar duzg
iloscig wody. Umy¢ sie doktadnie po wykonywaniu prac przy wycieku. Niebezpieczny dla
Srodowiska. Nie wprowadzac¢ do kanalizacji. Odpady przekazywac licencjonowanemu
zaktadowi unieszkodliwiania odpadéw, zgodnie z wymogami lokalnych wiadz
odpowiedzialnych za gospodarke odpadami.

6.4. Odniesienia do innych sekgcji

Odniesienia do innych sekgcji

Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej, patrz sekcja 8. Dodatkowe
informacje o zagrozeniu dla zdrowia - patrz Sekcja 11. Dodatkowe informacje na temat
zagrozen ekologicznych, patrz sekcja 12. Informacje dotyczgce postepowania z odpadami,
patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postgpowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ostroznosci podczas
stosowania

Wskazéwki dotyczace ogbinej
higieny pracy

Przeczytac¢ i stosowac sie do zalecenh producenta. Stosowa¢ odziez ochronng zgodnie z
informacjami w sekc;ji 8 niniejszej karty charakterystyki. Nie przechowywa¢ razem z
zywnoscia, napojami i paszami dla zwierzat. Unika¢ narazenia pojemnikow aerozoli na
wysokie temperatury i bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. Produkt jest tatwopalny.
Przechowywac¢ z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego
ognia i innych zrodet zaptonu. Nie pali¢. Unika¢ zrzutu do srodowiska wodnego. Nie uzywac
przed zapoznaniem sie i zrozumieniem wszystkich srodkow bezpieczenstwa. Nie
manipulowaé¢ uszkodzonymi opakowaniami bez sprzetu ochronnego. Nie rozpyla¢ nad
otwartym ogniem lub innym zrodtem zaptonu. Nie przektuwac ani nie spala¢, nawet po
zuzyciu. Rozpylona ciecz paruje i gwaltownie sie schfadza, co moze spowodowac¢ odmrozenia
w przypadku kontaktu ze skoérg. Unika¢ zanieczyszczenia oczu. Unika¢ wdychania oparow i
mgiet.

Umyc¢ niezwiocznie skore, jesli zostata zanieczyszczona. Zdja¢ zanieczyszczong odziez.
Wypra¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem. Nie jes¢, nie pic i nie pali¢
podczas uzywania produktu. Umy¢ sie przed zakonczeniem kazdej zmiany, a takze przed
jedzeniem, paleniem i skorzystaniem z toalety. Codziennie przed opuszczeniem miejsca
pracy nalezy zmienia¢ odziez roboczg.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Srodki ostroznosci dotyczace
magazynowania

Klasa sktadowania

Przechowywac z dala od materiatéw niekompatybilnych (patrz Sekcja 10). Przechowywaé
zgodnie z lokalnymi przepisami. Przechowywac¢ z dala od utleniaczy, ciepfa i ognia.
Przechowywac wytgcznie w oryginalnym opakowaniu. Przechowywa¢ pojemnik szczelnie
zamkniety, w chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac pojemniki w pozycji
pionowej. Zabezpieczy¢ pojemniki przed uszkodzeniem. Chroni¢ przed $wiattem stonecznym.
Nie przechowywac w poblizu zrddet ciepta i nie naraza¢ na dziatanie wysokich temperatur.
Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury przekraczajgcej 50 °C/122°F. Wydzieli¢ obszar
przechowywania, aby zapobiec zanieczyszczaniu gleby i wéd, w przypadku wycieku.
Pomieszczenie powinno mies$ szczelna, bezspoinowg i nienasigkliwg podtoge.

Przechowywanie odpowiednie dla r6znorodnych materiatéw niebezpiecznych.
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7.3. Szczegdblne zastosowanie(-a) koficowe

Szczegolne zastosowanie(-a) Zastosowania zidentyfikowane dla tego produktu przedstawiono w sekcji 1.2.
koricowe

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczgce kontroli

Najwyzsze dopuszczalne stezenia

Propan
Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie (8-godzinne): 1800 mg/m?
Butan

Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie (8-godzinne): 1900 mg/m?
Najwyzsze dopuszczalne Stezenie Chwilowe (15-minutowe): 3000 mg/m?

n-heksan

Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie (8-godzinne): 72 mg/m?®

8.2. Kontrola narazenia

Sprzet ochronny

Stosowne techniczne $rodki  Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. W celu okres$lenia skutecznosci wentylacji niezbedny

kontroli moze by¢é monitoring osobisty, monitoring srodowiska pracy lub biologiczny lub inny sposéb
kontroli i/lub konieczno$¢ uzywania srodkéw ochrony drég oddechowych. W celu
zminimalizowania narazenia pracownikow nalezy stosowac przede wszystkim zamkniete
systemy, lokalng wentylacje wywiewng i inne $rodki kontroli. Sprzet ochrony osobistej musi
by¢ stosowany wytacznie wtedy, gdy narazenie pracownika nie moze by¢ odpowiednio
kontrolowane przez techniczne $rodki kontroli. Zapewnié¢ by $rodki ochrony byly regularnie
sprawdzane i konserwowane. Zapewnic by operatorzy byli przeszkoleni, by minimalizowa¢
narazenie.

Ochrona oczu/twarzy Okulary ochronne zgodne z zatwierdzong normg powinny by¢ noszone, jesli ocena ryzyka
wskazuje, ze kontakt z oczami jest mozliwy. Sprzet ochrony osobistej oczu i twarzy powinny
by¢ zgodne z Normg Europejskg EN166. Jesli ocena nie wskazuje, ze wyzszy stopien
ochrony jest wymagany, nastepujace $rodki ochrony powinny by¢ stosowane: Sciéle
dopasowane okulary ochronne.

Ochrona rak Nieprzepuszczalne rekawice chemoodporne zgodne z zatwierdzonymi standardami powinny
by¢ noszone jesli ocena ryzyka wskazuje, ze kontakt ze skorg jest mozliwy. Odpowiednie
rekawice powinny by¢ dobrane po konsultacji z dostawca/producentem rekawic, ktéry moze
dostarczy¢ informacji o czasie przebicia materiatu rekawic. W celu ochrony dioni przed
chemikaliami, rekawice powinny spetnia¢ wymagania Normy Europejskiej EN374. Biorgc pod
uwage informacje podane przez producenta rekawic, nalezy sprawdzac¢ w czasie uzywania
rekawic czy zachowujg swoje wtasciwosci ochronne i zmienic je gdy tylko wtasciwosci te
ulegng pogorszeniu. Zaleca sie czeste zmiany.

Pozostata ochrona skory i Odpowiednie obuwie i dodatkowa odziez ochronna zgodna z zatwierdzonymi normami musza
ciata by¢ noszone, jesli ocena ryzyka wskazuje, ze zanieczyszczenie skory jest mozliwe.
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Udostepni¢ natrysk do przemywania oczu i prysznic bezpieczenstwa. Zanieczyszczonej
odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy. Wypra¢ zanieczyszczong odziez przed
ponownym uzyciem. Codziennie czysci¢ sprzet i miejsce pracy. Procedury dotyczace higieny
osobistej powinny by¢ wdrozone. Umy¢ sie przed zakonczeniem kazdej zmiany, a takze przed
jedzeniem, paleniem i skorzystaniem z toalety. Nie je$¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu podczas
stosowania produktu. Powinny by¢ przeprowadzane profilaktyczne przemystowe badania
lekarskie. Ostrzec personel sprzatajacy o wszelkich niebezpiecznych wtasciwosciach
produktu.

Ochrona drég oddechowych zgodna z zatwierdzonymi normami muszg by¢ noszone, jesli
ocena ryzyka wskazuje, ze wdychanie zanieczyszczen jest mozliwe. Nalezy upewnic¢ sie, ze
caty sprzet ochrony drég oddechowych jest odpowiedni do danego zastosowania i czy
posiada znak "CE". Upewnij sie, ze maska przylega scisle i filtr jest wymieniany regularnie.
Wktady filtrowe gazowe i kombinowane powinny spetnia¢ Europejskg Norme EN14387. Maski
petnotwarzowe z wymiennymi wktadami filtrujgcymi powinny by¢ zgodne z Norma Europejska
EN136. Pétmaska lub ¢wierémaska z wymiennym wktadem powinna by¢ zgodna z
Europejskg Normg EN140.

Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety, gdy nie jest uzywany. Emisje z urzgdzen
procesowych i wentylacyjnych powinny by¢ sprawdzane w celu okreslenia ich zgodnosci z
wymogami prawa o ochronie srodowiska. W niektorych przypadkach pochtaniacze oparéw,
filtry lub inne modyfikacje techniczne urzadzenh procesowych mogg by¢ konieczne, by obnizyé
emisje do akceptowalnego poziomu.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwos$ci fizycznych i chemicznych

Wyglad
Kolor
Zapach
pH

Temperatura
topnienia/krzepniecia

Poczatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur
wrzenia

Temperatura zaptonu
Szybkos$¢ parowania
Palnosc (ciata statego, gazu)

Gérna/dolna granica palno$ci
lub gérna/dolna granica
wybuchowosci

Preznosé par

Gestos¢ par

Gestosé wzgledna
Rozpuszczalnosé
Wspéiczynnik podziatu

Temperatura samozaptonu

Ciecz.

Klarowny.

Rozpuszczalniki organiczne.
Niedostepne.

Niedostepne.

Niedostepne.

230°C/446°F
Niedostepne.
Niedostepne.

Niedostepne.

Niedostepne.
Niedostepne.
Niedostepne.
Niedostepne.
Niedostepne.

Niedostepne.
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Temperatura rozktadu Niedostepne.

Lepkos$é Niedostepne.

Wiasciwosci wybuchowe Nie uznawany za wybuchowy.

Wiasciwosci utleniajgce Nie spetnia kryteriow klasyfikacji jako utleniajacy.

9.2. Inne informacje

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywno$¢

Reaktywnosé W celu uzyskania dalszych informaciji, patrz inne podsekcje tej sekgc;ji .

10.2. Stabilno$¢é chemiczna

Stabilnosé Stabilny w normalnej temperaturze otoczenia oraz podczas stosowania zgodnie z
zaleceniami. Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania.

10.3. Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakgcji

Mozliwos$¢ wystepowania Nastepujgce materiaty mogg silnie reagowac z produktem: Utleniacze.
niebezpiecznych reakciji

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Warunki, ktérych nalezy Unika¢ narazenia pojemnikdw aerozoli na wysokie temperatury i bezposrednie dziatanie
unikaé promieni stonecznych. Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

10.5. Materialy niezgodne

Materialy niezgodne Zaden konkretny materiat lub grupa materiatéw nie powinny reagowaé z produktem
powodujac niebezpieczng sytuacje.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Niebezpieczne produkty Nie rozktada sie podczas uzywania i przechowywania zgodnie z zaleceniami. Produkty
rozkiadu rozkladu termicznego lub spalania mogg zawiera¢ nastepujace substancje: Szkodliwe gazy
lub opary.

|SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczgce skutkéw toksykologicznych

Toksyczno$é ostra — droga pokarmowa

Uwagi (droga pokarmowa W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
LDso)

Toksyczno$é ostra — przez skére

Uwagi (przez skére LDso) W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Toksycznosé ostra — przez wdychanie

Uwagi (przez wdychanie LCso) W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie zrgce/draznigce na skoére

Wyniki badan na zwierzetach W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Powazne uszkodzenie W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
oczu/dziatanie draznigce na
oczy

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe
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Dziatanie uczulajgce na drogi W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
oddechowe

Dziatanie uczulajgce na skére

Dziatanie uczulajgce na skére W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

Dziatanie mutagenne - in vitro W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Rakotwérczosé
Rakotworczosé W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotworczos¢ wg IARC Zaden ze sktadnikéw nie jest wymieniony ani wytgczony.

Dziatanie szkodliwe na rozrodczo$¢

Dziatanie szkodliwe na W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
rozrodczo$¢ - ptodnos$é

Dziatanie szkodliwe na W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
rozrodczo$¢ - rozwoj

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

STOT - narazenie Niesklasyfikowany jako dziatajgcy toksycznie na narzady docelowe przy narazeniu
jednorazowe jednorazowym.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie

STOT - wielokrotne narazenie Niesklasyfikowany jako dziatajgcy toksycznie na narzady docelowe przy narazeniu
powtarzanym.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

Zagrozenie spowodowane W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

aspiracjg

Informacje ogéine Nasilenie opisanych objawéw bedzie réznic sie w zaleznosci od stezenia i czasu narazenia.
Wdychnie Rozpylona ciecz/mgty mogg powodowac podraznienie drég oddechowych.

Spozycie Ze wzgledu na wiasciwosci fizyczne, spozycie jest mato prawdopodobne.

Kontakt ze skérg Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pgkanie skory.

Kontakt z oczami Moze by¢ lekko draznigcy dla oczu. Moze powodowaé¢ dyskomfort.

Droga narazenia Spozycie Inhalacyjnie Kontakt ze skérg i/lub oczami

Narzady docelowe Brak okreslonych narzadéw docelowych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczno$é

Toksyczno$é Aquatic Chronic 3 - H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate
skutki.

12.2. Trwato$¢ i zdolno$é do rozktadu

Trwato$é i zdolnosé do Zdolnos¢ produktu do rozktadu nie jest znana.
rozkiadu

12.3. Zdolno$¢ do bioakumulaciji

Zdolnos¢ do bioakumulaciji Brak danych dotyczacych bioakumulacji.
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Wspolczynnik podziatu Niedostepne.

12.4. Mobilno$é w glebie

Mobilnos¢
powierzchni.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Inne dziatania niepozadane

Brak znanych zagrozen.

Wersja: 0.2

Produkt zawiera lotne zwigzki organiczne (LZO), ktére mogg fatwo parowac z wszelkich

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Informacje ogéine

Metody usuwania odpadéw

Wytwarzanie odpadéw powinno by¢ unikane lub minimalizowane, jesli to tylko mozliwe. Uzy¢
ponownie lub odzyskaé¢ produkt zawsze, kiedy to mozliwe. Usuwac produkt i jego opakowanie
w sposoOb bezpieczny. Usuwanie produktu, roztworéw procesowych, pozostatosci i produktow
ubocznych powinno byé zawsze w zgodzie z wymogami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi utylizacji odpaddéw oraz z wymogami lokalnych wtadz. Podczas prac z odpadami,
nalezy bra¢ pod uwage $rodki ostroznosci zalecane przy obchodzeniu sie z produktem.
Nalezy zachowac ostroznos$¢ podczas operowania opréznionymi pojemnikami, ktore nie
zostaty doktadnie wyczyszczone lub wyptukane. Puste pojemniki lub ich wkfadki mogg
zawierac¢ resztki produktu i tym samym mogg by¢ niebezpieczne.

Nie wprowadza¢ do kanalizacji. Puste opakowania nie mogg by¢ dziurawione ani palone ze
wzgledu na ryzyko wybuchu. Nadmiar produktow i te, ktére nie mogg by¢ odzyskane w
licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpaddw nalezy usung¢. Odpady, pozostatosci,
puste pojemniki, zuzyte ubrania robocze i zanieczyszczone materiaty czyszczgce powinny
by¢ zebrane w wyznaczonych pojemnikach i oznakowane zgodnie z ich zawarto$cia.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Ogolne

14.1. Numer UN (numer ONZ)

Numer UN (ADR/RID)
Numer UN (IMDG)
Numer UN (ICAO)
Numer UN (ADN)

W celu uzyskania informaciji o iloSciach ograniczonych i ograniczeniach w fadunku, nalezy
przeanalizowac¢ stosowng dokumentacje z wykorzystaniem danych przedstawionych w
niniejszej sekcji.

1950
1950
1950
1950

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN

Prawidiowa nazwa
przewozowa (ADR/RID)

Prawidiowa nazwa
przewozowa (IMGD)

Prawidlowa nazwa
przewozowa (ICAO)

Prawidlowa nazwa
przewozowa (ADN)

AEROSOLS

AEROSOLS

AEROSOLS

AEROSOLS

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
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Klasa ADR/RID 2.1

kod klasyfikacyjny ADR/RID  5F

Etykiety ADR/RID 2.1
Klasa IMDG 2.1
Klasa/dziat ICAO 21
Klasa ADN 2.1
Etykiety transportowe

14.4. Grupa pakowania

ADR/RID grupa pakowania  None

IMDG grupa pakowania None
ICAO grupa pakowania None
ADN grupa pakowania None

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska

Substancja niebezpieczna dla $rodowiska/zanieczyszczajaca morze
Nie.

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Transportowac¢ zawsze w zamknietych, zabezpieczonych pojemnikach, w pozycji pionowej. Upewni¢ sig, ze osoby
transportujgce produkt wiedzg jak postepowac w razie wypadku lub rozlania.

EmS F-D, S-U
Kategoria transportu ADR 2

Kod ograniczen przewozu (D)
przez tunele

14.7. Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Transport luzem zgodnie z Nie dotyczy.
zatgcznikiem Il do konwenc;ji

MARPOL 73/78 i kodeksem

IBC

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenhstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Przepisy UE Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006
r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH) (z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Komisji (WE) numer 2015/830 z 28 maja 2015 roku.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (z pdzniejszymi
Zmianami).

Dyrektywa Rady z dnia 20 maja 1975 r. w sprawie zblizenia prawa panstw czionkowskich
dotyczacego wyrobow aerozolowych (75/324/EWG) (z pdzniejszymi zmianami).
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156.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie zostata przeprowadzona.

Wykazy

UE (EINECS/ELINCS)
Zaden ze sktadnikéw nie jest wymieniony ani wytgczony.

|SEKCJA 16: Inne informacje

Skroty i akronimy stosowane ADR: Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw
w karcie charakterystyki niebezpiecznych.
ADN: Europejskie porozumienie w sprawie miedzynarodowych przewozéw materiatow
niebezpiecznych srédlgdowymi drogami wodnymi.
RID: Europejskiej w Regulaminie miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw
niebezpiecznych kolejg.
IATA: Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych.
ICAOQ: Instrukcje techniczne dotyczace bezpiecznego transportu lotniczego towaréw
niebezpiecznych.
IMDG: Miedzynarodowy transport morski towaréw niebezpiecznych.
CAS: Chemical Abstracts Service.
ATE: Oszacowanie toksycznosci ostrej.
LC50: Stezenie Smiertelne dla 50% populacji badawcze;j.
LD50: Dawka $miertelna dla 50% populacji badawczej (mediana dawki Smiertelnej).
ECso: Efektywne stezenie substanciji powodujgce reakcje na poziomie 50% maksymalnej
wartosci.
PBT: Substancja trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulaciji i toksyczna.
vPvB: Bardzo trwaly i wykazujacy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacii.

Wyjasnienie kodow Aerosol = Aerozol
klasyfikaciji i akroniméw Aquatic Chronic = Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego (przewlekie)

Procedury klasyfikacji zgodnie Aquatic Chronic 3 - H412: : Metoda obliczeniowa. Aerosol 1 - H222, H229: : Ocena
z Rozporzgdzeniem (WE) ekspercka.
1272/2008

Zalecenia dotyczace szkolen Przeczyta¢ i stosowac sig do zalecen producenta. Produkt powinien by¢ stosowany wytgcznie
przez przeszkolony personel.

Wydany przez Emily Kirk
Data aktualizac;ji 2019-11-14
Wersja 0.2

Numer Karty charakterystyki 1448

Petne brzmienie zwrotéw H H220 Skrajnie fatwopalny gaz.
H222 Skrajnie fatwopalny aerozol.
H225 Wysoce fatwopalna ciecz i pary.
H229 Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.
H315 Dziata draznigco na skore.
H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
H361f Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnos¢.
H373 Moze powodowac¢ uszkodzenie narzgdéw poprzez dtugotrwate lub narazenie
powtarzane.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.
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Niniejsze informacje odnoszg sie wytgcznie do tego produktu i moga nie by¢ odpowiednie dla tego produktu w potaczeniu z
innymi produktami lub w innym procesie. Podane informacje opieraja sie na aktualnym stanie wiedzy oraz sg stosowne i
rzetelne w dniu wydania. Jednakze nie udziela sie gwarancji co do precyzyjnosci, rzetelnosci czy kompletnosci informacii.
Odpowiedzialnoscig uzytkownika jest zapewnienie stosownych informacji odpowiednich dla jego zastosowania.
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