ELECTROLUBE FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

Esta ficha de dados de seguranca foi elaborada em conformidade com os requisitos de:
Ficha de dados de seguranca conforme o regulamento (UE) 2020/878

Data darevisdo 26/10/2023 Numero da Revisdo 3.03

ISECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa |

1.1. Identificador do produto

Nome do Produto Electrolube IPA Cleaning Wipes x100
Cddigo(s) do Produto EIPA100, ZE

Numero da ficha de dados de 00357

seguranca

Identificador exclusivo de formula XNYO0-1037-600J-7FPY
(UFI)

Substancia/mistura pura Mistura

1.2. Utilizacdes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacdes desaconselhadas

Utilizac&do recomendada Agente de limpeza
UtilizacBes desaconselhadas N&o estéo identificados usos desaconselhados

1.3. Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de sequranca

Fabricante Fornecedor
ELECTROLUBE HK WENTWORTH LIMITED
MacDermid Alpha Electronics Solutions 32 RUE DE TOURNENFILS
ASHBY PARK, COALFIELD WAY, 91540 MENNECY

ASHBY DE LA ZOUCH, FRANCE
LEICESTERSHIRE LE65 1JR

UNITED KINGDOM +33(0) 18288 47 94

+44 (0)1530 419600 info@electrolube.com

+44 (0)1530 416640
info@electrolube.com

Para mais informacdes, por favor contacte

Endereco eletrénico info@electrolube.com

1.4. Numero de telefone de emergéncia

Telefone de emergéncia Centro de Informac&o Antivenenos: +351 800 250 250 (Atendimento Permanente)

Telefone de emergéncia - EM CASO DE CHAMADA DE EMERGENCIA: +351 30880 4750 (Portugal) (24 horas, fornecido
pela Carechem 24)

ISECCAO 2: Identificacido dos perigos

2.1. Classificacdo da substéncia ou mistura
Classificagédo de acordo com o
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Regulamento (CE) n.° 1272/2008

CRE]

Liquidos inflaméaveis Categoria 2 - (H225)
Les8es oculares graves/irritacdo ocular Categoria 2 - (H319)
Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos (exposic¢do Unica) Categoria 3 - (H336)

|Categoria 3 Efeitos narcéticos

2.2. Elementos do rétulo
Contém Propan-2-ol

Palavra-sinal
Perigo

Adverténcias de perigo

H225 - Liquido e vapor facilmente inflamaveis
H319 - Provoca irritagdo ocular grave

H336 - Pode provocar sonoléncia ou vertigens

Recomendag6es de Prudéncia - UE (Art. 28.°, 1272/2008)

P102 - Manter fora do alcance das criancgas.

P210 - Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes de igni¢cdo. Nao fumar.

P261 - Evitar respirar as vapores/aerossois.

P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com agua durante varios
minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continuar a enxaguar.

P403 + P235 - Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.

P501 - Eliminar o contetido/recipiente em conformidade com os regulamentos locais, regionais, nacionais, internacionais
aplicaveis.

2.3. Outros perigos

Esta mistura ndo contém substancias consideradas persistentes, bioacumulaveis e toxicas (PBT). Esta mistura ndo contém
substancias consideradas muito persistentes e muito bioacumulaveis (mPmB).

Informagdes sobre desreguladores  Este produto ndo contém quaisquer desreguladores enddcrinos conhecidos ou suspeitos.
endocrinos

ISECCAO 3: Composiciol/informac&o sobre os componentes

3.1 Substancias

N&o aplicavel

3.2 Misturas

Nome quimico % Peso | Numero de registo No. CE Classificagdo de Limite de Fator M Fator M
REACH (NUmero do acordo com 0 concentracédo (longa
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indice da | Regulamento (CE) n.°| especifico duracéo)
UE) 1272/2008 [CRE] (LCE)
Propan-2-ol 60-100 [01-2119457558-25-00| 200-661-7 Eye Irrit. 2 (H319) - - -
67-63-0 00 STOT SE 3 (H336)
Flam. Lig. 2 (H225)

Texto integral das frases H e EUH: ver seccéo 16

Estimativa da toxicidade aguda

Nome quimico DL50 oral mg/kg| DL50 cutanea CL50 Inalagéo - 4 CL50 Inalagéo - 4 CL50 Inalagéo - 4
mg/kg horas - poeira/névoa - | horas - vapor - mg/I horas - gas - ppm
mg/l
Propan-2-ol 1870 4059 Sem dados disponiveis 30.1002 Sem dados
67-63-0 disponiveis

Este produto ndo contém candidatos a substancias que suscitam elevada preocupagdo a uma concentracdo >=0,1%
(Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Artigo 59.°)

|SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descricdo das medidas de primeiros socorros

Recomendacéo geral

Inalacdo

Contacto com os olhos

Contacto com a pele

Ingestéo

Autoprotecdo do socorrista

Mostrar esta ficha de dados de seguranca ao médico assistente.

Retirar para uma zona ao ar livre. EM CASO DE exposi¢ao ou suspeita de exposi¢ao:
consulte um médico.

Enxaguar imediatamente com agua abundante, inclusivamente sob as palpebras, durante
pelo menos 15 minutos. Manter o olho bem aberto enquanto enxagua. N&o friccionar a
zona afetada. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continue a
enxaguar. Consulte um médico em caso de aparecimento ou persisténcia de irritagéo.

Lavar imediatamente com sabonete e bastante 4gua enquanto retira toda a roupa e
sapatos contaminados.

NAO provocar o vomito. Enxaguar a boca. Nunca administrar nada pela boca a uma
pessoa inconsciente. Contacte um médico.

Remover todas as fontes de ignigdo. Assegure-se de que o pessoal médico esta ciente das
substancias envolvidas e que toma precaucdes para se proteger. Usar o equipamento de
protecc¢éo individual exigido. Ver Secgéo 8 para obter mais informagdes. Evitar o contato
com a pele, os olhos ou o vestuario.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas

Efeitos da Exposicéo

Pode causar vermelhidao e lagrimas nos olhos. Sensacéo de ardor. A inalagdo de
concentragdes de vapor elevadas pode provocar sintomas como dores de cabecga, tonturas,
cansaco, naduseas e vomitos.

Nao existe informacgao disponivel.

4.3. Indicacdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais hecessarios

Nota aos médicos

Tratar os sintomas.
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ISECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extingédo

Meios Adequados de Extincao Produto quimico seco. Didxido de carbono (C0O2). Agua pulverizada. Espuma resistente ao
alcool.
Incéndio Grande ATENGCAO: O uso de agua pulverizada pode ser ineficiente no combate ao incéndio.
Meios inadequados de extingao Nao espalhe as substancias derramadas com jato de agua em alta pressao.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigos especificos resultantes do Risco de ignicdo. Manter o produto e o recipiente vazio afastados do calor e de fontes de

produto quimico igni¢cdo. Em caso de incéndio, arrefecer os tanques com agua pulverizada. Os residuos do
incéndio e a 4gua de combate ao incéndio tém de ser eliminados de acordo com os
regulamentos locais.

5.3. Recomendacdes para o pessoal de combate a incéndios

Equipamento de protecédo especial eO pessoal de combate a incéndios deve utilizar aparelho de respiragédo autbnomo e
precaucdes para bombeiros equipamento completo de combate a incéndios. Utilizar equipamento de prote¢éo
individual.

ISECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaucdes individuais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia

Precaucdes individuais Evacuar o pessoal para areas seguras. Usar o equipamento de protec¢do individual
exigido. Ver Secc¢édo 8 para obter mais informag¢8es. Evitar o contato com a pele, os olhos
ou o vestuario. Assegurar uma ventilagcdo adequada. Manter as pessoas afastadas e a
barlavento do derrame/fuga. ELIMINE todas as fontes de ignicdo (n&o fumar ou fazer
faiscas ou chamas na area imediata). Ter atencdo ao retorno da chama. Evitar acumulacdo
de cargas electrostéaticas. Todo o0 equipamento usado para manusear o produto deve estar
ligado a terra. N&o toque ou caminhe sobre substancias derramadas.

Outras informagdes Ventile a rea. Consultar as medidas de prote¢&o indicadas nas Secgfes 7 e 8.

Para o pessoal responsavel pela Utilizar a protecéo individual recomendada na Secgéo 8.
resposta a emergéncia

6.2. Precaucdes a nivel ambiental

Precaucfes a nivel ambiental Consultar as medidas de protecao indicadas nas Secg¢fes 7 e 8. Impedir a fuga ou o
derrame de prosseguir se tal puder ser feito em segurancga. Evitar que o produto entre na
rede de esgotos.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de confinamento Pare a fuga se o puder fazer sem risco. N&@o toque ou caminhe sobre substancias
derramadas. Uma espuma supressora de vapor pode ser usada para reduzir 0os vapores.
Faca barreiras de contencao longe da origem do derrame para reter o escoamento da agua
usada no controlo do incidente. Manter afastado de canaliza¢Bes, esgotos, valas e cursos
de agua. Absorva com terra, areia ou outro material ndo-combustivel e transfira para
recipientes para serem posteriormente descartados.

Métodos de limpeza Evitar acumulacéo de cargas electrostaticas. Represar. Absorver com material absorvente
inerte. Recolher e transferir para recipientes devidamente rétulos.
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Prevencéo de Perigos Secundarios Limpar bem os objetos e &reas contaminados, respeitando os regulamentos de natureza
ambiental.

6.4. Remissdo para outras seccbes

Remissao para outras seccgdes Ver Seccao 8 para obter mais informacdes. Ver Seccéo 13 para obter mais informacgdes.

ISEC(;AO 7. Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauc¢des para um manuseamento seguro

Recomendacg®es sobre Utilizar equipamento de protec¢éo individual. Evitar respirar os vapores ou névoas. Manter

manuseamento seguro afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes de ignigao.
Nao fumar. Utilizar ligagdo a terra/equipotencial ao transferir este material para evitar
acumulacao de cargas eletrostaticas, incéndios ou explosdes. Utilizar com ventilagdo local
com exaustores. Utilizar ferramentas antichispa e equipamento a prova de explosao.
Manter numa area equipada com aspersores. Utilizar de acordo com as instrugGes do
rétulo da embalagem. Manusear de acordo com as boas préticas de higiene e seguranca
industrial. Evitar o contato com a pele, os olhos ou o vestuario. Nao comer, beber ou fumar
durante a utilizacdo deste produto. Em caso de ventilagao insuficiente, usar equipamento
respiratorio adequado.

Consideracdes gerais em matéria deN&o comer, beber ou fumar durante a utilizagéo deste produto. A roupa de trabalho

higiene contaminada n&o pode sair do local de trabalho. Recomenda-se a limpeza regular do
equipamento, da area de trabalho e do vestuario. Lavar as méaos antes das pausas e
imediatamente ap6s manusear o produto. Evitar o contato com a pele, os olhos ou o
vestuario. Usar luvas e equipamento protector para os olhos /face adequados.

7.2. Condicles de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Condi¢des de Armazenagem Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da
humidade. Manter afastado do calor, faisca, chama e outras fontes de ignicao (i.e.,
luzes-piloto, motores elétricos e eletricidade estatica). Manter em recipientes devidamente
rotulados. Nao armazenar proximo de matérias combustiveis. Manter numa area equipada
com aspersores. Armazenar de acordo com os regulamentos nacionais especificos.
Armazenar de acordo com os regulamentos locais.

7.3. Utilizacdo(6es) final(is) especifica(s)

Métodos de gestdo dos riscos As informagdes necessérias estdo contidas nesta Ficha de Dados de Seguranca.
(MGR)

|SEC(;AO 8: Controlo da exposicao/protecao individual

8.1. Parametros de controlo

Limites de exposicdo Este produto, tal como é fornecido, ndo contém quaisquer materiais perigosos com limites
de exposicao profissional estabelecidos pelos organismos reguladores especificos da
regido.

Nome guimico Unido Europeia Austria Bélgica Bulgaria Croécia
Propan-2-ol - TWA: 200 ppm TWA: 200 ppm  [STEL: 1225.0 mg/m8| TWA: 400 ppm
67-63-0 TWA: 500 mg/m? | TWA: 500 mg/m3 | TWA: 980.0 mg/m3 [ TWA: 999 mg/m3
STEL 800 ppm STEL: 400 ppm STEL: 500 ppm
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STEL 2000 mg/m?

STEL: 1000 mg/m3

STEL: 1250 mg/m3

Nome guimico Chipre Republica Checa Dinamarca Estdnia Finlandia
Propan-2-ol - TWA: 500 mg/m3 TWA: 200 ppm TWA: 150 ppm TWA: 200 ppm
67-63-0 Ceiling: 1000 mg/m3[ TWA: 490 mg/m3 | TWA: 350 mg/m3 | TWA: 500 mg/m?3
D* STEL: 400 ppm STEL: 250 ppm STEL: 250 ppm
STEL: 980 mg/m3 | STEL: 600 mg/m3 | STEL: 620 mg/m3
Nome guimico Franca Alemanha TRGS Alemanha DFG Grécia Hungria
Propan-2-ol STEL: 400 ppm TWA: 200 ppm TWA: 200 ppm TWA: 400 ppm TWA: 500 mg/m?
67-63-0 STEL: 980 mg/m3 | TWA: 500 mg/m? | TWA: 500 mg/m3 | TWA: 980 mg/m3 TWA: 200 ppm

Peak: 400 ppm
Peak: 1000 mg/m3

STEL: 500 ppm
STEL: 1225 mg/m3

STEL: 1000 mg/m3
STEL: 400 ppm

b*
Nome guimico Irlanda Italia MDLPS Italia AIDII Let6nia Lituania
Propan-2-ol TWA: 200 ppm - TWA: 200 ppm TWA: 350 mg/m?3 STEL: 250 ppm
67-63-0 STEL: 400 ppm TWA: 492 mg/m3 | STEL: 600 mg/m3 | STEL: 600 mg/m?
Sk* STEL: 400 ppm TWA: 150 ppm
STEL: 983 mg/m3 TWA: 350 mg/m?3
Nome guimico Luxemburgo Malta Paises Baixos Noruega Polénia
Propan-2-ol - - - TWA: 100 ppm | STEL: 1200 mg/m3
67-63-0 TWA: 245 mg/mé | TWA: 900 mg/m3
STEL: 150 ppm skéra*
STEL: 306.25 mg/m3
Nome quimico Portugal Roménia Eslovaquia Eslovénia Espanha
Propan-2-ol TWA: 200 ppm TWA: 81 ppm TWA: 200 ppm TWA: 200 ppm TWA: 200 ppm
67-63-0 STEL: 400 ppm TWA: 200 mg/m3 | TWA: 500 mg/m3 | TWA: 500 mg/m3 | TWA: 500 mg/m3

STEL: 203 ppm
STEL: 500 mg/m3

Ceiling: 1000 mg/m?3

STEL: 400 ppm
STEL: 1000 mg/m3

STEL: 400 ppm
STEL: 1000 mg/m3

Nome quimico Suécia Suica Reino Unido
Propan-2-ol Véagledande KGV: 250 ppm TWA: 200 ppm TWA: 400 ppm
67-63-0 Véagledande KGV: 600 mg/m3 TWA: 500 mg/m3 TWA: 999 mg/m?3
NGV: 150 ppm STEL: 400 ppm STEL: 500 ppm
NGV: 350 mg/m3 STEL: 1000 mg/m3 STEL: 1250 mg/m3

Limites Biolégicos de Exposicao

Este produto, tal como é fornecido, ndo contém quaisquer materiais perigosos com limites

Profissional bioldgicos estabelecidos pelas entidades reguladoras especificas da regido.
Nome quimico Unido Europeia Austria Bulgaria Croécia Republica Checa
Propan-2-ol - - - 50 mg/L - blood -
67-63-0 (Acetone) - at the
end of the work shift
50 mg/L - urine
(Acetone) - at the
end of the work shift
Nome quimico Dinamarca Finlandia Franca Alemanha DFG Alemanha TRGS
Propan-2-ol - - - 25 mg/L (whole 25 mg/L (whole
67-63-0 blood - Acetone end|blood - Acetone end
of shift) of shift)
25 mg/L (urine - 25 mg/L (urine -
Acetone end of shift))Acetone end of shift)
25 mg/L - BAT (end
of exposure or end
of shift) urine
25 mg/L - BAT (end
of exposure or end
of shift) blood
Nome quimico Hungria Irlanda Itdlia MDLPS Itélia AIDII
Propan-2-ol - 40 mg/L (urine - Acetone - 40 mg/L - urine (Acetone)
67-63-0 end of shift at end of - end of shift at end of

workweek)

workweek
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Nome quimico Letdnia Luxemburgo Roménia Eslovaquia
Propan-2-ol - - 50 mg/L - urine (Acetone) -
67-63-0 - end of shift
Nome guimico Eslovénia Espanha Suica Reino Unido
Propan-2-ol 25 mg/L - blood (Acetone)| 40 mg/L (urine - Acetone [ 25 mg/L (urine - Acetone -
67-63-0 - at the end of the work end of workweek) end of shift)
shift 0.4 mmol/L (urine -
25 mg/L - urine (Acetone) Acetone end of shift)
- at the end of the work 25 mg/L (whole blood -
shift Acetone end of shift)
0.4 mmol/L (whole blood -
Acetone end of shift)
Derived No Effect Level (DNEL) - Workers
Nome quimico Oral Cutanea Inalacédo
Propan-2-ol - 888 mg/kg bw/day [4] [6] 500 mg/m3 [4] [6]
67-63-0
Derived No Effect Level (DNEL) - General Public
Nome quimico Oral Cuténea Inalacé@o
Propan-2-ol 26 mg/kg bw/day [4] [6] - 89 mg/m3 [4] [6]
67-63-0
Concentracao Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)
Nome quimico Agua doce Freshwater Agua do mar Marine water Ar
(intermittent release) (intermittent release)
Propan-2-ol 140.9 mg/L 140.9 mg/L 140.9 mg/L - -
67-63-0

Nome quimico Sedimento de dgua|Sedimento marinho| Sewage treatment Solo Cadeia alimentar
doce
Propan-2-ol 552 mg/kg sediment[552 mg/kg sediment 2251 mg/L 28 mg/kg soil dw 160 mg/kg food
67-63-0 dw dw

8.2. Controlo da exposicao

Controlos técnicos

Assegurar ventilagdo adequada, sobretudo em areas confinadas.

Equipamento de protecao individual

Protec&o ocular/facial

Protecdo das méos

Protecédo da pele e do corpo

Oculos de seguranga herméticos.

Usar luvas adequadas. Luvas impermeaveis.

Usar vestuério de proteccao adequado. Vestuério de manga comprida. Avental resistente a
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produtos quimicos. Botas antiestaticas.

Em condi¢8es de utilizagdo normais, ndo € necessario equipamento de protegdo. Se os
limites de exposicéo forem excedidos ou caso se sinta irritagdo, pode ser necessaria
ventilacdo e evacuacao.

Protecéo respiratoria

ConsideracOes gerais em matéria deN&ao comer, beber ou fumar durante a utilizagdo deste produto. A roupa de trabalho

higiene contaminada néo pode sair do local de trabalho. Recomenda-se a limpeza regular do
equipamento, da area de trabalho e do vestuario. Lavar as méos antes das pausas e
imediatamente ap6s manusear o produto. Evitar o contato com a pele, os olhos ou o
vestuario. Usar luvas e equipamento protector para os olhos /face adequados.

Controlo da exposi¢cdo ambiental Nao existe informacao disponivel.

|SEC(;AO 9: Propriedades fisico-qguimica

9.1. Informacdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico Liquido

Aspeto Toalhete impregnado de liquido

Cor Incolor

Odor Caracteristica.

Limiar olfativo N&o existe informacé&o disponivel

Propriedade Valores Observacoes ¢ Método
Ponto de fusédo / ponto de Sem dados disponiveis Nenhum conhecido
congelacéo

Ponto de ebuligédo inicial e intervalo Sem dados disponiveis Nenhum conhecido

de ebulicéo

Nenhum conhecido
Nenhum conhecido

Inflamabilidade
Limite de Inflamabilidade na
Atmosfera
Limite superior de inflamabilidade Sem dados disponiveis
ou de explosividade
Limite inferior de inflamabilidade Sem dados disponiveis
ou de explosividade
Ponto de inflamagéo
Temperatura de autoignicao
Temperatura de decomposicéao
pH Sem dados disponiveis
pH (como solugéo aquosa) Sem dados disponiveis
Viscosidade cinemética Sem dados disponiveis Nenhum conhecido
Viscosidade dindmica Sem dados disponiveis Nenhum conhecido
Solubilidade em agua Miscivel em dgua Miscible with water Nenhum conhecido

Sem dados disponiveis

Nenhum conhecido
Nenhum conhecido
Nenhum conhecido
Nenhum conhecido
Nenhum conhecido

Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis

Solubilidade(s)
Coeficiente de particao
Presséo de vapor
Densidade relativa
Densidade aparente

Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis
0.85 kg/l

Nenhum conhecido
Nenhum conhecido
Nenhum conhecido
Nenhum conhecido

Sem dados disponiveis
Sem dados disponiveis

Densidade do Liquido
Densidade de vapor relativa
Caracteristicas das particulas

Dimenséo das Particulas Nao existe informacéao disponivel

Distribuigdo Granulométrica N&o existe informacao disponivel

Nenhum conhecido

9.2. Qutras informacdes

9.2.1 Informacdes relativas as classes de risco fisico
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Propriedades explosivas N&o considerado explosivo
Propriedades comburentes N&o cumpre os critérios de classificagdo como comburente

9.2.2 Outras caracteristicas de seguranca
N&o existe informacéo disponivel

ISECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Reatividade N&o existe informacao disponivel.

10.2. Estabilidade quimica

Estabilidade Estavel em condi¢Bes normais.

Dados de explosividade
Sensibilidade ao impacto Nenhum.
mecéanico
Sensibilidade a acumulacdo de Sim.
cargas eletrostaticas

10.3. Possibilidade de reacdes perigosas

Possibilidade de reacdes perigosas Nenhuma em condi¢des de processamento normal.

10.4. CondicBes a evitar

Condicdes a evitar Calor, chamas e faiscas.

10.5. Materiais incompativeis

Materiais incompativeis Nenhum conhecido com base na informacgé&o fornecida.

10.6. Produtos de decomposicdo perigosos

Produtos de decomposic¢éo Nenhum conhecido com base na informacéo fornecida.
perigosos

|SEC(;AO 11: Informacao toxicoldgica

11.1. Informacdes sobre classes de perigo, conforme definidas no Regulamento (CE) 1272/2008

Informacdes sobre vias de exposicdo provaveis

Informagdes sobre o Produto

Inalacéo N&o estdo disponiveis dados de ensaios especificos referentes a substancia ou a mistura.
Pode provocar irritagdo das vias respiratérias. Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

Contacto com os olhos N&o estéo disponiveis dados de ensaios especificos referentes a substancia ou & mistura.
Provoca irritac@o ocular grave. (com base nos componentes). Pode provocar vermelhid&o,

comichao e dor.

Contacto com a pele N&o estdo disponiveis dados de ensaios especificos referentes a substancia ou a mistura.
Pode provocar irritagdo. O contacto prolongado pode causar vermelhidao e irritagéo.

Ingestéo N&o estdo disponiveis dados de ensaios especificos referentes & substancia ou a mistura.
A ingestdo pode provocar irritagdo gastrointestinal, nduseas, vémitos e diarreia.
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Sintomas relacionados com as caracteristicas fisicas, guimicas e toxicolégicas

Sintomas Pode causar vermelhid&o e lagrimas nos olhos. A inalagdo de concentracdes de vapor
elevadas pode provocar sintomas como dores de cabega, tonturas, cansago, nduseas e
vémitos.

Toxicidade aguda

Medidas numéricas de toxicidade
Nao existe informacéo disponivel

Os valores seguintes sdo calculados com base no capitulo 3.1 do documento GHS

ATEmix (oral) 99,999.00 mg/kg

ATEmix (cutanea) 5,798.60 mg/kg

ATEmix (inalag@o-gases) 99,999.00 ppm

ATEmix (inalagdo-vapores) 99,999.00 mg/l

ATEmix 99,999.00 mg/l

(inalacdo-poeiras/névoas)

Nome quimico DL50 oral DL50 cutanea CL50 Inalacéo
Propan-2-ol =1870 mg/kg (Rat) = 4059 mg/kg ( Rabbit) > 10000 ppm (Rat)6h

Efeitos imediatos e retardados e efeitos crénicos decorrentes de exposicao breve e prolongada

Corroséolirritagédo cuténea Pode provocar irritag@o cutanea. Com base nos dados disponiveis, os critérios de
classificacéo ndo sao preenchidos.

Lesdes oculares graves/irritacdo Classificacdo com base nos dados disponiveis para os componentes. Provoca irritacéo
ocular ocular grave.

Sensibilizacéo respiratdria ou Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sédo preenchidos.
cutanea
Mutagenicidade em células Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo néo séo preenchidos.

germinativas

Carcinogenicidade Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo séo preenchidos.
Toxicidade reprodutiva Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificago n&o séo preenchidos.
STOT - exposi¢éo Unica Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

STOT - exposicao repetida Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sédo preenchidos.
Perigo de aspiragéo Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificago n&o séo preenchidos.

11.2. Informacdes sobre outros perigos
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11.2.1. Propriedades desreguladoras endocrinas

Propriedades desreguladoras A substancia/mistura ndo contém componentes considerados como tendo propriedades

endocrinas desreguladoras do sistema enddécrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o
Regulamento Delegado da Comisséo (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comisséo
(UE) 2018/605 a niveis de 0,1% ou superiores.

11.2.2. Outras informacdes

Outros efeitos adversos Né&o existe informacé&o disponivel.

ISECCAO 12: Informacéo Ecolégica

12.1. Toxicidade

Ecotoxicidade

Nome quimico Algas/plantas aquéticas Peixe Toxicidade para os Crustéceos
microrganismos
Propan-2-ol EC50: >1000mg/L (96h, | LC50: =9640mg/L (96h, - EC50: =13299mg/L (48h,
Desmodesmus Pimephales promelas) Daphnia magna)
subspicatus) LC50: =11130mg/L (96h,
EC50: >1000mg/L (72h, | Pimephales promelas)
Desmodesmus LC50: >1400000ug/L
subspicatus) (96h, Lepomis
macrochirus)

12.2. Persisténcia e degradabilidade

Persisténcia e degradabilidade Né&o existe informacé&o disponivel.

12.3. Potencial de bioacumulacao

Bioacumulagao N&o existem dados sobre este produto.

Nome quimico Coeficiente de particdo
Propan-2-ol 0.05

12.4. Mobilidade no solo

Mobilidade no solo N&o existe informacé&o disponivel.

12.5. Resultados da avaliacdo PBT e mPmB

Avaliacdo PBT e mPmB O produto ndo contém nenhuma substancia(s) classificada(s) como PBT ou vPvB acima do
limite de declaragéo.
Nome guimico Avaliacdo PBT e mPmB
Propan-2-ol A substancia ndo é PBT/mPmB

12.6. Propriedades desreguladoras enddécrinas

Propriedades desreguladoras A substancia/mistura ndo contém componentes considerados como tendo propriedades

endocrinas desreguladoras do sistema enddcrino de acordo com o artigo 57(f) do REACH ou o
Regulamento Delegado da Comisséo (UE) 2017/2100 ou o Regulamento da Comisséo
(UE) 2018/605 a niveis de 0,1% ou superiores.
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12.7. Outros efeitos adversos
Nao existe informacao disponivel.

|SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminacao

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Residuos de excedentes/produtos N&o deve ser libertado para o ambiente. Elimine de acordo com os regulamentos locais.
nédo utilizados Eliminar os residuos de acordo com a legislagcdo ambiental.

Embalagem contaminada Os recipientes vazios representam um perigo potencial de incéndio e explosdo. N&o cortar,
nao perfurar nem soldar recipientes.

ISECCAO 14: Informagées relativas ao transporte

IATA

14.1 Numero ONU ou nimero de  UN3175

identificacéo

14.2 Designagao oficial de Sélidos contendo liquido inflaméavel, n.s.a. (Propan-2-ol)
transporte da ONU

14.3 Classes de perigo para efeitos 4.1

de transporte

14.4 Grupo de embalagem Il

Descricéo UN3175, Sodlidos contendo liquido inflamével, n.s.a. (Propan-2-ol), 4.1, II
14.5 Perigos para o ambiente Né&o aplicavel
14.6 Precaucdes especiais para o utilizador

Disposic8es Especiais A46

Codigo ERG 3L
IMDG

14.1 Numero ONU ou nimero de  UN3175

identificacéo

14.2 Designagéo oficial de Sdlidos contendo liquido inflamével, n.s.a. (Propan-2-ol)
transporte da ONU

14.3 Classes de perigo para efeitos 4.1

de transporte

14.4 Grupo de embalagem Il

Descrigéo UN3175, Sdlidos contendo liquido inflamavel, n.s.a. (Propan-2-ol), 4.1, II
14.5 Perigos para o ambiente Né&o aplicavel
14.6 Precaucgdes especiais para o utilizador

Disposic8es Especiais 216, 274

EmS-No F-A, S

14.7 Transporte maritimo a granel N&o existe informac&o disponivel
de acordo com os instrumentos da
oMl

RID
14.1 Ndmero ONU ou nimero de  UN3175
identificacao
14.2 Designagdo oficial de Sélidos contendo liquido inflamavel, n.s.a. (Propan-2-ol)
transporte da ONU
14.3 Classes de perigo para efeitos 4.1
de transporte
14.4 Grupo de embalagem Il
Descricéo UN3175, Sdlidos contendo liquido inflamavel, n.s.a. (Propan-2-ol), 4.1, II
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14.5 Perigos para o ambiente Né&o aplicavel

14.6 Precaucdes especiais para o utilizador
Disposic8es Especiais 216, 274, 601
Cédigo de classificagdo F1

ADR

14.1 Ndmero ONU ou nimero de  UN3175

identificacéo

14.2 Designagao oficial de Sélidos contendo liquido inflaméavel, n.s.a. (Propan-2-ol)
transporte da ONU

14.3 Classes de perigo para efeitos 4.1

de transporte

14.4 Grupo de embalagem Il

Descricéo UN3175, Sodlidos contendo liquido inflamével, n.s.a. (Propan-2-ol), 4.1, Il, (E)
14.5 Perigos para o ambiente Nao aplicavel
14.6 Precaucg®es especiais para o utilizador

Disposic8es Especiais 216, 274, 601

Cdédigo de classificagdo F1

Cdédigo de restricdo em taneis  (E)

|SEC(;AO 15: Informacao sobre regulamentacao

15.1. Regulamentacdo/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, sequranca e ambiente

Nome guimico Numero RG francés
Propan-2-ol - 67-63-0 RG 84

Classe de perigo para a agua ligeiramente perigoso para a agua (WGK 1)
(WGK)

Uni&o Europeia
Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa a.prote¢cdo da segurancd e da salde dos trabalhadores contra os riscos ligados a.
expositdo a agentes quimicos no trabalho.

Autorizacdes e/ou restricBes de utilizagao:
Este produto ndo contém substancias sujeitas a autorizacédo (Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo XIV) Este produto
ndo contém substancias sujeitas a restricdes (Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo XVII)

Nome quimico Substancia sujeita a restricdes de Substancia sujeita a autorizacdo de
acordo com o Anexo XVIl do REACH | acordo com o Anexo XIV do REACH
Propan-2-ol - 67-63-0 Use restricted. See item 75. -

Poluentes Organicos Persistentes
Nao aplicavel

Regulamento (CE) n.° 1005/2009 relativo a substéancias que empobrecem a camada de ozono (ODS)
N&o aplicavel

Nome quimico Regulamento (UE) n.° 528/2012 relativo a produtos
biocidas (BPR)
Propan-2-ol - 67-63-0 Tipo de produtos 2: Desinfetantes e algicidas ndo

destinados a aplicacdo direta em seres humanos ou
animais Tipo de produtos 4: Superficies em contacto com
0sS géneros alimenticios e alimentos para animais Tipo de
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| | produtos 1: Higiene humana |

Inventarios Internacionais

TSCA Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de conformidade dos inventarios
DSL/NDSL Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de conformidade dos inventarios
EINECS/ELINCS Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de conformidade dos inventarios
ENCS Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de conformidade dos inventarios
IECS Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de conformidade dos inventarios
KECL Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de conformidade dos inventarios
PICCS Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de conformidade dos inventarios
AlIC Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de conformidade dos inventarios
NZloC Contacte o fornecedor para saber o estado em termos de conformidade dos inventéarios
Legenda:

TSCA - Lei de controlo de Substancias Téxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Seccéo 8(b)
Inventario

DSL/NDSL - Lista de Substéncias Domésticas/Lista de Substancias Ndo-Domésticas do Canada

EINECS/ELINCS - Inventario Europeu das Substancias Quimicas Existentes no Mercado/Lista Europeia das Substancias
Quimicas Notificadas

ENCS - Substancias Quimicas Existentes e Novas do Japdo

IECSC - Inventério Chinés das Substancias Quimicas Existentes

KECL - Substéncias Quimicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

PICCS - Inventério Filipino de Produtos e Substancias Quimicas

AlIC - Inventario Australiano de Produtos Quimicos Industriais

NZIoC - Inventario de Produtos Quimicos da Nova Zelandia

15.2. Avaliacdo da seguranca quimica

Relatdrio de Seguranca Quimica N&o existe informacao disponivel

ISECCAO 16: Outras informacdes

Chave ou legenda de abreviaturas e siglas e acronimos utilizados na ficha de dados de seguranca

Texto integral das adverténcias H referidas na secg¢édo 3
H225 - Liquido e vapor facilmente inflamaveis

H319 - Provoca irritagdo ocular grave

H336 - Pode provocar sonoléncia ou vertigens

Legenda
SVHC: Substancias candidatas a autorizagdo que suscitam uma elevada preocupacao:

Legenda Section 8: Exposure controls/personal protection

TWA (média TWA (média ponderada em fung&o do tempo)STEL (limite de STEL (Limite de Exposi¢éo de Curta
ponderada no exposicéo de curta Duracgao)

tempo) duracéo)

Maximo Valor limite maximo * Designagao cutanea

+ Sensibilizantes

Procedimento de classificacdo

Classificagdo de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008 [CRE] [Método Utilizado

Toxicidade aguda por via oral Método de calculo
Toxicidade aguda por via cutanea Método de célculo
Toxicidade aguda por via inalatéria - gases Método de célculo
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Toxicidade aguda por via inalatéria - vapor Método de célculo
Toxicidade aguda por via inalatéria - poeiras/névoas Método de calculo
Corrosdolirritacdo cutanea Método de calculo
Lesbes oculares gravesl/irritacdo ocular Método de célculo
Sensibilizacdo respiratéria Método de célculo
Sensibilizacdo cutédnea Método de célculo
Mutagenicidade Método de calculo
Carcinogenicidade Método de célculo
Toxicidade reprodutiva Método de célculo
STOT - exposic¢ao Unica Método de célculo
STOT - exposicao repetida Método de calculo
Toxicidade aguda em ambiente aquético Método de célculo
Toxicidade cronica para 0 ambiente aquético Método de célculo
Perigo de aspiragdo Método de calculo
Ozono Método de calculo
Liguidos inflaméaveis Com base em dados de ensaios

Principais referéncias bibliogréficas e fontes de dados utilizadas para compilar a FDS

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR, ou Agéncia para o Registo de Substancias Téxicas e Doencas)
Agéncia de Protecao Ambiental dos EUA Base de dados ChemView

Autoridade Europeia para a Seguranca dos Alimentos (EFSA)

Comité de Avaliagdo de Risco da Agéncia Europeia de Produtos Quimicos (ECHA) (ECHA_RAC)

Agéncia Europeia de Produtos Quimicos (ECHA) (ECHA_API)

EPA (Environmental Protection Agency [Agéncia Norte-Americana de Prote¢cdo do Ambiente])

Acute Exposure Guideline Level(s) (AEGL) (Niveis de limiar para exposigdo aguda)

Agéncia de Protecdo Ambiental dos EUA, Lei federal relativa a inseticidas, fungicidas e rodenticidas

Agéncia de Protecao Ambiental dos EUA Produtos Quimicos Produzidos em Grande Volume

Revista de Investiga¢do Alimentar (Food Research Journal)

Base de dados de substancias perigosas

Base de dados internacional de informagdes quimicas uniformes (IUCLID)

Instituto Nacional de Tecnologia e Avaliacéo (NITE)

Esquema Nacional de Avaliagdo e Notificagdo de Produtos Quimicos Industriais da Australia (NICNAS)

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, EUA)

Biblioteca Nacional de ChemID Plus de medicamentos (NLM CIP)

Base de dados PubMed da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos (NLM PUBMED)

Programa Toxicolégico Nacional dos EUA (NTP)

Base de Dados de Informagéo e Classificacéo de Produtos Quimicos da Nova Zelandia (CCID)

Organizacgéo para a Cooperacéo e o Desenvolvimento Econdmico (OCDE), Publicagdes sobre Ambiente, Saude e Seguranca
Organizacgédo para a Cooperacéo e o Desenvolvimento Econdmico (OCDE), Programa para os Produtos Quimicos Produzidos em
Grande Volume

Organizacgéo para a Cooperacao e o Desenvolvimento Econémico (OCDE) Conjunto de Dados de Informacdes de Rastreio
Organizacdo Mundial de Salde

Data da reviséo 26/10/2023

Ficha de dados de seguranca de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH)
Exoneracdo de responsabilidade
Na medida dos nossos conhecimentos, informagdes e convic¢des, as informagdes fornecidas nesta Ficha de Dados de
Seguranca sdo corretas a data da sua publicagéo. As informac6es dadas foram concebidas meramente a titulo de
orientagdo para a sua seguranc¢a durante o manuseamento, a utilizagdo, o processamento, a armazenagem, o transporte,
a eliminacdo e a libertagcdo e ndo sdo consideradas como garantia ou especificacdo de qualidade. As informacdes
referem-se apenas ao material especifico designado e podem néo ser validas para o mesmo material se utilizado em
conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto.

Fim da Ficha de Dados de Seguranca
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