KNIPEX Quality — Made in Germany

Produktinformation

97 49 30

Crimpeinsatz

Fir unisolierte StoRRverbinder

Allgemein
Artikel-Nr.
EAN
Gewicht

Technische Attribute
Nennmalf}

Anwendung

Kapazitat Quadratmillimeter
Anzahl der Nester

AWG

Klassifikation
eCl@ss 5.1.4
ETIM 5.0

ETIM 6.0
proficl@ss 6.0
UNSPSC 13.1

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten

KNIPEX Werk - C. Gustav Putsch KG - 42337 Wuppertal

e Anwendung: unisolierte Pressverbinder nach DIN 46267 1,5 - 4,0 mm?

und 6,0 + 10,0 mm?

97 49 30
4003773030904
3749

1,5-4,0 mm?

unisolierte Pressverbinder nach DIN 46267
1,5 —4 mm?

5

15—MN1

21040301
EC000168
EC000168
AAA946c003
27112820
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