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L41S-21MA1A | L41
BARREIRAS DE LUZ DE SEGURANCA DE FEIXE UNICO

Informacoes do pedido

L41S-21MA1A 6034866

Outras versoes do aparelho e acessoérios

(€W

Dados técnicos em detalhe

Caracteristicas

Alcance Om..10m
Nimero de feixes 1
Eixo optico Axial

Caracteristicas de seguranca

Tipo Tipo 4 (IEC 61496) Y
Nivel de integridade de seguranca SIL3 (IEC 61508) V)

SILCL3 (EN 62061) ¥
Categoria Categoria 4 (EN ISO 13849) ¥
Performance Level PL e (EN ISO 13849) 2

PFH;, (probabilidade média de uma avaria 8,1 x 10° (EN IS0 13849) ¥
perigosa por hora)

T (duracao de uso) 20 anos (EN ISO 13849)

Y Somente em combinacao com um equipamento de teste adequado, como o Flexi Classic ou o Flexi Soft.

Interfaces
Tipo de conexao Conector macho M12, 4 pinos, reto
Indicacao de diagnésticos LED

Dados elétricos

Dados operacionais
Classe de protecao 1]

Consumo de corrente <20 mA

Dados mecéanicos

Construcao Cilindrica
Dimensoes (diametro x comprimento) M18 x 97,7 mm
Material da carcaca Lat&o niquelado
Material da lente Vidro
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Peso 67¢g

Dados ambientais

Grau de protecao IP67 (EN 60529)

Temperatura ambiente de funcionamento -40 °C ... +55 °C

Temperatura de armazenamento -40 °C ... +75 °C

Umidade do ar 15 % ... 95 %, Nao condensante
Resisténcia a vibracoes 5g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6)
Resisténcia a choques 10 g, 16 ms (IEC 60068-2-29)

Outras especificacoes

Emissor de luz LED

Tipo de luz Luz vermelha visivel
Comprimento de onda 660 nm

Angulo de emissao/angulo de recepgao +25°/+25°

Classificacoes

ECl@ss 5.0 27272701
ECl@ss 5.1.4 27272701
ECl@ss 6.0 27272701
ECl@ss 6.2 27272701
ECl@ss 7.0 27272701
ECl@ss 8.0 27272701
ECl@ss 8.1 27272701
ECl@ss 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
UNSPSC 16.0901 46171620

Desenho dimensional (Dimensées em mm)

M18 axial
97.7 (3.85)
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Exemplo de circuito

3 x L41 (em cascata) no médulo principal Flexi Classic e ampliagdo de entrada/saida
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Acessorio recomendado
Outras versdes do aparelho e acessérios
Descricao resumida Tipo N° de
artigo
Cantoneiras e placas de fixagao
o Cantoneira de fixagao para sensores M18, A¢o, galvanizado, sem material de fixacao BEF-WN-M18 5308446
Qﬂ N
Conectores encaixaveis e cabos
Cabecote A: Conector fémea, M12, 4 pinos, reto DOL-1204-GO5M 6009866
Cabecote B: Cabo
@ cabo: PVC, ndo blindado, 5 m
Cabecote A: Conector fémea, M12, 4 pinos, angular DOL-1204-WO5M 6009867
N Cabecote B: Cabo
8 Cabo: PVC, ndo blindado, 5 m
?\ Cabecote A: Conector fémea, M12, 4 pinos, reto D0S-1204-G 6007302
N Cabecote B: -
@ Cabo: nao blindado
Cabecote A: Conector fémea, M12, 4 pinos, angular D0S-1204-W 6007303
Q Cabecote B: -
C4 Cabo: nao blindado
Auxilios de alinhamento
Ferramenta para alinhamento a laser para diversos sensores, classe do laser ARG0O 1015741
2 (IEC 60825): Nao olhar diretamente para o raio luminoso!
~ Adaptador ARGO para sensores M18 (L41 e L21) Adaptador ARGO, 5313533
N sensores M18
e
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Espelho defletor
Deflexa@o horizontal, superficie de espelho 75 mm x 80 mm, Vidro, Incl. kit de fixacao PNS75-008
D (2 x montagem giratoria)
D Deflexao horizontal, superficie de espelho 96 mm x 124 mm, Vidro PSK1
Espelho defletor para deflexdo 90°, superficie de espelho 97 mm x 80 mm, ndo ade- PSK45
L quado para montagem em coluna, Vidro, incl. material de fixacao
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Folha de dados on-line

SOBRE A SICK

A SICK é um dos principais fabricantes de sensores e solugoes inteligentes para aplicagoes industriais. Uma
gama de servicos e produtos exclusiva forma a base perfeita para controlar de forma segura e eficiente os
processos para proteger as pessoas contra acidentes e evitar danos ao meio ambiente.

N6s temos uma grande experiéncia nas mais diversas reas. E por isso que podemos fornecer, com os
nossos sensores inteligentes, o que os nossos clientes precisam. Em centros de aplicagdo na Europa, Asia
e América do Norte, as solugdes de sistema sao testadas e otimizadas especialmente para os nossos clien-
tes. Isto tudo nos torna um fornecedor confiavel e um parceiro de desenvolvimento de projetos.

Inimeros servicos completam a nossa oferta: o SICK LifeTime Services oferece suporte durante toda a vida
Gtil da maquina e garante a seguranca e a produtividade.

Isto para nés significa “Sensor Intelligence.”

NO MUNDO INTEIRO, PERTO DE VOCE:

Pessoas de contato e outros locais de produgao

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



