
品名の下に製品の機能を表す機能マークを入れています。マークの意味は をご参照下さい。 マークの例： （ ） 
めっきされた製品は手動用です。インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。 

このマークのついている製品は在庫を確認の上ご発注下さい。 
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表示価格は「小売参考価格」であり消費税は含まれておりません。

FLAT TYPE EXTRA-LONG BOX END WRENCH

No. S1×S2 D1 D2 T1 T2 L ▼g c

M160-8X10 8×10 14 17 7.3 7.6 235 60 10 ￥ 1,900
M160-10X12 10×12 17 19 8.2 8.8 295 84 10 ￥ 2,020
M160-12X14 12×14 19 22 9.4 10 330 120 10 ￥ 2,130
M160-13X15 13×15 21 24 9.9 10.5 355 197 10 ￥ 2,570
M160-14X17 14×17 22 26 10.6 11.5 370 240 10 ￥ 2,570
M160-17X19 17×19 26 29 12.3 12.9 405 365 10 ￥ 2,880
M160-22X24 22×24 33 35 15.2 15.8 435 540 10 ￥ 3,870
M160-27X30 27×30 39 44 19.8 20.7 550 1,118 10 ￥ 9,010

小売参考価格
超ロングストレートめがねレンチ

ストレートショートめがねレンチ
セット［4本組］

FLAT TYPE SHORT BOX END WRENCH SET(4pcs.)

No. M1004 ▼g 170 c 1 小売参考価格 ￥5,870
ストレートショートめがねレンチ M100-7X8, 10X12, 12X14, 14X17
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FLAT TYPE SHORT BOX END WRENCH

No. S1×S2 D1 D2 T1 T2 L ▼g c

M100-7X8 7× 8 12 13 5 5.5 95 18 10 ￥ 1,310
M100-10X12 10×12 16 18 6.5 7.5 115 34 10 ￥ 1,410
M100-12X14 12×14 18 21 7.5 8 130 50 10 ￥ 1,460
M100-14X17 14×17 21 25 8 8.5 145 72 10 ￥ 1,690
M100-17X19 17×19 25 28 8.5 9 180 95 10 ￥ 1,980
M100-22X24 22×24 32 35 9.5 10 230 120 10 ￥ 2,740

小売参考価格
ストレートショートめがねレンチ

ヘックスめがねレンチセット［4本組］
HEX OFFSET WRENCH SET (4pcs.)

No. M274 ▼g 330 c 5 小売参考価格 ￥6,640

ヘックスめがねレンチ M27-8H, 10H, 12H, 14H

HEX OFFSET WRENCH

No. S D T L ▼g c

M27-8H 8 13 5 175 40 10 ￥ 1,520
M27-10H 10 16 6 195 57 10 ￥ 1,580
M27-12H 12 18 7 220 86 10 ￥ 1,650
M27-14H 14 21 8 240 120 10 ￥ 1,890

●六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等（30°の振れ角
度で回転）の作業が可能です。（図1）
●六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナット
の接触面積をより大きくしています。（図2）
●柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握り
よい形状で手にフィットします。

小売参考価格
ヘックスめがねレンチ
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