Kette

MERKMALE

Stahlketten mit
geschweildten
Gliedern

Verzinkte
Oberflache

Erhaltlich in
verschiedenen
Verbindungsgrofen

Ketten werden in
10m-Langen
geliefert

Verzinkte Stahlkette von RS
Pro

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Diese Stahl-Tintenkette von RS Pro besteht aus geschweifl3tem Stahl und ist fur
Aufh@ngungsanwendungen geeignet. Mit einer verzinkten Oberflache fir zusétzliche Festigkeit und
Langlebigkeit konnen die Ketten fur Lager- und Sicherheitsanwendungen eingesetzt werden.

750-389 Ist eine 10-m-Kette mit einer 14-I-x-2,5-mm-Kette Durchmesser Verbindungsgrofle
750-395 Ist eine 10-m-Kette mit einer 24-I-x-2,5-mm-Kette Durchmesser Verbindungsgrof3e
750-402 Ist eine 10-m-Kette mit 16 | x 3 mm Durchmesser Verbindungsgrofi3e

750-418 Ist eine 10-m-Kette mit 21 | x 3 mm Durchmesser Verbindungsgrol3e

750-424 Ist eine 10-m-Kette mit 19 | x 3 mm Durchmesser Verbindungsgrol3e

750-430 Ist eine 10-m-Kette mit 32 | x 4 mm Durchmesser Verbindungsgrofi3e

750-446 Ist eine 10-m-Kette mit 21 | x 5 mm Durchmesser Verbindungsgrofi3e

750-452 Ist eine 10-m-Kette mit 35 | x 5 mm Durchmesser Verbindungsgrofl3e

750-468 Ist eine 10-m-Kette mit 25 | x 6,5 mm Durchmesser Verbindungsgrée

750-474 Ist eine 10-m-Kette mit 42 | x 6 mm Durchmesser Verbindungsgrofi3e

750-480 Ist eine 10-m-Kette mit 38 | x 7 mm Durchmesser Verbindungsgrol3e

Allgemeine

Kettentyp Verbindung
Material Stahl
Oberflache Verzinkt
Verbindungstyp Kurz

Schiffe, in der Nahe von Wasser oder in feuchten
Umgebungen, Hebezwecke, Aufhangungszwecke,

Anwendung Gates oder Gasflaschen in leichten bis mittleren
Anwendungen

Lange 10m

Verbindungsdurchmesser 6.6mm

Verbindungsléange 25mm

Verbindungsbreite 10.8mm
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/750389/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/750395/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/750402/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/750418/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/750424/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/750430/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/750446/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/750452/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/750468/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/750474/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/750480/

Kette

Hublast

145kg

DIN 5685 Chain Size / Tolerance Designation For RS Components

RS Product |Chain Size (mm)|lnside Link |Tolerance on  |Minimum NOTES:
Code (Chain) [/ Link Ref Length (mm) [Inside Link Inside Link
Length (mm) th {mm)

750395(2.5 Long Link 24 1.2 4.5 Mo Tolerance on link width
75241425 Long Link 24 1.2 45 Mo Tolerance on link width,
T50389(2.5 Short Link 14 +0.7 45 Mo Talerance on link width.
T50496(|2.5 Short Link 14 +0.7 45 No Tolerance on link width.
752408|2.5 Short Link 14 0.7 45 Mo Tolerance on link width,
T52442|3.0 Long Link 28 +1.3 54 Mo Tolerance on link width.

750418  |3.0 Medium Link 21 1.1 54

750503 |30 Medium Link | 21 £1.1 o p————"—

752436 |3.0 Medium Link ] $11 X4 [ooveedly DIN 5550 1991
T50402(3.0 Short Link 16 +0.8 54 Mo Talerance on link width.
752420(3.0 Short Link 16 +08 54 Mo Toblerance on link width.
T50430(4.0 Long Link az +18 72 Mo Tolerance on link width.
T50525(4.0 Long Link az +186 72 Mo Toblerance on link width.
752454 (4.0 Long Link 32 +16 T2 Mo Toberance on link width.
750424 (4.0 Short Link 18 +1.0 T2 Mo Tolerance on link width.
750519(4.0 Short Link 18 +1.0 72 Mo Toblerance on link width.
750553(6.0 Long Link 42 +21 10.8 Mo Tolerance on link width.
750474(6.0 Long Link 42 +21 10.8 Mo Tolerance on link width.
752509(6.0 Long Link 42 21 10.8 Mo Tolerance on link width.
750458(6.0 Short Link 24 1.2 10.8 Mo Tolerance on link width.
752452(6.0 Short Link 24 12 10.8 Mo Tolerance on link width.

750569 |6.5 Long Link 36 +24 120 |None preferred size — not

752515  |6.5 Long Link 36 +24 120 covered by DIN 5685: 1991

750480 (7.0 Long Link 49 2.5 12.6

No Tolerance on link width.
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