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Registratore di dati RS Pro 
172TK per la misurazione di 

umidità  
Codice RS: 146-9089 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 
un prezzo eccezionale. 

• Elevata precisione e 
risposta rapida 

• L'ampio schermo 
LCD 

• È dotato di un 
display di allarme se 
vengono superati i 
valori massimi o 
minimi definiti 
dall'utente 

• Una memoria di 
67584 valori 

 

 

 

 

CARATTERISTICH
E 
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Introduzione al registratore di dati RS Pro-172. Questo dispositivo è stato progettato con un sensore 
di temperatura e umidità ad alta precisione, ideale per il monitoraggio e la raccolta di dati da 
temperature e umidità ambientali. L'unità registratore di dati compatta e portatile è adatta per l'uso in 
un'ampia varietà di applicazioni per una facile e pratica raccolta dei dati .  

 
 
 

 

 

 

 

Parametri di misurazione Temperatura, umidità 
Numero di canali di ingresso 1 
Tipo di interfaccia USB 
Tipo di visualizzazione LCD digitale; LED 
Allarme Sì 
Velocità di registrazione  1sec a 12 ore 
Letture 67580 
Software Windows98/2000/ XP/Vista/7  
Include Coperchio, software, batteria agli ioni di litio da 3,6 V. 

Applicazioni 
Monitoraggio ambientale e delle condizioni 
atmosferiche, agricoltura e bestiame, alimenti e 
bevande, monitoraggio di edifici e siti, HVAC 

 

 

 

Parametri  Gamma Risoluzione Precisione 
Temperatura  Da -40 °C a 70 °C. 0,1 °C. ±2.0°C 

Umidità  da 0 a 100% 0.1%RH ±5.0% 
 

 

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche generali 

Misurazione  
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Alimentazione Batteria  
Tipo di batteria Ioni di litio,  
Durata della batteria 3months   

 

 

 

Dimensioni 94mm x 50mm x 32mm 
Lunghezza 94mm 
Larghezza 50mm 
Altezza 32mm 
Peso 91g 

 

 

 

Temperatura d'esercizio: - Da -40 a 70 °C.  
Temperatura di esercizio massima 70 °C. 
Temperatura di esercizio minima -40°C  

 

 

 

Conformità/certificazioni Certificato di conformità RoHS                
 

 

 

Specifiche elettriche 

Specifiche meccaniche 

Omologazioni 

Specifiche dell'ambiente operativo 
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