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Multifunktions-Zeitgeberrelais 
von RS Pro - 01.s → 999 Tage, 

2 Kontakte, Multifunktions-, 
Frontplattenmontage 

RS Best.-Nr. 896-6872                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• 2C/O DPDT-
Kontaktkonfiguratio
n mit Relaisausgang 
ist 5 A. 

 

• Versorgungsspannu
ngsbereich 
zwischen 110 V ac 
und 240 V ac 

 

• 2 x 4-stellige 7-
Segment-Anzeige 

 

• 33 Standardmodi 

• Vielzahl von 
Anwendungen und 
mehreren 
Betriebsarten 

• Benutzerfreundliche 
Tasten und 
Tastenbedienung 
mit Ver- und 
Entriegelungsmöglic
hkeit 

• Hohe 
Zeitgenauigkeit 
 

• Großer 
Eingangsspannungs
bereich 

 

MERKMALE 
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Das RS Pro Multifunktions-Zeitrelais ist ein kompaktes digitales Gerät mit hoher Präzision und 
Genauigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen. Dieses Zeitverzögerungsrelais verfügt über 
mehrere Funktionen und ist leicht programmierbar im Bereich von 0,1 Sekunden bis 999 Tagen. 
Das Zeitrelais kann problemlos in neue und vorhandene Anwendungen installiert werden. Sie 
können das Zeitverzögerungsrelais auch auf ein benutzerdefiniertes Timing konfigurieren, das 
perfekt zu Ihren Anforderungen passt.  

 

 

 

Schalterkonfiguration  2-poliger Umschalter 

Betriebsart Multifunktionaler 

Kontaktkonfiguration 2CO 

Anzahl der Timer-Funktionen Multifunktionaler 

Anzahl der Kontakte 2 

Zeitbereich 0,1 s bis 999 Tage 

Zeitzustellung Tage, Stunden, Minuten, Sekunden 

Zeitverzögerung 200ms 

Anwendungen 
Textilien, chemische Industrie, Bergbau, Bewässerung, 
Umgang mit Rohmaterial, Lebensmittel und Getränke, 
industrielle Prozesssteuerung 

  

 

 

Stromversorgung Extern 

Nennversorgungsspannung    110 V bis 240 V ac 

Mindestspannung 110VAC 

Max. Spannung 240VAC   

Maximaler Strom 5A 

Minimaler Strom 2 A 

Anschlussklemmentyp  Leiterplattenstift 

 

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Allgemeine 

Spezifikationen 

Elektrische 

Spezifikationen 
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Montageart Tafelmontage 

Tiefe 92.5 mm 

Breite 48 mm 

Länge 48 mm 

    

 

 

Maximale Betriebstemperatur 55 °C. 

Minimale Betriebstemperatur -5°C   

  

 

 

IP-Schutzart  IP20; IP40  

 

 

 

Konformität/Zertifizierung CE, RoHS 

       

  

Mechanische 

Spezifikationen 

Zulassungen 

Schutzkategorie 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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