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Misuratore acustico RS PRO 
ISO-TECH SLM1353M 8kHz 

30dB→130 
Codice RS: 123-2226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 
un prezzo eccezionale. 

 

• Gamma dinamica di 
60dB 

• Coefficienti di 
frequenza a&C. 

• Interfaccia USB 

• Uscita allarme livello 
acustico 

 

CARATTERISTICH
E 
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Dal marchio di fiducia RS PRO, il modello SLM1353M è un misuratore acustico integrato facile da 
usare e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo con interfaccia USB. La porta seriale USB viene utilizzata 
per scaricare record o per l'analisi in tempo reale su un computer. Entrambe le uscite di segnale c.a. 
e c.c. sono disponibili da un singolo connettore femmina coassiale standard da 3,5 mm adatto per 
l'uso con un analizzatore di frequenza, un registratore di livello, un analizzatore FFT o un 
registratore grafico. 
 
 

 

 

 

Numero di modello SLM1353M 
Gamma di misurazione del livello 
acustico Da 30dB a 130dB 

Gamme selezionabili 
5 gamme in incrementi di 10dB dB : 30dB ~ 90dB , 
40dB~100dB , 50dB ~ 110dB , 60dB ~ 120dB , 
70dB~130dB 

Gamma di frequenza Da 31,5 Hz a 8KHz 
Risoluzione 0,1 dB 
Classe di precisione ANSI S 1,4: 1983 tipo 2, IEC 61672-1:2013 Classe 2 
Frequenza  Ponderazione A, C 

Parametri di misurazione SPL, Leq, SEL, MaxL, MinL, LN (5%, 10%, 50%, 90%, 
95%) 

Uscita  1Vrms ( a scala completa ), 10mVDC / dB 
Tipo di visualizzazione LCD 
Registrazione dati Sì 
Tipo di interfaccia USB 

Standard applicabili IEC61672-1 : 2003 Classe 2 , IEC60651 : 1979 tipo 2 
IEC60804 : 1985 tipo 2 , ANSI S1.4 : 1983 tipo 2 

   

 

 

Alimentazione Quattro celle LR-6/AA da 1,5 V, adattatore c.a. 
Tipo di batteria AA 
Durata della batteria circa 24 ore 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche generali 

Specifiche elettriche 
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Dimensioni 265mm (L) x 72mm (L) x 21mm (a) 
Altezza  21mm 
Larghezza  72mm 
Profondità    265mm 
Peso Circa 310g 

     

 

 

Umidità di esercizio U.R.< 90% senza condensa 
Temperatura d'esercizio: - -10 ℃ a 50 ℃ (14 ℉ a 122 ℉ ) 

 

 

 

Conformità/certificazioni RoHS  
Dichiarazioni   

 

 

Specifiche meccaniche 

Omologazioni 

Specifiche dell'ambiente operativo 
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