Nastri in schiuma

CARATTERISTICH
E

Il supporto facile da
rimuovere evita
['allungamento
durante
I'installazione

Eccellente per tutte
le esigenze di tenuta
generiche

Approvato per uso
alimentare

Supporto adesivo ad
alta resistenza per
garantire una lunga
durata della tenuta

Il sistema a nastro é
versatile, pratico,
rapido e facile da
usare

Nastro in schiuma grigio RS
Pro, 15mm x 5m, spessore 4,8

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti & stata testata da ingegneri e offre
una qualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare
un prezzo eccezionale.
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Nastri in schiuma

DESCRIZIONE del

Questo eccezionale nastro in schiuma a lato singolo in silicone grigio RS Pro produce una forza di
coesione molto elevata e un'elevata capacita di carico grazie all'adesivo generico. E dotato di una
forte aderenza iniziale e di un'ottima potenza di tenuta ad una varieta di materiali

Specifiche generali

Materiale di supporto
Colore

Singolo/a due lati
Materiale adesivo

Applicazioni

Specifiche elettriche

Schiuma di silicone
Grigio

Lato singolo
Acrilico

smorzamento del suono, isolamento, guarnizioni,
ammortizzazione/imbottitura e sigillatura

Costante dielettrica
Rigidita dielettrica
Resistenza all'arco a secco
Resistivita di volume
Conduttivita termica

1.42

91V/mm

92seconds

10"14o0hm-cm

0,63 (0,09) in/h/ft? °F/55° (-)

RS Components — Acquista questo prodotto da https://uk.rs- Pagina 2 di 323



Nastri in schiuma

Specifiche meccaniche

Larghezza
Spessore
Lunghezza

Densita della schiuma

Resistenza alla trazione

Set di compressione (25%/22h/23°C)

Allungamento

Assorbimento d'acqua

Resistente ai raggi UV

Resistenza alla corrosione

Classificazione dell'effetto ozono
Resistenza alla fiamma (>3mm)

Specifiche dell'ambiente operativo

Temperatura di esercizio minima
Temperatura di esercizio massima

Omologazioni

Conformita/certificazioni

15mm

4.8mm

5m

352kg/m3

45psi

<5%

89%

1.40%

Nessun degrado
Superato

0

Elencato v-0 e HF-1

-55°C
200 °C.

Certificato di conformita RoHS
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