FLUKE -

787/789 ProcessMeter

EN 61010-1

1000V

Tillbehor och bestall-

ningsinformation
Medféljande tillbehor

787: C81Y instrumentholster (gult), TL75
testkabelset med harda spetsar plus AC72
krokodilklammor, ett 9 V batteri,
anvandarmanualer

789: TL71 Testkabelset plus AC72
krokodilklammor, fyra O V AA alkaliska
batterier, anvdndarmanualer och
snabbreferensguide.

Bestallningsinformation
Fluke 787 ProcessMeter
E-nr.: 42 029 29

Fluke 789 ProcessMeter
E-nr.: 42 029 28

10591-SWE Rev. 01

I Fluke 780 ProcessMeter finns tva av Sakerhetsstandard
instrumentteknikerns vanligaste verktyg Alla ingéngar ar skyddade enligt
inbyggda. Fluke ProcessMeter forenar en EN61010-1 kategori ITI 1 000 V, CSA-,
DMM och en loopkalibrator i ett robust, UL-, och TUV-godkanda.
handhallet instrument som snabbt blir

oumbarligt for alla instrumenttekniker.

Ny i sortimentet ar Fluke 789

ProcessMeter™. Med den inbyggda 24 V

loopkéllan behdvs ingen separat

stromférsorjande enhet vid fristdende

testning av sandare.

181 189
DMM och loopkalibrator i ett verktyg ° °
Digital multimeter med hog precision for sann RMS, 1 000 V, 440 mA ° .
DC-stromkalla och loopkalibrator .
24 V spanningskalla .
Lagen: Min/Max/Medel/Bevara/Relativ . .
Diodtest och kontinuitetssignal . .
Manuell stegning (100%, 25%, grov, fin) plus automatisk stegning och automatisk ramp . .
Samtidig visning av mA och % av skalavlasning .
Externt tillgéngligt batteri / sékringar °/- o/o
HART-installning med slingstrém och en inbyggd 250 ohm resistor
0-100% knappar for att vaxla lage i intervallet 4-20 mA kallstrom for snabb matomfanget

Specifikationer
. Jz Jzm |
Spanningsmatningar
Omrade 0-1 000 V AC eller DC 0-1 000 V AC eller DC
Upplésning 0,1l mVtill 1,0V 0,1l mVtill 1,0V
Noggrannhet 0,1% Rdg + 1 LSD (V DC) 0,1% Rdg + 1 LSD (V DC)
Strommatning
Omrade 0-1A 0-30 mA 0-1A 0-30 mA
Upploésning 1 mA 0,001 mA 1 mA 0,001 mA
Noggrannhet 0,2% +2 LSD 0,05% +2 LSD 0,2% +2 LSD  |0,05% +2 LSD
Kéllstrom
Omrade 0-20 mA eller 4-24 mA 0-20 mA eller 4-24 mA
Noggrannhet 0,05% av matomfanget 0,05% av matomfanget
Ovriga specifikationer
Max. drivkapacitet 500 Q 1200 @
Stromkretsar Ej tillgénglig 24V
Resistansmatningar Till 40 Mg, 0,2%+1 LSD Till 40 Mg, 0,2%+1 LSD
Frekvens Till 19,999 kHz, 0,005%+1 LSD Till 19,999 kHz, 0,005%+ LSD
Kontinuitet Signalerar for resistans < 100 g Signalerar for resistans <100 Q
Span Check Nej Ja
Batteriets livslangd: 50 timmar typiskt 140 timmar typiskt
12 timmars kallstrom 12 mA 10 timmars kallstrom 12 mA
Storlek (HxBxD) 187 mm x 87 mm x 32 mm 203 mm x 100 mm x 50 mm
Vikt 369 g 600 g
Garanti 3 3




