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JEDNOPAPRSKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ SVĚTELNÉ ZÁVORY

Objednací informace

Typ Výrobek č.

L21S-33MA2A 6034870

Další provedení přístroje a příslušenství  www.sick.com/L21

 

Technická data v detailu

Vlastnosti
Dosah 0 m ... 60 m

Počet paprsků 1

Optická osa Axiální

Bezpečnostně technické parametry
Typ Typ 2 (IEC 61496) 1)

Úroveň integrity bezpečnosti SIL1 (IEC 61508) 1)

SILCL1 (EN 62061) 1)

Kategorie 2 (EN ISO 13849) 1)

Cyklus testů (externí test) 100 /s (EN ISO 13849) 2)

Maximální počet požadavků ≤ 60 min⁻¹ (EN ISO 13849) 3)

Úroveň bezpečnosti PL c (EN ISO 13849) 1)

PFHD (pravděpodobnost vzniku nebezpečné
poruchy za hodinu [1/h])

1,0 x 10-6 (EN ISO 13849) 1)

TM (životnost) 20 roky (EN ISO 13849)

1) Jen ve spojení s vhodným testovacím zařízením, např. Flexi Classic nebo Flexi Soft.
2) Rychlost testování nesmí být překročena.
3) Mezi dvěma požadavky na bezpečnostně relevantní reakci přístroje musí být provedeno minimálně 100 interních nebo externích zkoušek.

Rozhraní
Způsob připojení Konektor M12, 4pinový, úhlový

Průmyslová sběrnice, průmyslová síť

Integrace přes bezpečnostní jednotku Flexi Soft CANopen, DeviceNet™, EtherCAT®, EtherNet/IP™, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFINET 1)

1) Další informace o bezpečnostní řídícím systému Flexi Soft naleznete v produktovém katalogu: Control – Bezpečná řešení řízení nebo -> www.sick.com/FlexiSoft.

Elektrické údaje
Třída ochrany III (EN 50178)

Napájecí napětí UV 24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC)

Odběr proudu ≤ 20 mA
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Mechanické údaje

Způsob provedení Válcový

Rozměry (průměr x délka) M30 x 100 mm

Materiál čočky Sklo

Hmotnost 212 g

Údaje o prostředí

Krytí IP67 (EN 60529)

Provozní okolní teplota –40 °C ... +55 °C

T skladovací –40 °C ... +75 °C

Vlhkost vzduchu 15 % ... 95 %, nekondenzující

Odolnost proti vibracím 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6)

Mez únavy v rázu 10 g, 16 ms (IEC 60068-2-29)

Ostatní údaje

Vysílač světla LED dioda

Druh světla Viditelné červené světlo

Vlnová délka 660 nm

Úhel vyzařování/úhel dopadu paprsku ± 5° / ± 5°

Klasifikace

ECl@ss 5.0 27272701

ECl@ss 5.1.4 27272701

ECl@ss 6.0 27272701

ECl@ss 6.2 27272701

ECl@ss 7.0 27272701

ECl@ss 8.0 27272701

ECl@ss 8.1 27272701

ECl@ss 9.0 27272701

ETIM 5.0 EC001831

ETIM 6.0 EC001831

UNSPSC 16.0901 46171620
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Výkres (Rozměry v mm)
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Příklad zapojení
3x L21 (v kaskádě) s hlavním modulem Flexi Classic a rozšířením vstupu/výstupu u UE10-3OS
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Doporučené příslušenství
Další provedení přístroje a příslušenství  www.sick.com/L21

Stručný popis Typ Výrobek č.

Konektory a kabely

Hlava A: Zásuvka, M12, 4-pinový, přímý
Hlava B: kabel
Kabel: PVC, nestíněno, 5 m

DOL-1204-G05M 6009866

Hlava A: Zásuvka, M12, 4-pinový, úhlový
Hlava B: kabel
Kabel: PVC, nestíněno, 5 m

DOL-1204-W05M 6009867

Hlava A: Zásuvka, M12, 4-pinový, přímý
Hlava B: -
Kabel: nestíněno

DOS-1204-G 6007302

Hlava A: Zásuvka, M12, 4-pinový, úhlový
Hlava B: -
Kabel: nestíněno

DOS-1204-W 6007303

Vyrovnávací pomůcky

Vyrovnávací pomůcka laseru pro různé senzory, laserová třída 2 (norma IEC 60825):
Nedívejte se do paprsku!

AR60 1015741
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

Stručný profil SpolečnoSti SiCK
Společnost SiCK se řadí mezi přední výrobce inteligentních senzorů a senzorových řešení pro průmyslové vy-
užití. Jedinečné spektrum výrobků a služeb vytváří optimální základ pro bezpečné a efektivní řízení procesů, 
ochranu osob před úrazem a zamezení ekologickým škodám. 

Získali jsme rozsáhlé zkušenosti v různých odvětvích a známe Vaše procesy a požadavky. Díky inteligentním 
senzorům jsme tak schopni nabídnout našim zákazníkům právě to, co potřebují. V aplikačních centrech 
v evropě, Asii a Severní Americe jsou systémová řešení testována a optimalizována v souladu s požadavky 
zákazníků. to vše z nás dělá spolehlivého dodavatele a partnera v oblasti vývoje.

naši nabídku doplňují rozsáhlé služby: SiCK lifetime Services poskytují podporu během celého cyklu život-
nosti stroje a zajišťují bezpečnost a produktivitu. 

To je podstatou „Sensor Intelligence“.

JSme Vám nAblíZKu KDeKoliV nA SVětě:
Kontaktní osoba a další pobočky - www.sick.com


