Sensori di temperatura a resistenza al platino R

CARATTERISTICH

E

B Sensore PT1000 RS PRO,

ai carbonio -70 °C min +550 °C max,
lunghezza sonda 10mm x

I bilita :
e 2mm diametro sonda
Uscita lineare su
un‘ampia gamma di
funzionamento
Tempo di risposta
termica rapido di 0,1
S.
Resistente agli urti Q
da vibrazioni e alle .
radiazioni "--\

Intervallo di
misurazione della
temperatura da -
50 °C a 250 °C.

cavi principali 10mm

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti & stata testata da ingegneri e offre
una qualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare
un prezzo eccezionale.
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Sensori di temperatura a resistenza al platino PRO)|

DESCRIZIONE del

Sonda di rilevamento Pt1000 PRT (Platinum Resistance Thermometer, termometro a resistenza al
platino) o RTD (Resistance temperature Detector, rilevatore di termoresistenza) di alta qualita e
affidabile di RS PRO. Questi sensori di temperatura hanno una struttura a film sottile per una
misurazione della temperatura precisa e affidabile insieme a un tempo di risposta rapido alle
variazioni di temperatura. Questa struttura & anche resistente alle vibrazioni e agli urti. Il design

piatto di questi PRT li rende ideali per la misurazione delle temperature sulle superfici

Specifiche generali

Tipo di sensore PT1000

Materiale della sonda Platino

Numero di fili 2

Precisione Classe A.

Tempo di risposta 0.1s

Edilizia Pellicola sottile, estremita 10mm
Resistente alle vibrazioni Si

Tolleranza Classe A.

Questi sensori di temperatura PRT a film sottile sono
adatti per applicazioni di superficie e a immersione dove
sono protetti. Il loro design piatto significa che offrono un
mezzo minimamente invasivo per misurare le
temperature su superfici piatte. Industria chimica,
microelettronica, condizionamento dell'aria e
refrigerazione, misurazione della temperatura di aria,
gas e liquidi, lavorazione degli alimenti, laboratori

Applicazioni

Specifiche elettriche

Resistenza ai punti di ghiaccio 1000Q
Intervallo fondamentale (da 0°C a 100°C) 385Q (nominale)
Riscaldamento autonomo <0.5°C/mW
Stabilita +0.05%
Misurazione della corrente 1mA
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Sensori di temperatura a resistenza al platino

Specifiche meccaniche

Lunghezza sonda 10mm
Diametro sonda 2mm
Tipo di terminazione Saldatura
Connessione di processo Chip

Effetto di immersione
protetto

Specifiche dell'ambiente operativo

Adatto per applicazioni di superficie e immersione dove

Temperatura minima rilevata -50°C
Temperatura massimarilevata 500 °C.

Omologazioni

Conformita/certificazioni I[EC751
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Sensori di temperatura a resistenza al platino

=

Resistance  Dimensions (width x length) Tolerance Class Allied code RS order code
Pt1000 2.0 x 10.0mm Class A 70643582 362-9907
Pt1000 2.0 x 10.0mm Class B 70643583 362-9913
Pt1000 2.0 x 10.0mm 1/3 Din 70656472 814-0178
Pt1000 1.0 x 3.0mm Class B 70656470 814-0171
Pt1000 1.25x 1.7mm Class B 70656471 814-0175

o G

g b 10mm
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	Sensore PT1000 RS Pro, -70  C min +550  C max, lunghezza sonda 10mm x 2mm diametro sonda
	Codice RS: 362-9907



