
 

 

 

 

 

 

简体中文 
 
 

数据表 
库存号106-5306 

RS 袖珍型温度/湿度计 

 

 

 
特征： 

 °C / °F 单位可选。 

 双显示屏可显示温度和湿度。 

 同时保持温度和湿度读数。 

 同时保持最大读数、最小读数以及平均读数 (MAX/MIN/AVG)。 

 自动关闭电源。 

 电池电量不足指示。 

 露点和湿球温度测量 



规格： 
 

 显示屏： 双 LCD 显示屏。最大值为 9999（主显示屏）和 999（副显示屏）。 

 采样率： 每秒 1 次。 

 测量范围：  温

度：  湿度： 

 
-20.0°C ~50.0°C(-4.0°F~+122.0°F)。 

1.0% ~99%RH（无冷凝）。 

 精确度：  温

度：  湿度： 

 
± 1.0℃( ±1.8℉)。 

20%.~90% 为 ±3.5%；1%.~19.9% 和 90.1%.~99% 为 ±5%。 

 电源： 2 节 1.5V AAA MN2400 LR03 AM4 电池。 

 电池寿命： 约 50 小时。 

 尺寸： 107 x 48 x 23 mm（长 x 宽 x 高）。 

 重量： 安装电池后约为 80g。 

 附件： 手册、电池和便携包。 

 


	特征：
	规格：

