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Réglette de plafond à LED 80 
W de RS Pro, raccord non 

corrosif à LED 100 → 277 V 
c.a., 1 lampe, 1,5 m de long, 

IP65  

RS code commande : 183-0588             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• Léger mais 
extrêmement 
durable 
 

• Flux lumineux élevé 
de 900 lm 

•  Fourni avec des 
clips en acier 
inoxydable 304 pour 
une installation 
facile 

• Idéal pour une 
utilisation dans une 
large gamme 
d'environnements 

 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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  Cette lampe NCF LED de haute qualité de 80 W de RS Pro offre une sortie de lumen élevée de 
900 lm et est idéale pour les applications industrielles et commerciales telles que les entrepôts, les 
parcs de stationnement, les arènes, les zones humides et bien plus. La lumière se compose d'un 
corps et d'un diffuseur en polycarbonate avec une structure de plateau en aluminium, garantissant 
une lumière légère mais extrêmement durable adaptée à une large gamme d'environnements.  

 

 

 

Type Raccord à LED non corrosif 

Nombre de lampes 1 

Tonalité de couleur Lumière du jour 

Type de lampe LED 

Température de couleur 6300K 

Anticorrosif Non 

PIR inclus Non 

Applications 

Les éclairages de plafond sont un type très courant 
de fixation de lumière qui peut être monté au plafond 
dans les zones industrielles, les parcs de 
stationnement à étages multiples, les ateliers, les 
entrepôts et les usines, les garages 

Réglable Non 

 

 

 

 

Puissance 80W 

Tension nominale 100 à 277 V. 

 

 

Description du produit  

Caractéristiques générales 

Spécifications électriques 
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Longueur 1.5m 

Largeur 94mm 

Angle de faisceau 120° 

Flux lumineux 9000lm +/-10% 

RA >70 

Rendement du lumen 100Lm/W +/-10% 

 

 

 

Température  -25 à 50 °C. 

  

 

 

Indice IP IP65 

Indice de protection IK IK08 

 

 

 

Conformité/certifications Certificat de conformité RoHS                

       

 

 

 

   

Spécifications mécaniques 

Catégorie de protection 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de fonctionnement 
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