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@uMoOFOODtemp
Sonde a résistance a piquer

M Pour températures comprises entre -50 et +260°C
H Etanche a la vapeur et résistant a la pression

H Trés bonne tenue mécanique

H Pour utilisation dans l'industrie alimentaire

M Sonde a résistance simple ou double

Grace a leur structure particuliere, les sondes a résistance a piquer, solides et étanches
grace a la vapeur, sont particulierement bien adaptées aux procédés de cuisson, de rotis-
sage et d'affinage dans tous les domaines de traitement et de conservation des
aliments. Elles sont adaptées pour les autoclaves et les stérilisateurs.

Le tube de la sonde en acier inoxydable est disponible avec pointe centrée ou biseautée
(25° ou 45° env.).

Toutes les exécutions sont en montage antivibratoire. Les poignées résistent a I'huile et
aux acides.

En exécution standard, une sonde Pt 100 suivant EN 60 751, classe B en montage 2 ou
3 fils est insérée dans I'élément de mesure.

Données techniques

Raccordement Extrémités des conducteurs dénudés disponibles avec embouts ou connecteurs
compensés
Cable de raccordement Silicone, température ambiante : -50 a +180°C

PTFE, température ambiante : -50 a +260°C

Cable de raccordement blindé disponible en option.

Poignée Poignée PPS, température ambiante +200°C max.
Poignée silicone, température ambiante +200°C max.
Poignée PTFE, température ambiante +260°C max.
Poignée FPM, température ambiante +200°C max.
Poignée PEEK, température ambiante +260°C max.

Gaine de protection Acier inoxydable AISI 316 Ti, & 3,2 mm, @ 4 mm, @ 4,5 mm
Extrémité de la gaine de protection Centrée, angle de 25° env.
Biseautée, angle de 45°
Elément de mesure Sonde Pt100, EN 60 751, classe B en montage 2 fils
Indice de protection IP 67
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Références de commande : sonde a résistance a piquer

(1) Exécution de base

Sonde a résistance a piquer avec poignée —
902305/22 silicone @ 10 mm et cable silicone a | £L 0 AL
Sonde a résistance a piquer avec poignée —————
90230523 ijicone @ 10 mm et cable PTFE e —
Sonde a résistance a piquer avec poignée N ——
902305/33  PTFE @ 12 mm et cable PTFE I N
(2) Température d'utilisation en °C
X | x|x 380 -50 a +200°C
X 386 -50 a +260°C
(3) Elément de mesure
X|X|Xx 1001 1 x Pt 100 en montage 3 fils
X|X|X 1003 1 x Pt 100 en montage 2 fils
X[ X[x 1011 1 x Pt 100 en montage 4 fils
X|X|X 2001 2 x Pt 100 en montage 3 fils
X[ X[Xx 2003 2 x Pt 100 en montage 2 fils
(4) Classe de tolérance suivant EN 60 751
X|X|x 1 Classe B (exécution standard)
X | x|x 2 Classe A
(5) Diameétre de la gaine de protection D en mm
X | x|x 4 @4 mm
X[ X[Xx 4,5 @ 4,5 mm (uniguement pour 2 x Pt 100 en montage 3 fils)
(6) Longueur utile EL en mm
X|X|X 100 100 mm
X|X|X 150 150 mm
X|X|X 200 200 mm
(7) Pointe a piquer
X | x| x 2 Centrée, angle de 25° env.
X | x| x 3 Bisautée, angle de 45°
(8) Extrémités du cable de raccordement
X|X|Xx 03 Fils de raccordement nus
X|X|x 11 Embouts suivant DIN 46 228 partie 4 (exécution standard)
X|x|x 13 Cosse 6,3 suivant DIN 46 247
X|X|x 80 Connecteur compensé (a indiguer clairement)
(9) Longueur du cable de raccordement AL en mm (500 < AL < 500 000)
X|X|Xx 4000 4 000 mm (exécution standard)
X|X|x A indiquer clairement (par palier de 500 mm)
(10) Options
X|X|Xx 000 Sans option
X | Xx|x 317 Cable de raccordement blindé
(1) 2 (3 (4) (5) (6) () (8 (9 (10)
Code de commande | |- |- |- | |- |- |- |- | |- | /] | sees
Exemple de _ _ _ _ _ _ _ _
commande 902305/22 380 1003 1 4 100 3 11 4000 / 000
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Références de commande : sonde a résistance a piquer

(1) Exécution de base

(JUMO

poignée FPM @ 6,5 mm et céble silicone

902305/37 Sonde a résistance a piquer miniature avec =1 :E:E:

AL

poignée FPM @& 6,5 mm et cable PTFE blindé

902305/38 Sonde a résistance a piquer miniature avec = 1 iE:E:

AL

= EL
(2) Température d'utilisation en °C
X | X 257 -50 a +200°C
(3) Elément de mesure
X 1001 1 x Pt 100 en montage 3 fils
X | X 1003 1 x Pt 100 en montage 2 fils
X 1011 1 x Pt 100 en montage 4 fils
(4) Classe de tolérance suivant EN 60 751
X | X 1 Classe B (exécution standard)
X | X 2 Classe A
(5) Diameétre de la gaine de protection D en mm
X | X 4 @ 4 mm rétreint a 2,5 mm
(6) Longueur utile EL en mm
X | X 30 30 mm
X | X 50 50 mm
X | X 80 80 mm
X | X 100 100 mm
(7) Extrémités du cable de raccordement
X | X 03 Fils de raccordement nus
X | X 11 Embouts suivant DIN 46 228 partie 4 (exécution standard)
X | X 13 Cosse plate suivant DIN 46 249
X | X 80 Connecteur compensé (a indiquer en clair)
(8) Longueur du céable de raccordement AL en mm (500 < AL < 500 000)
X | X 4000 4 000 mm (exécution standard)
X | X A indiquer clairement (par palier de 500 mm)
(1) (2 () 4) (5) (6) (7) 8
Code de _ _ _ _ _ _ _
commande
Exemple de _ _ _ _ _ _ _
commande 902305/37 380 1003 1 4 80 11 4000
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Références de commande : sonde a résistance a piquer

(1) Exécution de base

Sonde a résistance a piquer avec poignée
902305/43 en matiere synthétique @ 20 mm et cable
PTFE A
EL
Sonde a résistance a piquer avec poignée
902305/52  PTFE @ 15 mm et cable silicone g
EL
Sonde a résistance a piquer avec poignée
902305/63  PTFE @ 15 mm et cable PTFE J
EL
Sonde a résistance a piquer avec poignée
902305/74 PTFE @ 15 mm et tuyau flexible acier a EL
(2) Température d'utilisation en °C
X | X|x|x 380 -50 a +200°C
X | x 386 -50 a +260°C
(3) Elément de mesure
X|X|[X]|X 1001 1 x Pt 100 en montage 3 fils
X[X|[Xx]|x 1003 1 x Pt 100 en montage 2 fils
X|X|[X]|X 1011 1 x Pt 100 en montage 4 fils
X|X|[X]|x 2001 2 x Pt 100 en montage 3 fils
X | X|X 2003 2 x Pt 100 en montage 2 fils
(4) Classe de tolérance suivant EN 60 751
X|X|[X]|x 1 Classe B (exécution standard)
X | X|x|x 2 Classe A
(5) Diameétre de la gaine de protection D en mm
X|x|x 3,2 @ 3,2 mm (uniguement pour 1 x Pt 100, en montage 2 fils)
X | X|x|x 4 J 4 mm
X|x|x 4,5 @ 4,5 mm (uniguement pour 2 x Pt 100 en montage 3 fils)
(6) Longueur utile EL en mm
X|X|[X]|X 100 100 mm
X | X|X|[X 150 150 mm
X | X|X 200 200 mm
(7) Pointe a piquer
X | x| x|x 2 Centrée, angle de 25° env.
X|X|[X]|Xx 3 Bisautée, angle de 45°
(8) Extrémités du cable de raccordement
X|X|[X]|x 03 Fils de raccordement nus
X | X[ x]|x 11 Embouts suivant DIN 46 228 partie 4 (exécution standard)
X | X|X|[X 13 Cosse 6,3 suivant DIN 46 247
X|X|[x]|x 80 Connecteur compensé (a indiquer clairement)
(9) Longueur du cable de raccordement AL en mm (500< AL <500 000)
X|X|[X]|x 4000 4 000 mm (exécution standard)
X[ X|[x]|x A indiquer clairement (par palier de 500 mm)
(10) Options
X|X|[Xx]|x 000 Sans option
X | X|x|x 317 Cable de raccordement blindé
(1) @ @ @ (BB ®©® @O © @ (19
Code de commande | -C_J-C_ J-C J-C J-C 3 C 3 C 3 C 1
Exemple de commande 902305/43 - 380 - 1003 - 1 - 4 - 100 - 3 - 11 - 4000 / 000
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Références de commande : sonde a résistance a piquer

(1) Exécution de base

EL
Sonde a résistance a piquer ] ;4
902305/82 avec poignée PEEK d
et cable silicone ﬁ
EL
Sonde a résistance a piquer i I I
902305/83 avec poignée PEEK a
ot cavle P R—r—
(2) Température d'utilisation en °C
X 380 -50 a +200°C
X 386 -50 a +260°C
(3) Elément de mesure
X|x 1001 1 x Pt 100 en montage 3 fils
X|X 1003 1 x Pt 100 en montage 2 fils
X 1011 1 x Pt 100 en montage 4 fils
X 2001 2 x Pt 100 en montage 3 fils (uniguement cable PTFE avec diamétre D = 4,5mm)
X 2003 2 x Pt 100 en montage 2 fils
(4) Classe de tolérance suivant EN 60 751
XX 1 Classe B (standard)
X | X 2 Classe A
(5) Diameétre de la gaine de protection D en mm
X 4 @ 4mm
X 4,5 @ 4,5mm
(6) Longueur utile EL en mm
X |X 100 100mm (standard)
X| X 150 150mm
(7) Pointe a piquer
X|X 2 Centrée, angle de 25° env.
X|x 3 Bisautée, angle de 45° (standard)
(8) Extrémités du cable de raccordement
X |X 03 Fils de raccordement nus
X|x 11 Embouts suivant DIN 46 228 partie 4 (exécution standard)
X|X 13 Cosse 6,3 suivant DIN 46 247
X|x 80 Connecteur compensé (a indiquer clairement)
(9) Longueur du cable de raccordement AL en mm (500 < AL < 500 000)
X |X 4000 4 000 mm (exécution standard)
X | X . A indiquer clairement (par palier de 500 mm)
(10) Options
X|X 000 Sans option
X 317 Cable de raccordement blindé
(1) 2 @) (@ (5) © U] ® @ (10
Code de _ _ _ _ _ _ _ _ /
commande
Exemple de 902305/83 - 386 - 1001 - 1 - 45 - 100 - 2 - 03 - 4000 / 000
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Disponible sur stock :

(1) 2 ) ) (5) (6) (Y] 8 9) (10) N
d'article
I | - | | - | | - | | - | - | | - | | - | | - | | /] |
902305/22 - 380 - 1003 - 1 - 4 - 100 - 3 - 11 - 4000 / 000 90/00338150
902305/22 - 380 - 1001 - 1 - 4 - 100 - 2 - 11 - 4000 / 317 90/00338153
902305/23 - 380 - 1003 - 1 - 4 - 100 - 3 - 11 - 4000 / 000 90/00085418
902305/23 - 380 - 1003 - 1 - 4 - 100 - 2 - 11 - 4000 / 000 90/00085420
902305/43 - 380 - 1003 - 1 - 4 - 100 - 3 - 11 - 4000 / 000 90/00083365
902305/43 - 380 - 1001 - 1 - 4 - 100 - 3 - 11 - 4000 / 000 90/00083366
902305/43 - 380 - 1003 - 1 - 4 - 100 - 2 - 11 - 4000 / 000 90/00083791
902305/43 - 380 - 2001 - 1 - 4 - 100 - 2 - 11 - 4000 / 000 90/00089569
902305/43 - 380 - 1001 - 1 - 4 - 100 - 2 - 11 - 4000 / 000 90/00083792
902305/63 - 386 - 1001 - 1 - 4 - 100 - 3 - 1 - 4000 / 000 90/00325270
902305/63 - 386 - 1001 - 1 - 4 - 100 - 2 - 11 - 4000 / 000 90/00333089
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