
Größen Artikelnummer

0,9 m x 1,5 m HI010001 HI010002 HI010003 HI010004 HI010005

High-Duty
Vielseitige Ergonomiematte aus SBR/NBR-
Gummi mit durchbrochener Oberfläche

•	 Frühzeitigen Ermüdungserscheinungen und Rutschgefahren wird 
wirksam vorgebeugt.

•	 Als Einzel-, End- bzw. Mittelmatten in den Breiten 0,9 m und 1,5 m.
•	 Rutschhemmung R10 nach EN13552.

HI010001 HI010004 HI010005HI010002 HI010003

High-Duty Grit
•	 Hergestellt aus 100% Nitrilgummi.
•	 Resistent gegen die meisten Chemikalien und Öle.
•	 Oberflächenbeschichtung aus Siliziumkarbid für Ultra-Grip.
•	 Ideal an extrem anspruchsvollen Arbeitsplätzen.

Größen Artikelnummer Gewicht

0,9 m x 1,5 m HI010001G 9,30 kg

Material: Naturgummi/25% Nitrilverbindung

Materialstärke: 12,5 mm

Temperaturbeständigkeit: von -10°C bis +65°C

Chemikalienbeständigkeit: Nitrilgummi gewährt erhöhte Beständigkeit 
gegen Mineralöle, aggressive Kühlmittel für 
Maschinen und Tierfette sowie Öle.

Typischer Anwendungsbereich: Perfekt für die meisten nassen und trockenen 
industriellen Bereiche, gewährleistet ideale 
Rutschfestigkeit in nasser Umgebung. 
Geeignet auch für Bars und andere 
Arbeitsbereiche in der Gastronomie.

Montage: Lose verlegbar modulare Bodenfliesen

Rutschfestigkeit: R10 nach EN13552.

Herkunftsland: Indien

Material: 100% Nitrilgummi

Oberseite: Siliziumkarbidbeschichtung

Materialstärke: 11 mm

Typischer Anwendungsbereich: Belastete Industriearbeitsplätze.

Montage: Lose verlegbar

Herkunftsland: Sri Lanka

Technische Daten

Technische Daten


