Fusibili a cartuccia Eﬂg

CARATTERISTICH
E

cartuceiain Fusibile a cartuccia in
ceramica Cel’amica RS PI‘O 1OA, 5 X
20mm, velocita

Velocita nominale T

dimensioni cartuccia
5mm x 20mm

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti & stata testata da ingegneri e offre
una qualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare
un prezzo eccezionale.
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Fusibili a cartuccia

DESCRIZIONE del

Fusibili con cartuccia in ceramica anti-sovracorrente RS PRO progettati per prevenire danni alle
apparecchiature elettriche. Questi fusibili consentono un flusso di corrente elettrica fino al
superamento del valore nominale del fusibile, dopodiché bruciano e arrestano il flusso di elettricita.
Questi fusibili a cartuccia in ceramica hanno una dimensione di 5 x 20 mm e velocita nominale T.

Specifiche generali

Velocita del fusibile

Materiale corpo

Categoria applicazione

Include indicatore
Designazione della dimensione
Applicazioni

Specifiche elettriche

T
Ceramica

GR

No

tipo miniaturizzato

Corrente nominale
Tensione nominale
Elevata capacita di rottura

Capacita di interruzione (allatensione
nominale massima)

Resistenza

10A
250V c.a.
Si

1500A
0,0050 Q
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Fusibili a cartuccia Eﬂg

Specifiche meccaniche

Dimensione fusibile 5mm x 20mm
Lunghezza totale 20mm

Diametro 5.2mm
Dimensioni totali 5,2 mm x 20 mm

Specifiche dell'ambiente operativo

Temperatura di esercizio massima 125 °C.
Temperatura di esercizio minima -55°C

Omologazioni

Conformita/certificazioni Approvazione CSA, riconoscimento UL, conformita
RoHS, approvazione BSI, PSE, KTL, CQC, VDE,
SEMKO
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