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RS PRO Limpiador 
Ultrasónico Industrial 
1080W 57L con Baño 
Calentado 3000W 

RS Stock No.: 2135189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos aprobados profesionalmente de RS le ofrecen 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a la de las 
marcas líderes sin pagar un precio superior. 

 

• Elimina suciedad, grasa y 
corrosión 

• Para obtener los mejores 
resultados, utilice un líquido de 
limpieza adecuado.  

• Frecuencia de funcionamiento 
28kHz estándar y requieren un 
suministro trifásico 

• Hecho de acero inoxidable 

• Cesta de alambre incluida 

• Generador de energía 
ultrasónico separado 
suministrado, con controles 
digitales y pantalla LED clara 

• Acero inoxidable SUS304 
duradero de 2 mm de espesor 

• Función de arranque / parada 
remota en el generador. 
(Requiere interruptor adicional o 
controlador PLC, no incluido) 

CARACTERÍSTICAS 
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Limpiador ultrasónico industrial 1080W 57L con baño calentado 3000W - ideal para limpieza 
industrial a gran escala 
 
Especificaciones Clave 
 
Frecuencia de funcionamiento: 28KHz 
Dimensiones internas: 500 x 350 x 360mm 
Capacidad: 57L 
Grifo de drenaje 1" BSP 
 

 

 

 

 

 

Se suministra con una cesta y una tapa de acero inoxidable 
Capacidad: 57L 
Controles: Dial / Digital 
Cesta: Incluida 
Dimensiones externas: 700 x 550 x 670mm 
Dimensiones internas: 500 x 350 x 360mm 
Tamaño de la Cesta: 450 x 310 x 170mm 
Frecuencia de funcionamiento (KHz): 28 
Nivel de ruido de 86dB a 1m sin tapa (se recomienda 
protección para los oídos) 

 

 

 

 Acero inoxidable SUS304 de 2mm de espesor 

 

 

 

 

Generador con enchufe de 3 pines 230v 
Calefacción suministrada a través de un enchufe trifásico de 
16A y 5 pines, se requiere neutro  
Se recomienda la protección RCD 
Potencia ultrasónica de 1080 W 
3000W Calefacción 

Descripción del Producto 

ATTRIBUTE 1 

Especificaciones Electricas 

Especificaciones Mecánicas 

Especificaciones Generales 
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Ultrasonic Cleaners 

 1945907 1L CLEANING SOLUTION - ENGINE 
 1945911 1L CLEANING SOLUTION - GLASS/OPT 
 1945908 1L CLEANING SOLUTION - OXIDATION 
 1945909 1L CLEANING SOLUTION - SENSITIVE 

 

 

 

EAN  

Número de Tarifa  8456200000 

 

 

 

eCl@ss (Version)  

UNSPSC (Version)  

 

 

Declarations MFR Declaration of Conformity 

Hazardous Area Certification ATEX / IECEx 

Standards Met VDE 

 

 

 

Stock No. Marca Nombre del Producto 

2135189 RS PRO 57L Limpiador Ultrasónico 

2135191 RS PRO 90L Limpiador Ultrasónico 

2135194 RS PRO 99L Limpiador Ultrasónico 

2135178 RS PRO 112L Limpiador Ultrasónico 

2135180 RS PRO 144L Limpiador Ultrasónico 

2135182 RS PRO 145L Limpiador Ultrasónico 

2135184 RS PRO 206L Limpiador Ultrasónico 

2135187 RS PRO 288L Limpiador Ultrasónico 

 

Categoría de Protección 

Información Adicional 

Clasificación 

Aprobaciones 

Productos Similares 


