RS ' AUSWAHLHILFE FUR WT TOOLS

Loten mit Weller - jetzt noch komfortabler.

der ndchsten Generation mit vielen neuen
anwenderfreundlichen Funktionen.

Lotrauchabsaugungen.

WTP 90 SET | 90 W LOTKOLBEN

WP 65 SET | 65 W LOTKOLBEN

Léten von SMD Bauteilen, fiir kleine Lotstellen mit erhdhtem Warembedarf.
RS Best.-Nr. 764-2935

WP 80 SET | 80 W LOTKOLBEN

Kurze Distanz zwischen Spitze und Griff fiir alle Standard-L6tanwendungen.
RS Best.-Nr. 611-9807

WSP 80 SET | 80 W LOTKOLBEN
Fiir alle Standard-Létanwendungen. RS Best.-Nr. 307-8270

WP 120 | 120 W LOTKOLBEN
Fiir gréBere Létverbindungen. RS Best.-Nr. 512-837

Sicherheitsablage: RS Best.-Nr. 505-2208

WSP 150 | 150 W LOTKOLBEN
Lotkolben: RS Best.-Nr. 361-0846

Sicherheitsablage: RS Best.-Nr. 186-258

WTA S50 SET | 2X25 W ENTLOTPINZETTE
2 x 25 W, fiir sicheres Entléten. RS Best.-Nr. 359-7181

O—FET75 | 75 W LOTKOLBEN

= Zur Létrauchabsaugung direkt an der Lotspitze. RS Best.-Nr. 4105-3395

WTHA1
900 W | 1Kanal.
Integrierter HeiBluftkolben
RS Best.-Nr. 122-7920
Steckertyp: Typ F + Typ G

WHP 80 | 80 W VORHEIZPLATTE
Vorheizplatte. RS Best.-Nr. 321-8973

WSB 80 | 80 W LOTBAD

Lasst sich an alle digitalen 80-W-Stationen von Weller anschlieBen.
| RS Best.-Nr. 361-5504

| l O—— WSB150 | 150 W LOTBAD

""_"_"_“ n I Lasst sich an alle digitalen 1560-W-Stationen von Weller anschlieBen.

I! . - P \ ———————— RS Best.—Nr. M

ZERO SMOG® TL SET

\ Absauggerdt fiir Fldchenabsaugung fiir bis zu 2 Arbeitspldtze. RS Best.-Nr. 124-0173

ZERO SMOG® EL SET
: Absauggerdat fiir Fldchenabsaugung fiir bis zu 2 Arbeitspldtze. RS Best.-Nr. 100-0147

Die neue Weller WT-Serie bringt Ihnen L&tstationen

AuBerdem bietet RS lhnen die vollstdndige Auswahl an
WT kompatiblen Létkolben, Zubehdr und Zero Smog®

Der universelle Hightech-L&tkolben mit Power-Response-LStspitzen. RS Best.-Nr. 122-7915
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1-Kanal-Létstation
WT1
RS Best.-Nr. 122-7912
Steckertyp: Typ F + Typ G
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1-Kanal-Létstation
WT1iH
RS Best.-Nr. 122-7913
Steckertyp: Typ F + Typ G
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1 g sared Absauggerdt fiir Fléichenabsaugung fiir bis zu 4 Arbeitspldtze. RS Best.-Nr. 763-22L+1+
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