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Cable Cat5e de PVC gris RS 
Pro UTP, 100m sin terminar                                     

Código RS: 812-4797            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

 

• Cumple o supera 
todos los 
estándares Cat5e 26  

 

• AWG con 
conductores de 
cobre expuesto 

 

• Pares con códigos 
de color para 
identificación 

 

• Aislamiento de 
poliolefina 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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Cables de datos de par trenzado de categoría 5e y 4 pares RS PRO para usar en sistemas de 
cableado estructurados y de redes de datos con velocidades de hasta 100 Mb/s.  

 

 

 

 

Número de filamentos  7 

Tipo de hilo conductor Trenzado   

Terminado/Sin terminación Sin terminación 

Tipo de conector Sin terminar/sin terminar 

Tipo de protección UTP 

Material de revestimiento exterior PVC 

Color de la funda Gris 

Material del conductor  Cobre expuesto   

Material del aislante Poliolefina    

Material de cinta  Polietileno  

Aplicación 
Sistemas de cableado genéricos, incluidos 10/100 
base-T, ATM y Token Ring, redes informáticas como 
PoE (Power over Ethernet). 

     

 

 

 

Tensión nominal  300V ac 

Capacidad 330 pF/100m 

Atenuación   37,4 dB 

 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones 

generales 

Especificaciones 

eléctricas 
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Longitud 100m     

Diámetro exterior 5.2mm   

Calibre de cable americano 26 AWG 

Área de sección transversal 0.14mm2 

Tamaño de los filamentos 0.16 mm. 

Filamentos de núcleo 7/0.16mm 

  

  

 

 

Cumplimiento/Certificaciones 2011/65/UE y 2015/863            

Se cumplen los estándares  Compatible con RoHS       

   

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 


