Produktdatenblatt

Technische Daten

XVUZ06

Winkelelement 0-90° schwarz

Verflgbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale

Produktserie

Harmony XVU

Produkt oder Komponententyp

Zubehor-/Teiletyp

Modulare Signalsaule

Schwenkbare Montagehalterung

Zubehor-/Teilekategorie

Montage- und Befestigungszubehor

Komponentenname

XVU

Montagedurchmesser

60 mm

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilitat

Oben : AC Gehaduse
Oben : DC Gehause
Unten : Montageplatte

Funktion verfligbar

Verstellbar bei -90-90 ° Arbeitswinkel

Material

PBT (Polybutylenterephthalat) V-0 flammenhemmender Stoff entspricht UL 94
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
PC (Polykarbonat)

Nennhilfsspannung [UH,nom] 110-240 V AC

24V AC/DC
Lange 146 mm
Produktgewicht 0.193 kg
Montage
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40-70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25-50 °C
Schutzart (IP) IP55
Produktzertifizierungen CE

UL

CSA
07.06.2019

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz fur die Beurteilung der Eignung oder Verlasslichkeit dieser Produkte fur bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.



Nachhaltigkeit

Grad der Umweltvertraglichkeit Green-Premium-Produkt
ROHS Konform
IfSChneider-EIectric-Konformitétserklérung
REACH Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht Gber dem Schwellwert
Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht Gber dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt Verflgbar
Entsorgungshinweise Verfugbar
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=386416881&lang=de-de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=386416881&lang=de-de
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Malzeichnungen

Flexible Einheit

Abmessungen

mim
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Life Is On Scléngelder



Produktdatenblatt XVUZ06
Montage und Abstand

Montage einer modularen Signalsaule

o

Zeichnung Teilenummer Teilebezeichnung

A1 - Obere Abdeckung
- Obere Abdeckung (Silber)

A2 XVUC9S Buzzer-Einheit
XvUC9sQ Buzzer-Einheit (Silber)

A3 XVvUC23 Griine LED-Einheit
XvUC24 Rote LED-Einheit
XVUC25 Orange LED-Einheit
XVUC26 Blaue LED-Einheit
Xvucar Weille LED-Einheit
XVUC28 Gelbe LED-Einheit

A4 XVUC29 Multi-LED-Einheit

A5 XVUC29P Multi-LED-Einheit, Impulssignal

A6 XVUC9V Sound-Einheit

A7 XVUC9VP Sound-Einheit, Impulssignal

4 Schpeider




Zeichnung

Teilenummer

Teilebezeichnung

A8 XVUC020 Extender
XVUC020Q Extender (Silber)
A9 XVUC21B DC-Gehéuse
Xvuc21BQ DC-Gehause (Silber)
A10 XVUC21M AC-Gehause NPN
XVUC21MP AC-Gehéause PNP
XVUC21MQP AC-Gehause PNP (Silber)
A11 XVUZ06 Flexible Option
A12 XVUZz01 Befestigungseinheit - Direkte Montage (3 Stifte)
Xvuzo1Q Befestigungseinheit - Direkte Montage (Silber, 3 Stifte)
XVUZ03 Befestigungseinheit - Direkte Montage (2 Stifte)
XVvUz04 Befestigungseinheit - Direkte Montage (4 Stifte)
A13 XvUz02 Befestigungseinheit - Platte mit Stange (100 mm)
Xvuz02Q Befestigungseinheit - Platte mit Stange (100 mm, Silber)
XVUZ400 Befestigungseinheit - Platte mit Stange (400 mm)
XVUZ800 Befestigungseinheit - Platte mit Stange (800 mm)
A14 XVUZ05 Befestigungseinheit - Platte mit Anpassungsstange (100-385 mm)
A15 XVUC43 Griline LED-Einheit, Blinken
XVUC44 Rote LED-Einheit, Blinken
XVUC45 Orange LED-Einheit, Blinken
XVUC46 Blaue LED-Einheit, Blinken
XVUC47 Weilte LED-Einheit, Blinken
XVUC48 Gelbe LED-Einheit, Blinken
A16 XVUZ100T Befestigungseinheit - Metallklammer mit Stange (100 mm)
XVUZ250T Befestigungseinheit - Metallklammer mit Stange (250 mm)
XVUZ400T Befestigungseinheit - Metallklammer mit Stange (400 mm)
A17 Xvuz12 Befestigungsplatte fiir einen vertikalen Trager - schwarz




Produktdatenblatt XVUZ06
Montage und Abstand

Flexible Option - Montage

Empfohlene Montage
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Nicht empfohlene Montage
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Produktdatenblatt XVUZ06

Anschlisse und Schema

Beleuchtete Einheiten, Multi-LED-, Akustikeinheiten - Verdrahtung

mm 24V ACIDC L5

100 240 AC L5
—7 (8} T

100,240V

——a

(A) Befestigungseinheit

(1) Abmessungen der Verdrahtung

(2) Push-in-Leitungsverbinder

(3) Sicherung: 2A, 250V

(4) Sicherung: 0,5A, 125V

(5) Modulare Signalsaulen 24V AC/DC

(6) Modulare Signalsaulen 100 bis 240 VAC

L1 bis L5:Beleuchtete LED-Einheiten
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