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Válvula de bola de alta 
presión de latón RS Pro de 1 

pulg 2 vías 

RS Código RS: 733-5211         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 

• Aplicación : 
Plomería, Agua 

 

• El mango muestra 
claramente la 
posición de la bola 

 

• Lubricante sin 
silicona en todas 
las juntas 

 

• Esfera de latón 
chapado en cromo 
para orificio de 
enjuague de mayor 
vida útil 

 

• Ninguna pieza 
móvil de metal a 
metal 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad 
comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior. 

 

 

 

Gama RS Pro de válvulas de bola de latón manuales. Las válvulas de bola manuales se utilizan para 
accionar válvulas de desconexión que controlan el flujo de agua y la presión. Estas válvulas de bola 
de diámetro completo de latón de un cuarto de vuelta tienen un mango de palanca y son adecuadas 
para servicios de agua caliente a alta temperatura en aplicaciones domésticas, comerciales e 
industriales. 
733-5215 - Válvula de bola de la palanca en T de 3/8 pulgadas M-F. 
733-5224 - Válvula de bola de la palanca en T de 1/2 pulgadas M-F. 
733-5227 - Válvula de bola de la palanca en T de 3/4 pulgadas M-F. 
733-5221 - Válvula de bola de la palanca en T de 1 pulgadas M-F. 
733-5211 - Válvula de bola de la palanca en T de 1/4 pulgadas M-F. 

 

 

 

Conexión roscada BSPP de 1/4 pulg 

Tipo de adjunto Roscado 

Material del cuerpo Latón 

Tamaño de rosca 1/4in 

Seguro para usar con Aire, Aceite, Vapor, Agua 

Tipo 2 vías 

Aplicación 
Sistemas de calefacción; tratamiento de agua; Control 
de flujo de líquido 

 

     

 

Tamaño de conexión  15mm 

 

 

 

Temperatura de funcionamiento  - 20 °C a 70 °C. 

Descripción de producto  

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones generales 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 
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Presión de funcionamiento máxima 40 bar 

 

 

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones WRAS (Reino Unido), GOST-R (Rusia), Expert 
Conclusion (Rusia), EAC Conforme (Rusia), UkrSepro 
(Ucrania), Conformidad con RoHS 

       

 

Aprobaciones 
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