Capots de cables

pour connecteurs D subminiatures
Versions KSG 200, KSG 185 et KSG 183

.Généralités
ERNI propose trois types différents de capots de cable
pour les connecteurs multiples de la Série TMC selon
DIN 41 652 et MIL C-24308:
+ KSG 200 Capot complétement isolé avec des
écrans intégres
Capot a verrouillage a crans et/ ou par
vis, détrompage intégré
« KSG 183 Capot a verrouillage a crans
Ces trois modeéles de capots se composent de deux
demi-coquilles non solidaire permettant de faire le ca-
blage des connecteurs méies et femelles avant 'assem-
blage des capots. Le montage / demontage des capots
est trés simplifé.

* KSG 185

Dans le modéle KSG 185 {(capot de cables de
connecteurs série KSG 185), les deux demi-coquilles
se ferment par des éléments de fixation. Une vis supplé-
mentaire assure 'immunité aux vibrations.

Les demi-coquilles des capots de cables de
connecteurs de la série KSG 183 se vissent aprés le
céblage.

Pour les blocages par vis, ie KSG 185 et KSG 200
présente des piéces de blocage pour les filetages M3 et
#4/40 NC-2A.

Série TMC

Caracteres distinctifs

Capots entierement isolés
Construction a deux coquilles facilitant le montage
Différents biocages, par exemple a crans,
a coulisse ou par vis
Décharge de traction s{ire par collier antitraction
Sortie de céble:
KSG 200 une sortie 15°
KSG 185 9 et 15 broches: une sortie 75°
25, 37 et 50 broches: deux sorties 75°
KSG 183 9 broches: une sortie 90°
15, 25, 37 et 50 broches: trois sorties 30°
und 90°
Gaine de protection des cables et capuchon compris
dans la livraison
Toutes les piéces de fixation pour les capots sont
comprises dans la livraison
KSG 200 avec une protection électrostatique et élec-
tromagnétique optimum
KSG 200 avec écrans de protection
KSG 185 avec détrompage intégré
KSG 185 et KSG 183 existent également en modele
métallisé s
Priére de respecter les instructions d’usinage
pour le blindage, voir pages 6 et 11.



Capots de cables Série KSG 200

Capot entiérement isolé avec feuillure de blindage intégrée
Représentation d’un capot KSG 200 avec 37 broches
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Dimensions des capots de cables Série KSG 200

Representation d’'un capot KSG 200 avec 37 broches
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Exécution du systeme antitraction

L'antitraction conducteur se compose
de deux piéces en zinc Sous pression.
La liaison de la tresse de blindage est
assuré par une pression superficielle
au moyen des vis.

'Exécution de la liaison de blindage
jusqu’au connecteur TMC

Du systéme antitraction, |a liasion a la
masse est amenée par l'intermédiare
de lamelles se trouvant sur les feuillu-
res de blindage a la téle de blindage
intérieure.

Ces tdles sont contactées sur toute la
longueur du connecteur.

Montage facile

Le KSG 200 posséde deux demi-co-
quilles qui sont simplement as-
semblées par des crans.

Le déverrouillage du capot est envisa-
geable en cas d'intervention du ser-
vice aprés-vente.

Il est en outre possible de parfaire I'as-
semblage par des vis.




Pieces détachées pour capots de cables Série KSG 200

Capots avec blindage intérieur
Représentation d’'un capot KSG 200 avec 37 broches

Piéces détachées

Pos. Désignation Matériaux

1 Vis téte ronde B 2.2 x 9.5 DIN 7981 (37:2 vis/25,15: 1 vis/9: rien vis)  Acier galvanisé

2 Partie supérieure du capot de céble avec feuillure de blindage PC / argent

3 Vis téte ronde M 2.5 x 10.0 DIN 7985 Acier galvanisé

4 Partie supérieure de la piéce de biocage Zinc moulé sous pression
5 Partie inférieure de la piéce de biocage Zinc moulé sous pression
6 Plague de fermeture 26.0mm ~ PC

7 Plaque de fermeture & 9.0 mm (seulement 25 et 37 broches) PC

8 Partie inférieure du capot de cable avec feuillure de blindage rivetée PC / argent

9 Vis moletée M3 ou #4/40 Acier galvanisé / PC




Références de commande

Kits de capots de cable Série KSG 200

Les capots de cable de la série KSG 200 sont livrés de préférence dans un emballage contenant 10 kits de piéces
détachées. Les feuilleures de blindage situées a I'intérieur sont fixées par rivetage.

Le conditionnement standard est de 10 kits compléts avec 10 capots ou avec des piéces détachés pour 10

capots .
Livraison également possible d’unités d’emballage plus grandes sur demande (par ex. 100 kits de capots

dans le paquet complet).

avec tdles de protection rivetées
vis moletées M3
Unité d'emballage Unité d'emballage
Nombre de avec avec
broches piéces detachés kits compléts

- No. de commande No. de commande

9 ' 064 466 063 385

15 064 467 063 384

25 » 064 468 063 383

37 e f 064 469 063 380

50 - }
P,
avec toles de protection rivetées
vis moletées #4/40
Ngmb;"e de Unité g’sgballage Unité d;\e/r:cballage
roches ) , )
piéces detachés kits com

: No. de commande T No. de mmme

9 064 493 063 389

15 064 494 063 388

064 495 063 387

063 386
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Conception du KSG 200 avec blindage et protection contre les charges électrostatiques

Diagramme de I’atténuation par le blindage, mesurée suivant le proc



