Relais temporisés

CARACTERISTIQU
ES

1 configuration de
contact C/O 1NO

La tension
d'alimentation
nominale est
comprise entre 10 et
30Vc.c.

Afficheur a LED a 4
digits

Fonctionnement
avec une valeur
définie

Sortie a contact
simple pour la
commande de
temporisation
(marche/arrét)

Entrée de démarrage
externe

Possibilité de
démarrage et d'arrét
par le panneau avant

payer un prix élevé.

RS Pro NF, relais de
temporisation SPNO -, 1
contact, intervalle, pince
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Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
qgualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
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Relais temporisés

Description du produit

Le relais de temporisation a fonction unique de RS Pro exécute la fonction de temporisation
d'intervalle entre 0,1 et 10 heures. C'est un équipement numérique compact avec une précision et
une précision élevées pour s'adapter a une grande variété d'applications. Cela peut étre installé
dans les applications nouvelles et existantes sans souci.

Caractéristiques

Configuration de commutateur

Mode de fonctionnement
Configuration de contact

Nombre de fonctions de temporisation
Nombre de contacts

Incrément de temps

Temporisation

Applications

Spécifications

2RT

Intervalle

NF, SPNO

Simple

1

Heures, minutes, secondes

Simple

Textiles, Industrie chimique, Exploitation miniere,
Irrigation, manipulation de matieres premiéeres,

Alimentation et boissons, Contrdle de processus
industriel

Alimentation

Tension d'alimentation
Tension minimale
Tension maximale

Sortie relais

Type de terminal
Catégorie de surtension
Durée de vie électrique

Extérieur

10430 Vc.c.

1ov

30V

16(8)A @ 250 V pour la charge de résistance (relais de
sortie)

Panneau

Il

100 000 commutations & pleine charge
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Spécifications mécaniques

Type de montage Pince
Profondeur 34.5mm
Largeur 65mm
Longueur 76mm
Poids Approx.20g

Spécifications de lI'environnement de

Température d'utilisation maximale 80 °C
Température d'utilisation minimale -30°C
Température ambiante -40 a2 80 °C.
Humidité relative 90%

Catégorie de protection

Indice IP IP20, IP40, IP65

Homologations

Conformité/certifications Ce, RoOHS
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