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Fehlerstromschutzschalter

30 mMAbis 300 mA; 300 mA[S]selektiv; EN 61008
mit SIE-Eigenschaften! (SiE = superimmun extreme)

'Ab Juni 2013
Beschreibung: Fl-Schutzschalter gewéahrleisten: Anwendung:
® das Ein- und Abschalten sowie Trennen elektrischer Stromkreise ® Réntgengeréte
m den Schutz von Personen gegen direkten oder indirekten Kontakt ® Frequenzumformer
m den Schutz von Geréaten gegen Isolationsfehler ® USV-Anlagen
m Die «si» Fehlerstromschutzschalter von Schneider Electric m EDV-Anlagen
bilden das Immunsystem in lhrer Installation. Niederspannungs- ® Anlagen mit Motoren & Kompressoren
netze sind in zunehmendem MaBe Stérungen ausgesetzt, z. B. ® Anlagen mit Dimmer
Hochfrequenzen und permanenten Fehlerstrémen, die zwei ® Beleuchtungsanlagen mit elektronischen Vorschaltgeraten
Arten von Fehlfunktionen des Fl-Schalters bewirken kdnnen: = Uberspannungsableiter
O unbeabsichtigte Ausschaltungen
o0 Unwirksamkeit, weil keine Ausschaltung erfolgt. Anwendungsgebiet:
m Die Geréateserie «si» ist darauf ausgelegt, gegen alle diese m Stahl- und Chemieindustrie
Stérungen immun zu sein. ® Wasseraufbereitungsanlagen
m Schwimmbader
Getestet nach: m Spitéler
m EN 68-2-60 (Dampf- & Hitze-, Gas-, Luftfeuchtigkeits- und m Petrochemie
Chlor-Tests) ® Mullhalden
m «SjE» ist 100 Mal widerstandsféhiger als herkdmmliche m Schiffbau
FI-Schutzschalter ® Nahrungs- und Genussmittelindustrie
Technische Daten: Besonderheiten ilD «SiE»:
® Bemessungsbetriebsspannung: m DieilD Typ «SiE» sind FI-Schutzschalter, deren Hauptkontakte
o zweipolig 230 VAC (-15 %, +10 %) eine spezielle Beschichtung aufweisen, dadurch wird Rost ver-
O vierpolig 400 VAC (-15 %, +10 %) hindert, und somit ein Klebenbleiben der Hauptkontakte.
m Betriebsfrequenz: 50...60 Hz
m Wellenfestigkeit 8/20 ps: Besonderes
o 3 kAunverzdgert; 5 kA fur selektiven Typ m Fehlerstromschutzschalter «si» sorgen fur Betriebskontinuitat
m Ausléseempfindlichkeit fur alle BaugréBen fest eingestellt: und Sicherheit in mit Uberspannungsspitzen behafteten An-
o0 10 ms Ausléseverzdégerung lagen, hervorgerufen durch atmosphérische Uberspannungen,
O selektive Ausléser: erlauben die vertikale totale Selektivitat mit Schalthandlungen und FiltermaBnahmen.
einem nachgeschalteten Gerat I1An 30 mA
m Bemessungsbetriebsstrom (lth) bei 40° C: 16...100 A Sofortauslésung
® Bemessungsdifferenz-Ein- und Ausschaltvermdgen (IAm): 2,5 kA m Fl-Schalter «si» |6sen bei Fehlerstrémen ohne Zeitverzégerung
®m Bemessungs-Ein- und Ausschaltvermégen: (Im): 1,5 kA sofort aus.
®m BemessungsstoBspannungsfestigkeit (Uimp): 6 kV
®m Bemessungsisolationsspannung (Ui): 440 V Selektivitit
= Verwendung: m Sie gewabhrleisten volle Selektivitat auch zu einem nicht-
0 AC 23 ABaugréBe <63 A; AC 22 B BaugréBen 80 und 100 A selektiven nachgeschalteten Gerat.
®m Bemessungskurzschlussstrom (IAc = Inc):
10 kA mit vorgeschalteter Sicherung 100 A
Typ Bemess.- Bemess.- Empfindlichkeit  Breite Ref.-Nr. VPE PE
spannung Ue (V) strom In (A) (mA) (1 TE=18mm)
- 2P 230 25 30 2TE A9Z31225 1 1
e i 40 30 2TE A9Z31240 1 1
5 100 2TE A9Z32240 1 1
300 2TE A9Z35240 1 1
- 63 30 2TE A9Z31263 1 1
* 100 2TE A9Z32263 1 1
F 300 2TE A9Z35263 1 1
B 80 30 2TE A9Z731280 11
100 2TE A9Z32280 1 1
300 2TE A9Z35280 1 1
100 30 2TE A9Z31291 1 1
100 2TE A9Z32291 1 1
300 2TE A9Z35291 1 1
25 30 4TE A9Z31425 1 1
40 30 4TE A9Z31440 1 1
100 4TE A9Z32440 1 1
300 4TE A9Z35440 1 1
63 30 4TE A9Z31463 1 1
100 4TE A9Z32463 1 1
300 4TE A9Z35463 1 1
- 80 30 4TE A9Z31480 11
100 4TE A9Z32480 1 1
300 4TE A9Z35480 1 1
100 30 4TE A9Z31491* 1 1
100 4TE A9Z32491* 1 1
300 4TE A9Z35491* 1 1

* Es kann nur Hilfskontakt (Fl spezial) 16940 verwendet werden. Hilfskontakt 16940 siehe Seite 2/22.

VPE = Verpackungseinheit, PE = Preiseinheit, RG = Rabattgruppe
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