Accessori per sensori di temperatura 'R

CARATTERISTICH
E

Contatt realizzati in Connettore per termocoppia

vere leghe per

termocoppia IEC RS Pro per l'uso con
termocoppia di tipo K,
Codice colore per Stan d al‘d

una rapida e facile
identificazione

Accetta contatti pin
tondi polarizzati per
un collegamento
preciso

Realizzato in
robusto materiale

termoplastico
rinforzato con fibra
di vetro

In grado di resistere
a temperature fino a
120 °C.

Per I'uso con fili
intrecciati o rigidi

Accetta cavi per

termocoppia con

diametro fino a 4mm | prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti & stata testata da ingegneri e offre
una gualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare
un prezzo eccezionale.
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DESCRIZIONE del

Da RS Pro, un connettore maschio in linea miniaturizzato per termocoppia con codice colore in
conformita alla specifica ANSI. Questo connettore maschio per termocoppia € ideale per collegare
la sonda per termocoppia o i terminali dei fili ai cavi di estensione o Compensati. Questo connettore
maschio fornisce anche un modo rapido, sicuro e senza errori per sostituire le termocoppie
esistenti. Il corpo del connettore maschio € realizzato in un robusto materiale termoplastico
rinforzato in vetro resistente agli urti e alle temperature fino a 220 °C. | pin su questo connettore
maschio hanno un design piatto e sono polarizzati per garantire un collegamento preciso. Il
contenitore e provvisto di codice colore ANSI e il tipo di termocoppia € chiaramente indicato sul lato
anteriore per una facile identificazione.

Accessori

Sono disponibili un serracavo e un passacavo in gomma per I'uso con questi connettori per
termocoppie miniaturizzati

Codice 236-4104 — serracavo

Codice 666-7365 — passacavo in gomma

Specifiche generali

Tipo di accessorio Connettore termocoppia

Per lI'uso con Termocoppia di tipo K.

Tipo di termocoppia K

Temperatura massima 220 °C.

Contatto positivo (in lega) Nichel-cromo

Contatto negativo (in lega) Lega di nichel

Tipo di morsetto Semplice collegamento con morsetto a vite prigioniera
Numero di vie 12

Colore Giallo

Applicazioni Connettore in linea miniaturizzato
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Accessori per sensori di temperatura R

Specifiche meccaniche

Tipo di connettore Connettore termocoppia
Diametro del cavo della termocoppia 4mm

Specifiche dell'ambiente operativo

Temperatura d'esercizio continua 220 °C
massima '

Omologazioni

Conformita/certificazioni RoHS

Accessories

* Cable clamp for miniature connectors -
Allied code 70641746
RS order number 236-4104

* Rubber grommet for miniature connectors -
Allied code 70646835
RS order number B66-7365 (25 per pack)
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Miniature in-line Plug
(dimensions in mm)

ORDERING INFORMATION

MODEL Allied Code RS ORDER NUMBER
J0825788 363-0351

FINE WIRE WELDER
Spare Carbon Electrodes (x5) for 1.1mm 250V Fine Wire Welder 70656473 814-0184
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Thermocouple Welder Controls
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IEC PTFE Insulated Twin Twisted Pair Thermocouple Cable
Available in Thermocouple Types K, JT& N
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T/C Type
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Type 'K’

Conductors

1/0.2mm
1/0.2mm

1/0.315mm
1/0.315mm
1/0.315mm
1/0.315mm
1/0.315mm
1/0.315mm

1/0.508mm
1/0.508mm
1/0.508mm
1/0.508mm

7/0.2mm
7/0.2mm
7/0.2mm
7/0.2mm

Cores

+Black/-White
+Black/-White

+Black/-White
+Black/-White
+Green/-White
+Green/-White
+Brown,/-White
+Brown/-White

+Black/-White
+Black/-White
+Green/-White
+Green/-White

+Black/-White
+Green/-White
+Brown/-White
+Pink/-White

"‘_—h
Type T
Reel Length Allied code RS order code
25 metres 70657154 827-5980
50 metres 70657195 B827-5984
25 metres 70657198 827-5993
50 metres 70657199 827-5996
25 metres 70657200 827-6000
50 metres 70657205 827-6019
25 metres 70657208 B827-6028
50 metres 70657206 B827-6022
25 metres 70657197 827-5990
50 metres 70657201 827-6003
25 metres 70657203 B827-6012
50 metres 70657204 827-6016
25 metres 70657202 827-6006
25 metres 70657207 827-6025
25 metres 70657209 827-6031
25 metres 70657210 827-6034
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Accessori per sensori di temperatura

Conductors Cores Jacket Reel Length Allied RS order code
Code

Extension:

KX 7/0.2mm +Green/-White Green 10 metres 70657084 827-5615

KX 7/0.2mm +Green/-White Green 25 metres 70641729 235-3820

KX 7/0.2mm +Green/-White Green S50 metres 70657085 827-5619

KX 7/0.2mm +Green/-White Green 100 metres 70646156 611-7889

KX 7/0.2mm +Green/-White Green 200 metres J0657088 B827-5628

1% 7/0.2mm +Black/-White Black 10 metres 70641640 219-4753

1 7/0.2mm +Black/-White Black 25 metres 70657078 827-5592

1% 7/0.2mm +Black/-White Black 50 metres 70657079 B827-5596

1% 7/0.2mm +Black/-White Black 100 metres 70641737 235-3915

1x 7/0.2mm +Black/-White Black 200 metres 70657081 827-5606

% 7/0.2mm +Brown/-White Brown 10 metres 70641637 219-4703

TH 7/0.2mm +Brown/-White Brown 25 metres 70641734 236-3870

T 7/0.2mm +Brown/-White Brown 50 metres 70657095 B827-5653

T 7/0.2mm +Brown/-White Brown 100 metres 70651749 762-1146

T 7/0.2mm +Brown/-White Brown 200 metres 70657098 827-5662

MX 7/0.2mm +Pink/-White Pink 10 metres 70641635 219-4668

NX 7/0.2mm +Pink/-White Pink 25 metres 70657091 827-5637

NX 7/0.2mm +Pink/-White Pink 50 metres 70657089 827-5631

MX 7/0.2mm +Pink/-White Pink 100 metres 70657092 827-5640

Conductors Cores Jacket Reel Length Allied RS order code
Code
Compensating:
VX (KCB) 7/0.2mm +Green/-White Green 10 metres 70657082 827-5609
WX (KCB) 7/0.2mm +Green/-White Green 25 metres 70641629 219-4551
WX (KCB) 7/0.2mm +Green/-White Green 50 metres 70657080 827-5603
WX (KCB) 7/0.2mm +Green/-White Green 100 metres 70641630 219-4573
WX (KCB) 7/0.2mm +Green/-White Green 200 metres 70657083 827-5612
WX (KCB) 13/0.2mm +Green/-White Green 10 metres 70657086 827-5621
WX (KCB) 13/0.2mm +Green/-White Green 25 metres 70657087 827-5625
WX (KCB) 13/0.2mm +Green/-White Green 50 metres J0657090 827-5634
WX (KCB) 13/0.2mm +Green/-White Green 100 metres T0651750 762-1152
U (RCA) 7/0.2mm +Orange/-White Orange 10 metres 70657096 827-5656
U (RCA) 7/0.2mm +0Orange/-White Orange 25 metres 70646158 611-7902
U (RCA) 7/0.2mm +Orange/-White Orange 50 metres 70657097 827-5659
U (RCA) 13/0.2mm +0Orange/-White Orange 10 metres 70641641 219-4769
U (RCA) 13/0.2mm +0Orange/-White Orange 25 metres 70657093 B827-5643
U (RCA) 13/0.2mm +Orange/-White Orange 50 metres 70657094 827-5647
RS143/0816
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Accessori per sensori di temperatura @
T/C Type Conductors Cores Reel Length Allied code RS order code
KX 1/0.2mm +Yellow/-Red 25 metres 70656106 814-0030
KX 1/0.2mm +Yellow/-Red 50 metres 70656111 814-0049
KX 1/0.2mm +Yellow/-Red 100 metres 70656109 814-0042
KX 7/0.2mm +Yellow/-Red 25 metres 70656110 814-0046
KX 7/0.2mm +Yellow/-Red 50 metres 70656113 814-0055
KX 7/0.2mm +Yellow/-Red 100 metres 70656114 814-0058
KX 1/0.3mm +Yellow/-Red 25 metres 70656104 814-0024
KX 1/0.3mm +Yellow/-Red 50 metres 70656107 814-0033
KX 1/0.3mm +Yellow/-Red 100 metres 70656108 814-0036
T 1/0.3mm +Blue/-Red 25 metres 70656121 814-0080
T 1/0.3mm +Blue/-Red 50 metres 70656126 814-0099
T 1/0.3mm +Blue/-Red 100 metres 70656124 814-0092
T 1/0.2mm +Blue/-Red 25 metres 70656125 814-0096
T 1/0.2mm +Blue/-Red 50 metres 70656128 814-0106
T 1/0.2mm +Blue/-Red 100 metres 70656129 814-0109

ANSI PVC Thermocouple Extension & Compensating Cable
PVC Insulated Flat Pair (ANSI M(C96.1)

Type KX Type JX Type TX

T/C Type Conductors  Cores Jacket Reel Length  Allied RS order code
code

Extension:
KX 7/0.2mm +Yellow/-Red Yellow 25m 70656102 814-0018
KX 7/0.2mm +Yellow/-Red Yellow 100 m 70656105 814-0027
KX 7/0.2mm +Yellow/-Red Yellow 200 m 70656103 814-0020
IX 7/0.2mm + White/-Red Black 25m 70656096 813-9995
IX 7/0.2mm + White/-Red Black 100 m 70656098 814-0005
IX 7/0.2mm + White/-Red Black 200 m 70656099 814-0008
T 7/0.2mm +Blue/-Red Blue 25m 70656119 814-0074
T 7/0.2mm +Blue/-Red Blue 100 m 70656122 814-0083
% 7/0.2mm +Blue/-Red Blue 200m 70656123 814-0086
Compensating:
VX (KCB) 7/0.2mm +Yellow/-Red Yellow 25m 70656127 814-0103
VX (KCB) 7/0.2mm +Yellow/-Red Yellow 100 m 70656130 814-0112
VX (KCB) 7/0.2mm +Yellow/-Red Yellow 200m 70656131 814-0115
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