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Schede dati dei prodotti
Caratteristiche

LT3SE00M
Relè per sonde PTC TeSys - LT3 con reset
automatico - 230 V - 1 NC

Presentazione
Gamma prodotto LT3
Nome abbreviato LT3SE
Tipo di prodotto o componente Unità di protezione termistore
Tensione di comando [Uc] 230 V CA 50/60 Hz
Informazioni supplementari operatore Reset automatico

Caratteristiche tecniche
Soglie tensione circuito di controllo 0,85...1,1 Uc
Composizione e tipo di contatti 1 NC tensione singola
Corrente termica convenzionale in aria
aperta [Ith]

5 Aper relè di controllo uscita

Tensione nominale di isolamento [Ui] 500 V AC relè di controllo uscita
Tensione nominale di impiego [Ue] 250 V CA 50/60 Hz per relè di controllo uscita
Funzione segnalazione Senza
Tipo di comando Reset automatico
Sonda intercambiabile Etichetta marchio A conforme a IEC 60034-11
Assorbimento potenza di
mantenimento W

>= 1 W

Assorbimento potenza di
mantenimento VA

< 2,5 VA

Resistenza 1500...1650 Ohm reset
2700...3100 Ohm protezione d'arresto

Numero di sonde 0...6
Tensione di ingresso < 2.5 V (1500 Ohm) per sonda

< 7,5 V (4000 Ohm) per sonda conforme a IEC 60034-11
Resistenza rilevamento cortocircuito < 20 Ohm
Condizioni d'uso Connessione di sonde 400 mper >= 1 mm²

Connessione di sonde 300 mper >= 0.75 mm²
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Tensione nominale di tenuta agli
impulsi [Uimp]

2,5 kV

Potenza nominale in VA 100 VAa 220 V - durata elettrica: 500000 cicli
Potere di interruzione 2 Aa 24 V CC DC-13

3 Aa 250 V AC AC-16
6 Aa 120 V AC AC-16

Connessioni - morsetti Circuito di potenza : cage type connector 1 cavo 0.75...2.5 mm² - rigidità cavo: flessibile - con
estremità cavo
Circuito di potenza : cage type connector 1 cavo 0.75...2.5 mm² - rigidità cavo: solido - con estremità
cavo
Circuito di potenza : cage type connector 1 cavo 1...2.5 mm² - rigidità cavo: flessibile Spec. senza
estremità cavo
Circuito di potenza : cage type connector 1 cavo 1...2.5 mm² - rigidità cavo: solido Spec. senza
estremità cavo
Circuito di potenza : cage type connector 2 cavo 0.75...2.5 mm² - rigidità cavo: flessibile - con
estremità cavo
Circuito di potenza : cage type connector 2 cavo 0.75...2.5 mm² - rigidità cavo: solido - con estremità
cavo
Circuito di potenza : cage type connector 2 cavo 1...2.5 mm² - rigidità cavo: flessibile Spec. senza
estremità cavo
Circuito di potenza : cage type connector 2 cavo 1...2.5 mm² - rigidità cavo: solido Spec. senza
estremità cavo

Coppia di serraggio 0.8 N.m
Altezza 100 mm
Larghezza 22,5 mm
Profondità 100 mm
Peso prodotto 0,22 kg

Ambiente
Norme di riferimento IEC 60034-11

VDE 0660
Certificazioni prodotto LROS (Lloyds register of shipping)
Grado di protezione IP IP20 conforme a VDE 0106

IP20 conforme a IEC 60529
Temperatura ambiente di
funzionamento

-25...60°C

Temperatura di stoccaggio -40...85 °C conforme a IEC 60068-2-1
-40...85°C conforme a IEC 60068-2-2

Altitudine di funzionamento <= 1500 m senza declassamento nella temperatura
> 1500...3000 m con declassamento nella temperatura

Resistenza alle vibrazioni 1 gn 25...150 Hz conforme a IEC 60068-2-6
2,5 gn 2...25 Hz conforme a IEC 60068-2-6

Resistenza agli shock 5 gn 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Compatibilità elettromagnetica Immunità alle microrotture e alle cadute di tensione conforme a IEC 61000-4-11

Resistenza alle scariche elettrostatiche - livello di prova livello 3 conforme a IEC 61000-4-2
Resistenza ai transienti rapidi - livello di prova livello 3 conforme a IEC 61000-4-4
Resistenza alle sovracorrenti 1,2/50 - 8/20 - livello di prova livello 4 conforme a IEC 61000-4-5
Suscettività ai campi elettromagnetici - livello di prova livello 3 conforme a IEC 61000-4-3

Sostenibilità dell'offerta
Stato sostenibilità offerta Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass) Conforme  - da  0841  -  Dichiarazione di conformità Schneider Electric

Dichiarazione di conformità Schneider Electric

REACh Non contiene SVHC oltre i limiti
Non contiene SVHC oltre i limiti

Profilo ambientale prodotto Disponibile

Manuale fine vita

Istruzioni fine vita prodotto Disponibile

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=640402&lang=${CaPLanguage}
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=640402&lang=${CaPLanguage}
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVEOLI100408
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Garanzia contrattuale
Periodo 18 mesi


