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RS Pro 滚筒滚轮 128mm 
（高） x 565mm （长） x 

558 mm （宽）、 1 个铝、钢

搁板 
RS 号： 666-688              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

• 可接受宽达 520mm 
的卷筒 

 

• 易于拨禾轮搬运、不

会缠结或打结 

 

• 轻型且高度 Durable 
结构框架 

 

• 由电镀钢和铝制成 

 

• 特别适用于节省现场

时间和资源 

 

• 特别适用于电气安装 

 

 

 

 

 

 

 

特点 
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RS Pro 滚筒滚筒是一款轻便且坚固的电缆滚筒滚筒、可减轻电气安装工作中遇到的电缆处理问题。一

旦电缆卷盘放置在支架上、它可以在开卷过程中自由旋转、但它会保持在适当位置、以防止不必要的

移动。RS Pro 滚筒辊轮允许在不打结和缠结的情况下分配电缆、节省现场工作的工作量和时间。该支

架具有两个可调全宽滚轮、可容纳各种电缆卷筒 / 滚筒尺寸。对于较大或较重的采头、可以使用两个

支架、每个滚筒法兰下方一个支架  
 
 
 

 

 

 

类型 滚筒滚筒  
搁架数量 1 
材料   铝、钢 
颜色 红色；橙色 Orange ；蓝色   

应用  工作场所、仓库、工厂、车间、车库      

    

  

 

最大电缆长度容量 50m 

电缆直径容量  102mm 

最大拨禾轮宽度 520mm  

尺寸 128mm x 558mm x 565mm            

高度 128mm 

宽度 558mm  

长度   565mm  

直径 35mm 

最大拨禾轮重量 140kg     
 

 

 

商品描述属性  

机械规格 

一般规格 
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条形 / 层数       电缆卷筒固定 宽度 直径 
1     2 300mm 600mm 
2 4 400mm 450mm  

    

 


