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Power Tools

Bezeichnung Bestell-Nr. EAN-Code
UVP €

exkl. MwSt.

GOP 30-28 Professional in L-BOXX 0601237000 3165140842716 239,00

Technische Daten

• Nennaufnahmeleistung 300 W
• Griffumfang 175 mm
• Werkzeuglänge 280 mm
• Werkzeughöhe (vorne/hinten) 75mm/55mm
• Werkzeugbreite (vorne/hinten) 50mm/50mm
• Max. Umdrehungen 8.000 – 20.000 1/min
• Schwingungswinkel 2,8° (1,4° Links/Rechts)
• Gewicht netto/brutto 1,9/4,9 kg
• Werkzeugaufnahme Sechskantschlüssel

• Lieferumfang: L-BOXX Gr.2, 7 x Tauchsägeblatt, 10 x 

Schleifpapier, 3 x Segmentsägeblatt, 1 x Schleifplatte

• Verpackungsgröße (L/B/H): 440 x 360 x 135 mm

• Anzahl auf Palette/VPE: 35/1

• Waren-ID: 84672985

• Bildnummern: 219726, 219727, 219734

• Herstellland: HU (Ungarn)

• Vorgänger: GOP 250 CE, 0601230001

• Erste Lieferung: Mai 2016

Anwendernutzen

 Maximale Kraftübertragung dank 3-dimensionalem Schnellspannsystem

 Sehr gute Kontrolle des Gerätes dank kompaktem Griffumfang

 Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch die Kompatibilität zu 

Starlock bzw. Starlock Plus Zubehör

Multi-Cutter GOP 30-28 Professional

Produktinformation Multi-Cutter GOP 30-28 Professional
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