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微型粒子计数器 

 

   

英语 



特征 

• 2.0 in. TFT 彩色 LCD 显示屏 

• 220*176 像素 

• 同时测量 PM 2.5 和 Pm10 

• 空气温度和湿度 

• 实时时钟显示 

• 模拟条形指示器 

• 自动关闭电源 

 

规格 
 

粒子计数器 

通道 2.5μm,10um 

质量浓度 
PM2.5：0~2000ug/m3

 

PM10：0~2000ug/m3
 

分辨率 1ug/m3
 

空气温度测量 

空气温度范围 0~50°C/ 32~122°F 

分辨率 0.1°C/°F 

基本精确度 ±1°C/2°F 

湿度范围 0 至 100 RH 

分辨率 0.1 RH 

基本精确度 
±5 RH 0~20 RH, 80~100 RH 

±3.5 RH 20~80 RH 

 


