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试验电路板原型设计无焊接试验

电路板 83 x 147 x 19mm 
RS 号： 835-2716             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

 

• 连接更紧密的连接点 

 
 

• 更多 Terminal 和电源

总线 

 
 

• 易于扩展和组合 

 
 

• 易于布线和插入 

 
 

• 适用于数字或类比电

路 

 

特点 
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RS Advanced solderless 试验电路板是电子或计算机电路原型设计和测试的超值选择。  

 

 

 

类型 原型设计无焊接试验电路板 
连接点 958 
6 个互连夹 142 
12 个互连夹 4 
24 个互连夹 2 
装订柱 5. 
背板 标签 
应用 设计简单的电路、构建和测试电路、布线电路 

  

   

 

尺寸 83mm x 147mm x 19mm 

长度 83mm 

宽度 147mm 

高度 19mm 

重量 99g 
  

 

 

合规性 / 认证 符合 RoHS 标准             
   

 

 

商品描述属性  

机械规格 

认证 

一般规格 
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